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Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni produktovou
fadu kabel(l a zdsuvnych konektort M5, M8 a M 12. Tato
produktova fada saha od rGznych variant pfipojovani po
rtzné materialy kabel(. Prosime kontaktujte nas, pokud
nemuzZete néco najit.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sbérnice, Pocet péla: 4, 100 m, Stinény: Ano,
Materiél plasté: PUR, Halogen: Ne

Cislo objednavky 1058630000

Typ SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR

GTIN (EAN) 4032248800322

Mnozstvi 100 M

Datum vytvoreni 20.03.2026 01:28:47 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 7549

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu 100 m Barva oplasténi Fialova

Odolnost vidi olejum in accordance with IEC PE funkce Ne
60811-2-1

Vhodné pro nosice kabell Ano Prifez jadra 0.38 mm?2

Pocet vodicl 4 Stinény Ano

Halogen Ne Izolace Polyolefin, PE

Zrychleni 4 m/s? Polomér ohybu, min., pohyblivy 10 *pramér

Polomér ohybu, min., stacionarni 4 *pramér Cykly ohybu 2 mil.

Prafez vodice (tisk/online)

2x0,34 mm2+ 2 x

Odolnost proti Sifeni ohné

in accordance with IEC

0,22 mm?2 60332-1-2, in accordance

with UL 1581 VW-1 and
UL 2556 sec.9.4

Rychlost 4m/s Material plasté PUR

Konfigurovatelna délka kabelu Ne Vnéjsi potah v souladu se stylem UL 20236 (80°C/30V)

AWM

Hybridni kabel Ano Zesiténé vyzarovani Ne

Odolnost vagéi jiskram ze svareni Ne Zkusebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢ 2000 Vef, 50 Hz, 1 min

Barevné kédovani bila, modra, Cervena, cernd  Teplotni rozpéti, stacionarni -40...80 °C

Odolné vidi perlam kovu ze svafovani  Ne Teplotni rozpéti, pohyblivé -20...60 °C

Pocet pdlu 4 Vnéjsi prameér 6.9 mm = 0.3 mm

Standardy

Neprostupné pro kouf No

Standardy specifické pro kabel

Neprostupné pro kouf No

Elektrické vlastnosti kabelu

Provozni napéti 125V Odpor izolace 108 Q

Kategorie Rizné Rychlost 4 m/s

Odpor smycky 181.8 Q/km ZkuSebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢ 2000 Vef, 50 Hz, 1 min
Kapacita pfi 800 kHz 40 nF/km Zpozdéné zkresleni 450 ns/100m
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Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Odolnost vici olejum

in accordance with IEC

Odolné proti UV zareni Odpovada UL 1581 Sec.

60811-2-1 1200

Halogen Ne Zrychleni 4 m/s?

Cykly ohybu 2 mil. Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with IEC
60332-1-2, in accordance
with UL 1581 VW-1 and
UL 2556 sec.9.4

Rychlost 4m/s Neprostupné pro kouf No

Struktura kabelu

Barva oplasténi Fialova Pocet vodi¢l 4

Prafez izolace 1.5 mm Izolace Polyolefin, PE

Material plasté PUR Stinéni paru vodicu Hlinikova félie

Usporadani jader vodice

Krouceny par

Barevné kédovani bilad, modra, ¢ervena, cerna

Kompletni stinéni Plastova félie, Stinici oplet Prekryvani opletu stinéni 85 %
vyroben z médénych
dratkud
Material vodice pocinovanad méd’ Pramér izolace 2 2.00 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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Detailni vykres

Schéma podla
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