Datovy list

Weidmiiller 3£

WSD 2.5/SCAN WTR2.5 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com
Obrazek vyrobku

Konektor komponentu slouZi k integraci elektrického
komponentu do odpojené svorkovnice. Po pajeni elektro-
nického komponentu Ize zastréku integrovat do oblasti
odpojovani nasich svorkovnic a tim zménit odpojovaci
svorkovnici na modularni svorkovnici s integrovanym elek-
tronickym komponentem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor komponentu (svorka), Zasuvné pfipojeni
Plug-in, Zapojeno, Tmavé bézova

Cislo objednavky 1058760000

Typ WSD 2.5/SCAN WTR2.5

GTIN (EAN) 4008190028398

Mnoizstvi 25 items

RoH/

v:ompum
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 29.58 mm Hloubka (v palcich) 1.1646 inch
Vyska 38.4 mm Vyska (v palcich) 1.5118 inch
Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch
Cist4 hmotnost 3.68g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -50°C..76°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Diodovy modul Nutna koncova deska Ne

Pocet Urovni 1 PE pfipojeni Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

CSA data hodnoceni

C. osvédéeni (CSA)

1564685-1152890

Dalsi technicka data

Typ upevnéni Zapojeno Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne
Typ montaze Zapojeno

UL data hodnoceni

C. osvéd&eni (UR) E60693

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Smeér pfipojeni

vrchol

Typ ptipojeni

Zasuvné pripojeni Plug-in
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002018 ETIM 9.0 EC002018
ETIM 10.0 EC002018 ECLASS 14.0 27-25-03-05
ECLASS 15.0 27-25-03-05
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Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST
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