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Abbildung ahnlich
Idedlni pro energeticky, zpracujici a pfepravni pramysl, to Vseobecné objednaci udaje
je fada krytd Klippon® STB, kteréa je perfektnim dopliikem

naseho stavajiciho portfolia kryt Klippon® . Kryty této Verze Klippon STB (Small Terminal Box), Prazdny plast,
fady jsou schvaleny podle mezinarodnich standardd, jako pouzdro z nerezové oceli, Vyska: 150 mm, Sitka:
. o 120 mm, Hloubka: 80 mm, Zakladni material:
jsou napfiklad EN 62208 a EN 60079-0/7 (ATEX). Nerezavgjici ocel 1.4404 (316L), elektricky les-
* LeSténé nebo elektrolyticky leSténé ocelové kryty _ téno, Stfibrna

1,4404 (3 1 6L), 1.5 mm Cislo objednavky 1058820000
e Tésnéni odolné vysokym teplotam jako standard - rozsSi- Tve KLIPPON STB 1.1SS E

esnent odo ySoKy P ! i GTIN (EAN) 4032248800698
feny teplotni rozsah -60 °C aZ +100 °C pro aplikace Ex Mnozstv 1 items

(jen +120 °C pro pramyslové aplikace)

¢ Schvaleno podle ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register,
Germanischer Lloyd, GL DNV a INMETRO

¢ Flexibilni moznosti montaze na vnitrni liStu

* Kryti IP 66

* Bezpecna a trvala funkénost tésnéni je zajiSténa ochra-
nou proti kompresi

* Uzemnovaci Sroub pfipajeny k viku a zadkladné skfiné

¢ Laserové svary pro zvySenou kvalitu

* Pfivafeny montazni podstavec zajiStuje optimalni insta-
laci skfiné

Spole¢nost Weidmiiller muize tuto skfih dodat podle spe-

cifikaci zdkaznika - vybavenou vSemi potfebnymi svorkami

a kabelovymi prachodkami.
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Osvédcéeni

@C € n@m = € |ECEx

ATEX - 5IRA

INMETRO KOREANCERT

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cULus) E197061

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 80 mm Hloubka (v palcich) 3.1496 inch
Vyska 150 mm Vyska (v palcich) 5.9055 inch
Sitka 120 mm Sitka (v palcich) 4.7244 inch
Rozmér pfi montazi - Sitka 145 mm Cista hmotnost 1380¢g
Teploty

Provozni teplota -60 °C...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové prichodky, leva strana

M12 10 M16 6
M32 2 M25 2
M20 6 M40 1
Kabelové prichodky, nahofe/dole

M20 6 M12 10
M40 2 M32 2
M25 3 M16 6
Kabelové pruchodky, prava strana

M25 2 M16 6
M40 1 M32 2
M20 6 M12 10
Svisla montaz

WDU 10 / ZDU 10 Tx11 WDU 16 / ZDU 16 1x9
WDU 2,5 /2zDU 2,5 /IDU 2,5 1x23 WDU 4 / ZDU 4 1x19
WDU 6 / ZDU 6 1x14
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VsSeobecné informace

Tloustka materialu krytu

1.5 mm

Tloustka materialu skiiné

1.5 mm

Provozni teplota, max.

100 °C

Provozni teplota, min.

-60 °C

Pfipojeni vika

M5 Sroub se Sestihrannou
hlavou s drazkou a 1T0mm
vzdalenost mezi plochami

Provedeni povrchu

elektricky lesténo

Odolnost proti narazu Standardni verze 10 J, Stupen kryti IP66
Verze 7 J ATEX
Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4404 Material tésnéni Silikon

(316L)

Utahovaci moment $roub vika

2.5 Nm

Integralni upevnéni

TAS 20 lista pripajena k
podlaze

Pfipojeni krytu

Navafené montazni stopy s
8mm otvory

Stupen kryti (UL)

Type 4, Type 4X

Viko - pocet Sroubt 4 Pfistupové otevirani: Sirka 100 mm

Pfirubovéa deska Ne Viko Ano

Pristupové otevirani: vyska 132 mm Mista vyuziti Zona rizika vybuchu,
Balici priimysl, Doprava,
Zpracovatelsky pramysl,
Lodni strojirenstvi

Zemnéni kryti

Prlifez, max. 25 mm?2 Zemé, skfin, viko M6 x 10 pripajeny

Zemé, skiin, vnéjsi

M6 x 16 pfipajené
nerezové Srouby

Zemé, skfin, vnitfni

nerezovy zemnici kolik
M6 x 16 pfipajené
nerezové Srouby

Cisla certifikata, kryt

Prohlaseni o shodé ¢. (DoC LVD)

DE PS2620 160412
001ISS02

Prokazovani shody ¢. (AoC)

DE PS2620 160308
0011SS04

C. osvédéeni, svorkovnice (KOSHA) 16-AV4B0-0247X Cislo certifikatu, prazdny kryt INMETRO) LMP 21.0015U

C. osvédé&eni, svorkovnice (AEx) E223792 C. osvédé&eni, svorkovnice (ATEX) IBExXUO7ATEX1148
Cislo certifikatu, prazdny kryt (ATEX) IBExU O7ATEX1147U C. osvédé&eni (LLOYDSREG) LR23307703TA

C. osv&déeni, svorkovnice (INMETRO) LMP 21.0018 Cislo certifikace (INMETRO) IEX13.0003

C. osvédéeni, svorkovnice (IECEx) IECEx IBE 09.0019 Cislo certifikatu, prazdny kryt (IECEx) IECEx IBE 09.0018U
C. osv&dé&eni (IECEX) IECEXIBE09.0018U C. osvédé&eni (ATEX) IBEXUO7ATEX1147U

DEF | Podminky osvédceni

ATEX, DNV, IECEX,
INMETRO, LR, RMRS, UL
AEx Class Div., UL AEx
Class Zone, cULus, KC,
CCcCc

C. osvédé&eni (cULus)

E197061

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Okolni teplota pro sestavu bude snizena na +60 °C a teplota povrchu na +100 °C.

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002503 ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02 ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02 ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Svorkovnicové listy - TS35

Vseobecné objednaci udaje

Systémoveé prislusenstvi pro fadu kryt Klippon® STB
umoziuje snadné prizplsobeni krytu pro spinéni
specifickych poZadavku jakékoliv aplikace.

* DIN listy TS 35

* Montazni Srouby

Spolec¢nost Weidmiiller mize tuto skfinn dodat podle
specifikaci zakaznika - vybavenou v§emi potrebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

SFNS5 VKMU Mb SW15
0433500000

4008190494520
20 ST

Verze
Klippon STB (Small Terminal Box), Upeviiovaci matice, Ctverec, Vy3ka:
15 mm, Sitka: 15 mm, Hloubka: 11.7 mm, Zakladni material: Ocel,

galvanizovand, galvanizované, Stiibrna

Instalaéni material

Vseobecné objednaci udaje

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni - dokonaly doplnék
kazdé aplikace

PIné strukturovana rada systémovych pfisluSenstvi pro
fadu kryta Klippon® TB umoznuje snadné pfizpisobeni
krytu ke spInéni specifickych pozadavkil jakékoliv
aplikace.

Montazni hardwarové sady

K dispozici jsou montazni hardwarové sady pro rychlou a
snadnou instalaci drzakd na typové znacky a dokumenty a
krytQ proti desti.

Znacky na konektory Sada na pfipeviiovani stitki - SD

je potteba na pfipevnéni plastového (Trafolyte) ID nebo
typového §titku. Za pomoci této sady mUzZete pFipevnit

ID nebo typovy §titek pfimo na viko krytu. Tato sada na
pfipeviovani stitkd byla vyvinuta specialné pro tento Gcel.
Pouze tato sada zajisti provoz bez Unikl do krytu nebo
poskozeni Stitku.

Univerzalni pfipeviovaci sada - TPSD byla vyvinuta k
poskytnuti bezpecné a rychlé instalace napt. drzaku
typovych §titkd, krytd proti desti a drzakd na dokumenty.
Pouzitim této pfipevnovaci sady zmenSite riziko netésnosti
na uplné minimum.

Typ TPSD FIXING SET KTB Verze

Cislo 1252190000 Klippon TB (Terminal Box), Sada na pfipevnéni typového §titku,
objednavky Zakladni material: Nerezavéjici ocel, neoSetiené, Stiibrna

GTIN (EAN) 4050118043969

MnozZstvi 20 ST

Typ SD FIXING SET Verze

Cislo 1285200000 Klippon TB (Terminal Box), Sada na pfipevnéni identifikacniho Stitku,
objednavky Vyska: 12 mm, Sitka: 12 mm, Hloubka: 16.4 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118075472 Nerezovéa ocel, neosetiené, Stiibrna

MnoZstvi 1ST
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Vseobecné objednaci udaje

PIné strukturovany rozsah systémového prislusenstvi
pro nové kryty Klippon® Kryt TB umozriuje snadné
pfizpisobeni krytu ke splnéni specifickych pozadavku
jakékoliv aplikace. K dispozici jsou nasledujici moznosti:
* Uzaviraci dily

¢ Drzaky na dokumenty

e Zemnici kolik

¢ Prichodkové desky

* Instalac¢ni material

* Montazni desky

* Kryty proti desti

¢ Rozpérka

* Nosna lista

* Drz4k typového Stitku

Typ PECD WIRE 6/200/D6 SET Verze

Cislo 2475490000 Klippon TB (Terminal Box), Zemnici pas, Sroubovaci, Zakladni
objednavky material: Ocel, zelena / Zluta

GTIN (EAN) 4050118487206

Mnozstvi 18T

Ventilaéni zatky - DAE

Vseobecné objednaci udaje

Kromé kabelovych prichodek pro nejriznéjsi pouziti

je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici ptisluSenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podloZzky a
uzemnovaci krouzky.

Typ DAE M12 SS Verze

Cislo 1868550000 DAE (ventilaéni prvek), Kompenzaéni prvek, rovny, M 12, 10 mm,
objednavky IP66, IP68, IP69K, Nerezavéjici ocel 1.4305 (303)

GTIN (EAN) 4032248440405

MnozZstvi 10 ST

Typ DAE M12 PA LONG Verze

Cislo 1868570000 DAE (ventilaéni prvek), Kompenzacni prvek, rovny, M 12, 10 mm,
objednavky IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6

GTIN (EAN) 4032248440429

MnozZstvi 10 ST
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Svorkovnicové listy - TS35

Systémoveé prislusenstvi pro fadu kryt Klippon® STB
umoziuje snadné prizplsobeni krytu pro spinéni
specifickych poZadavku jakékoliv aplikace.
* DIN listy TS 35

> * Montazni Srouby
Spolec¢nost Weidmiiller mize tuto skfinn dodat podle
specifikaci zakaznika - vybavenou v§emi potrebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS35X7.5 ST STB 1.1 STB... Verze
Cislo 8683740000 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 7,5, Sitka: 110 mm, bez slotu, Ocel,
objednavky galvanizované, pochromované

GTIN (EAN) 4050118652765
MnozZstvi 20 ST

Typ TS35X15 STSTB 1.1 STB 2 Verze
Cislo 8000073218 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 15, Sitka: 110 mm, se slotem, Ocel,
objednavky pozinkovany a pasivovany

GTIN (EAN) 4064675356769
MnozZstvi 20 ST
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