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Obrazek vyrobku

180° zasuvka PUSH IN pro pfipojeni priifezu 6 mm2 a s
rozte¢i 7,62 mm

Splfiuje pozadavky podle UL 1059 600 V Tfida C a

IEC 61800-5-1. Idealni ochrana pred nebezpecnym doty-
kovym napétim pro silovy vystup.

Samozajistovaci (volitelné také Sroubovatelnd) stredova
pfiruba sniZzuje pozadavky na prostor o jednu Sitku roztece
ve srovnani s béznymi reSenimi.

Varianty: bez pfiruby, s externi pfirubou, se stfedovou pfi-
rubou se zardzkou a volitelné s pfidavnymi Srouby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 7.62 mm,
Pocet polu: 3, 180°, Pripojeni PUSH IN bez aké-
niho ¢€lenu, Pfipojeni s kotevni svorkou, Upinaci roz-
sah, max. : 10 mm?2, Box

Cislo objednavky 1060450000

Typ BVF 7.62HP/03/180F SN BK BX

GTIN (EAN) 4032248810079

MnozZstvi 40 items

Udaje vyrobku IEC: 1000V /57 A /0.5-10 mm?2
UL: 600V /39 A/ AWG 24 -AWG 8

Baleni Box
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Osvédcéeni
Schvaleni
u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 44.7 mm Hloubka (v palcich) 1.7598 inch
Vyska 20 mm Vyska (v palcich) 0.7874 inch
Cista hmotnost 18.97¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Power - fada
BV/SV 7,62HP

Typ pfipojeni

Pripojeni v provozu

Metoda pripojeni vodice Pfipojeni PUSH IN Rozte¢ v mm (P) 7.62 mm
bez akéniho ¢lenu,
Pfipojeni s kotevni svorkou
Rozte¢ v palcich (P) 0.300" Smér vystupu vodice 180°
Pocet polu 3 L1 v mm 15.24 mm
L1 v palcich 0.600 " Pocet fad 1
MnoZstvi fady kolikt 1 Jmenovity priifez 6 mm?
Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem Ochrana bezpecéna proti dotyku dle IP 20
normy DIN VDE 57 106 prstl normy DIN VDE 0470
Stupen kryti IP20 Objemovy odpor 4,50 mQ
Muze byt kodovano Ano Délka odizolovani 12 mm
Hrot Sroubovaku 0,6 x3,5 Cykly zapojovani 25
Zasuvna sila / pél, max. 17N Tazna sila / pél, max. 15N
Baleni
Baleni Box Délka VPE 353.00 mm
Sitka VPE 135.00 mm Vyska VPE 61.00 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost znaceni Standard DIN EN 61984 ¢ast 7.3.2 / 09.02 vzor prevzaty
z DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test oznaceni plvodu, identifikace typu, roztec¢
Vyhodnoceni k dispozici
Test trvanlivost
Vyhodnoceni vyhovélo
Test: Nezapojeni (neni vymeénitelnost) Standard DIN EN 61984, ¢ast 6.3 a6.9.1 / 09.02, DIN EN
60512-13-56 / 11.08
Test otoc¢eno o 180° s kébdovymi prvky
Vyhodnoceni vyhovélo
Test otoc¢eno o 180° bez kédovych prvku
Vyhodnoceni vyhovélo
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Technické udaje

Test: prufez pfipojitelny svorkami Standard DIN EN 60999-1, ¢ast 7a 9.1 / 12.00, DIN EN
60947-1, oddil 8.2.4.5.1 / 04.08
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 0,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 0,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez pevny 6 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 6 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez AWG 24/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 24/19
vodice
Typ vodice a prifez AWG 14/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test poskozeni a ndhodného uvolnéni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.4 / 12.00
vodi¢h Pozadavek 0.3 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez HO5V-UO0,5
vodice
Typ vodice a prirez HO5V-K0,5
vodice
Typ vodice a prirez AWG 20/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 20/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 1,4 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-U6
vodice
Typ vodice a prirez HO7V-K6
vodice
Typ vodice a prirez AWG 10/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 10/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test vytazeni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.5 / 12.00
Pozadavek 220N
Typ vodice Typ vodice a prifez HO5V-UO0,5
vodice
Typ vodice a prirez HO5V-K0,5
vodice
Typ vodice a prirez AWG 20/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 20/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 280 N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-U6
vodice
Typ vodice a prirez HO7V-K6
vodice
Typ vodice a prirez AWG 10/1
vodice
Typ vodice a prifez AWG 10/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
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Izolaéni material

PA GF Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolaéniho materialu Il
Komparativni index sledovani (CTI) =500 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Struktura vrstev kontaktu konektoru 6...8 um Sn glossy
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 125 °C
Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 125°C
Vodice vhodné k pFipojeni
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 10 mm?2
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 10 mm2
Stocené, max. HO7V-R 10 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?
Pruzné, max. HO5(07) V-K 10 mm?2
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.5 mm?2
46228 pt 4, min.
dutinkou s plastovym limcem, DIN 6 mm?2
46228 pt 4, max.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm?
min.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 10 mm?2

max.

Upinatelny vodi¢

Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 0.5 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 14 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO0,5/12 OR

na konci vodic¢e

Prlrez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodicem
jmen. 0.75 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani \ imen. 14 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO,75/18 W

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem
jmen. T mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 15 mm
Doporucena dutinka H1,0/18 GE

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em

jmen. 1.5 mm?2

vodicova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporuc¢enéa dutinka H1,5/12
na konci vodie
Délka odizolovani ‘ jmen. 15 mm
Doporucena dutinka H1,5/18D SW

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 2.5 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani jmen. 12 mm
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na konci vodice

Doporu¢enéa dutinka H2,5/12

na konci vodie

Délka odizolovani ‘ jmen. 14 mm
Doporucené dutinka H2,5/19D BL

Prlfez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 4 mm?

vodicova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporuc¢ené dutinka H4,0/12
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ imen. 14 mm
Doporuc¢ena dutinka H4,0/20D GR

na konci vodic¢e

Prlfez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 6 mm?2

vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporucenéa dutinka H6,0/12
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ imen. 14 mm
Doporucenéa dutinka H6,0/20 SW

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem
jmen. 10 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporucenéa dutinka H10,0/12

na konci vodice

Referencéni text

Vnéjsi primér plastové objimky by nemél byt vétsi nez rozte¢ (P), Délka koncovek se vybira v
zavislosti na produktu a jmenovitém napéti.

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet poll 57 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet poli 51A Jmenovity proud, min. pocet pol 57 A

(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovity proud, max. pocet péli 45 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V

(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 800V

stupeni znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 8 kV

prepéti / stupen znedisténi ll/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 8 kv Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse420A

prepéti / stupen znecisténi lll/3 proudu

Povrchova vzdalenost, min. 12.7 mm Vzdusna vzdalenost, min. 10.4 mm

Jmenovité udaje podle CSA

Institut (CSA) CSA C. osvédéeni (CSA) 200039-1121690

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 600 V Jmenovité napéti (aplikacni skupina C / 600V

CSA) CSA)

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 600V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 33 A

CSA) CSA)

Jmenovity proud (aplikaéni skupinaC/ 33 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 5 A

CSA) CSA)

Prafez vodice AWG, min. AWG 24 Prafez vodice AWG, max. AWG 8

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.
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Jmenovité udaje podie UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvédé&eni (cURus) E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 600V Jmenovité napéti (aplikacni skupina C / 600 V
UL 1059) UL 1059)

Jmenovité napéti (aplika¢ni skupina D / 600 V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 39 A
UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplikaéni skupinaC/ 39 A Jmenovity proud (aplikaéni skupinaD / 5 A

UL 1059) UL 1059)

Prarez vodice, AWG, min. AWG 24 Prafez vodice, AWG, max. AWG 8
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky ¢ Additional variants on request

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or

disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Datum vytvoreni 17.12.2025 03:19:58 MEZ
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Obrazek vyrobku

Dimensional drawing

Graph Graph
BVF 7.62HP/../180 - SV 7.62HP/../180 BVF 7.62HP/../180 - SVF 7.62HP/../180
= I3
H g
O =2p0s. \ O =205 R
101 @ =7pos. 104 @ =5p0s.
e =10.0 mm? (HO7V-K10 / IEC 60947-7-1) o =10.0 mm? (HO7V-K10 / IEC 60947-7-1)
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Graph

Vyhoda produktu

BVF 7.62HP/../180 - SV 7.62HP/../270

load current I [A]

© =5vros.

© = 6.0 mim? (HOTV-KG / IEC 80947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
— =
ambient temperature T [*C]

Installation without toolsOutlet direction: 90° und 180°

Datum vytvoreni 17.12.2025 03:19:58 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

BVF 7.62HP/03/180F SN BK BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Koédovaci prvky

Vseobecné objednaci udaje

Zasuvna pripojeni vykonové elektroniky - optimalizovano
pro moderni technologie pohon(, napfiklad startéry
motord, frekvenéni ménice a servo-fadice.

OMNIMATE Power stanovi nové méfitko - se zvySenou

bezpednosti a inovativnimi feSenimi — napftiklad s

pfipojitelnym stinénim, integrovanymi signalovymi

kontakty a jednoru¢nim ovladanim.

T¥i produktové fady nabizeji dalsi vyhody:

* RozSifitelnost orientovanou na aplikace: od
kompaktniho konektoru 4 mm2 pro proud 29 A (IEC)
nebo 20 A (UL) az po robustni 16mm?2 konektory na 76
A (IEC) nebo 54 A (UL)

* Neomezené pouzivani az do 1 000 V (IEC) nebo 600 V
(uL)

« Siroké spektrum moznosti montaZe optimalizované
podle aplikace

Nase sluzby:

Navrhnéte si vlastni konektory jednoduse pouzitim

konfiguratoru produktu.

Typ BV/SV 7.62HP KO Verze
Cislo 1937590000
objednavky Poget polu: 1
GTIN (EAN) 4032248608881

Mnozstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek, ¢erna,

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Typ SDS 0.8X4.5X125 Verze
Cislo 9009020000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266883
Mnozstvi 1ST

Sroubovak, Sroubovak

Datum vytvoreni 17.12.2025 03:19:58 MEZ
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Crimping tools

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez

* Racna zarucuje presné krimpovani
* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Typ PZ6/5 Verze
Cislo 9011460000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190165352
MnozZstvi 1ST

Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani koncovek vedeni,

0.25mm?2, 6mm?, Lichobéznikové drazkové krimpovani

Datum vytvoreni 17.12.2025 03:19:58 MEZ
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SV 7.62HP 180F SN

Vseobecné objednaci udaje

Jednorady konektor samec s vysokym vykonem pro
montaz vedle sebe bez ztraty poli nebo s patentovanou
pfirubou pro rychlé upevnéni bez nastroji. Maximalni
spolehlivost pfipojeni a provozu diky protikusovému
profilu, ktery zamezuje chybnému zapojeni, s unikatni
rozmanitosti kddovani a dalSim upevnovanim pfiruby.
Délka pinG 3,5 mm je optimalizovana pro bezolovnaté
pajeni vinou.

Typ SV 7.62HP/03/180F 3.5SN... Verze
Cislo 1930720000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Nacvakavaci pfiruba,
objednavky

GTIN (EAN) 4032248580699
MnozZstvi 48 ST

Pfipojeni pajenim pretavenim priichozim otvorem, 7.62 mm, Pocet

pola: 3, 180°, Pajeci kolik, délka (I): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

SV 7.62HP 270F SN

Vseobecné objednaci udaje

Jednoradé zastréné hlavy pro vysoky proud a s vysokym
vykonem pro montaz vedle sebe bez ztraty péli nebo s
patentovanou pfirubou pro rychlé upevnéni bez nastroja.
Maximalni spolehlivost pfipojeni a provozu diky
protikusovému profilu, ktery zamezuje chybnému
zapojeni, unikatni rozmanitost kodovani a dalsi
upevinovani priruby.

Typ SV 7.62HP/03/270F 3.5SN... Verze
Cislo 1931380000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikt, Nacvakéavaci pfiruba,
objednavky

GTIN (EAN) 4032248581412
MnozZstvi 48 ST

Pfipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem, 7.62 mm, Pocet

pdla: 3, 270°, Pajeci kolik, délka (I): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

SV 7.62HP 90F SN

Jednoradé zastréné hlavy pro vysoky proud a s vysokym
vykonem pro montaz vedle sebe bez ztraty péli nebo s
patentovanou pfirubou pro rychlé upevnéni bez nastroja.
Maximalni spolehlivost pfipojeni a provozu diky
protikusovému profilu, ktery zamezuje chybnému
zapojeni, unikatni rozmanitost kédovani a dalsi
upeviovani priruby.

Datum vytvoreni 17.12.2025 03:19:58 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SV 7.62HP/03/90F 3.5SN ...
Cislo 1930390000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248580262
MnozZstvi 48 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Nacvakavaci pfiruba,
Pfipojeni pajenim pretavenim priichozim otvorem, 7.62 mm, Pocet

pola: 3, 90°, Péjeci kolik, délka (I): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

SVD 7.62HP 270F SN

=

Vseobecné objednaci udaje

Dvouuroviiovy vysoky proud, konektory samci s vysokym
vykonem, s pfirubou nebo bez ni, pro rychlé pfipojeni

bez potreby naradi. Optimalizovano pro ,knizkové moduly”
méfici 50 mm a vice. S integrovanou moznosti instalace
na sténu krytu. Vyjimecéna spolehlivost a provozni
bezpecnost diky 100% bezporuchovému protikusovému
profilu, unikatnimu kédovani a volitelnému dalS§imu
Sroubovému pripojeni v pfirubé.

Typ SVD 7.62HP/06/270F 3.2S...
Cislo 1523950000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118329575
MnozZstvi 24 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Nacvakavaci pfiruba,
Pfipojeni pajenim pietavenim priichozim otvorem, 7.62 mm, Pocet

pdli: 6, 270°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

SV-SMT 7.62HP 270F BX

2

Vseobecné objednaci udaje

OMNIMATE Power BV / SV 7,6 2HP - vykonnostni tfida
28 kVA

ReSeni na miru pro vysoky vykon

Vétsi energetické rezervy pro vyssi zatizitelnost:
OMNIMATE Power BV / SV 7,62HP je stfedni tfida mezi
systémy napajecich konektort. Ma velky upinaci rozsah,
vysokou odolnost proti pretizeni a nejrozsahlejsi fadu
variant a pfislusenstvi na vybér: vysoky vykon mezi fadou
HP. HP znamena High Performance (vysoky vykon) - to
zahrnuje hodné aspektl: plny jmenovity proud do 50°C
bez snizeni, neomezena certifikace 600 V podle UL a
vétsi dotykova bezpecnost pro 400 V-TN systémy (+

3,0 mm) v souladu s normou aplikaci IEC 6 1800-5-1.

Typ SV-SMT 7.62HP/03/270F 2...
Cislo 2499910000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118513332
MnozZstvi 50 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada koliku, Pfiruba, Pfipojeni pajenim
pretavenim priichozim otvorem, 7.62 mm, Pocet pdlu: 3, 270°, Pajeci

kolik, délka (I): 2.6 mm, pocinované, ¢erna, Box

Typ SV-SMT 7.62HP/03/270F 3...
Cislo 2498860000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118511598
MnozZstvi 50 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pfiruba, Pfipojeni pajenim
pfetavenim prichozim otvorem, 7.62 mm, Pocet pola: 3, 270°, Pajeci

kolik, délka (l): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

Datum vytvoreni 17.12.2025 03:19:58 MEZ
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Datovy list

BVF 7.62HP/03/180F SN BK BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SV-SMT 7.62HP 90F BX

Vseobecné objednaci udaje

OMNIMATE Power BV / SV 7,62HP - vykonnostni tfida
28 kVA

ReSeni na miru pro vysoky vykon

Vétsi energetické rezervy pro vyssi zatizitelnost:
OMNIMATE Power BV / SV 7,6 2HP je sttedni tfida mezi
systémy napajecich konektor(. Ma velky upinaci rozsah,
vysokou odolnost proti pretizeni a nejrozsahlejsi fadu
variant a prislusenstvi na vybér: vysoky vykon mezi fadou
HP. HP znamena High Performance (vysoky vykon) - to
zahrnuje hodné aspektl: plny jmenovity proud do 50°C
bez snizeni, neomezena certifikace 600 V podle UL a
vétsi dotykova bezpecnost pro 400 V-TN systémy (+

3.0 mm) v souladu s normou aplikaci IEC 6 1800-5-1.

Typ SV-SMT 7.62HP/03/90F 2.... Verze

Cislo 2499570000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky pretavenim priichozim otvorem, 7.62 mm, Pocet pdlu: 3, 90°, Pajeci
GTIN (EAN) 4050118512885 kolik, délka (I): 2.6 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 48 ST

Typ SV-SMT 7.62HP/03/90F 3....  Verze

Cislo 2498430000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pfiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky pretavenim priichozim otvorem, 7.62 mm, Pocet pdlu: 3, 90°, Pajeci
GTIN (EAN) 4050118511659 kolik, délka (I): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 50 ST

SVZ 7.62HP 180SF SN

Vseobecné objednaci udaje

Vysoce vykonny konektor samec s osvédc¢enym, 100%
bezudrzbovym ocelovym upinacim tfrmenem spole¢nosti
Weidmiiller. Montaz vedle sebe bez ztraty poli nebo s
patentovanou multifunkéni pfirubou pro rychlé, bezpecné
upevnéni bez nastroju. Maximalni spolehlivost pFipojeni
a provozu diky protikusovému profilu, ktery zamezuje
chybnému zapojeni a diky unikatni rozmanitosti kédovani
a ochrané pred Spatnym zapojenim. Vhodné pro znaceni.

Typ SVZ 7.62HP/03/180SF SN ... Verze
Cislo 2865710000 Zasuvny konektor PCB plug in, zastréka, 7.62 mm, Pocet pdla: 3,
objednavky 180°, Pfipojeni s upinacim tfmenem, Box

GTIN (EAN) 4064675601241
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 17.12.2025 03:19:58 MEZ
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