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Vseobecné objednaci udaje

Verze ZastrckaY, M12 / M12
Cislo objednavky 1060730000

Typ SAIY-45-M12/M12
GTIN (EAN) 4032248810192
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 12.12.2025 02:31:14 MEZ
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Technické udaje
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 20.24 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet pola 4 Kédovani A-kédovani
Povrch kontaktu Au (zlato) Hlavni material krytu PBT
Jmenovité napéti 24V Jmenovity proud 4 A

Stupen kryti IP67 Zavaznost znecisténi 3

Pf¥ipojeni stinéni Ne Rozsah teplot krytu -25 az +90 °C

Udaje o pf¥ipojeni

Skupinovy vystup - zadsuvny konektor

M 12 konektor samec

Jednotlivy vystup 1 - zadsuvny konektor

M 12 konektor samice

Jednotlivy vystup 2 - zdsuvny konektor

M 12 konektor samice

Utahovaci moment

M12:0,8- 1,2 Nm

Standardy

Standardni konektor

IEC 61076-2-101

Obecné udaje

Pocet pola 4 Kédovani A-kédovani
Pfipojovaci zavit M12 / M12 Material kontaktu, zasuvka CuSn
Material kontaktu, kontakt CuZn Povrch kontaktu Au (zlato)
Hlavni material krytu PBT Jmenovité napéti 24V
Jmenovity proud 4 A Stupen kryti IP67
Zavaznost znedcisténi 3 Pripojeni 1 M12/M12
Pfipojeni 2 Sroub Pfipojeni stinéni Ne

Rozsah teplot krytu -25 az +90 °C Vnéjsi pram. vodice -
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06
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Rozmérovy vykres

Rozmérovy vykres
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