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HDC soupravy jsou standardizované sady pro montaz
kompletnich plug-in konektord.

HDC soupravy se obvykle skladaji z vlozky zastrcky, viozky
zasuvky, zastrékového krytu, prepazkového krytu a kabe-
lové prachodky.

Weidmdiller nabizi fadu kombinaci standardnich konek-
tord s metrickym nebo PG zavitem kabelové vyvodky.
PUSH IN pfipojeni je zptsob pfipojeni pfes pfimou viozku.
Predpfipraveny drat muaze byt vloZzen pfimo do spoje bez
nutnosti pouziti jakychkoliv nastroju.

Vseobecné objednaci udaje

Verze RockStar® HDC soupravy-Zatézové konektory,
Souprava, HE, Instalaéni velikost: 4, Poly: 10, PUSH
IN, 500V, 16 A, tlakové lity hlinik, PG 16

Cislo objednavky 1061730000

Typ HDC KIT HE-P 10.111
GTIN (EAN) 4032248816439
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS

Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost

44049

Teploty

Mezni teplota

-40°C..100°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Obecné udaje

Hlavni material krytu

tlakové lity hlinik

Provedeni povrchu

Praskové lakovani

Stupefi kryti IP65 Rada HE
EMC kryty Ne Material zajiStovaciho prvku Nerezavéjici ocel
Verze
Velikost kabelovych vstup( PG 16 Pocet kabelovych vstup(l nahote 0
Pocet kabelovych vstupt ze strany 0 Typ ptipojeni PUSH IN
Design zajistovaciho systému Boc¢ni uzamykaci svorka na  Instalaéni velikost 4
dolni strané
Tésnéni NBR Barva (RAL) RAL 7035
BG 4
Vseobecné udaje
Podet pold 10 Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni
Instalaéni velikost 4 Kabelova priichodka PG 16
Zakladni material tlakoveé lity hlinik Rada HE
Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 500V Jmenovity proud (DIN EN 61984) 16 A
BG 4
Verze
Typ pfipojeni PUSH IN Instalaéni velikost 4
Prafez vodice, max. 4 mm?2 Prafez vodice, min. 0.5 mm?2
Provedeni povrchu Praskové lakovani Zakladni material tlakové lity hlinik
BG 4
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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Accessories

HDC COS

K dispozici je rizné ptislusenstvi pro vliozky. To zahrnuje
kédovaci prvky pro vliozky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC COS 16 Verze
Cislo 1431000000 Zatézové konektory, Pfislusenstvi, Systém kédovani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190052706
MnozZstvi 1ST

Typ HDC COS 24 Verze
Cislo 1430900000 ZatéZzové konektory, Pfislusenstvi, Systém kédovani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190077228
MnozZstvi 18T

Typ HDC COS 32 Verze
Cislo 1430800000 Zatézové konektory, Pfislusenstvi, Systém kodovani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190176181
MnozZstvi 1ST

SPB

K dispozici je rizné ptislusenstvi pro vliozky. To zahrnuje
kédovaci prvky pro viozky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SPB-M 3 Verze
Cislo 1203600000 Zatézové konektory, Prislusenstvi, Zajistovaci Srouby
objednavky

GTIN (EAN) 4008190120047
MnozZstvi 100 ST
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