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Nejspolehlivéjsi zplisob pFipojeni mezi dvéma vstup-
nimi/vystupnimi podfizenymi ¢leny (slave) nebo mezi
fidicim prvkem a jednim vstupnim/vystupnim podfize-
nym ¢lenem (slave) je pouZiti predem sestavenych kabel(.
Rada kabelti zahrnuje PROFIBUS, CANopen, Device-
NetTM, EtherCAT a Ethernet.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sbérnice, Pfipojka, M12 / M 12, Pocet pdla: 5, 10
m, pin, 90° - patice 90°, Stinény: Ano, LED: Ne,
Materiél plasté: PUR, Halogen: Ne

Cislo objednavky 1062151000

Typ SAIL-M12WM12W-CD-10A
GTIN (EAN) 4032248811908
MnozZstvi 1 items

\/cumrum
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Osvédcéeni
Schvaleni
us
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E307231
Rozméry a hmotnosti
Cistd hmotnost 664 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

REACH SVHC

SCIP

6¢

Lead 7439-92-1

1c533b66-fcff-4dab-b89f-fdb5fbfochbb

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu 10m Barva oplasténi Fialova

Vhodné pro nosice kabell Ano Stinény Ano

Halogen Ne Izolace TPE

Zrychleni 5 m/s2 Polomér ohybu, min., pohyblivy 10 x pramér kabelu

Polomér ohybu, min., stacionarni 5x pramér kabelu Cykly ohybu 3 mil.

Prafez vodice (tisk/online) 2 x0,34 mm2+ 2 x Rychlost 180 m/s
0,22 mm?

Material plasté PUR Konfigurovatelna délka kabelu Ne

Vnéjsi potah v souladu se stylem UL 20236 (80°C/30V) Hybridni kabel Ne

AWM

Zesiténé vyzarovani Ne Odolnost vici jiskram ze svareni Ne

Barevné kédovani bilad, modra, ¢ervend, cernd  Teplotni rozpéti, stacionarni -40...80 °C

Odolné vici perlam kovu ze svafovani  Ne Teplotni rozpéti, pohyblivé -10...80 °C

Pocet pola 5 Vnéjsi pramér 7 mm £ 0.3 mm
Vseobecné technické udaje

Kédovani A-kédovani P¥ipojovaci zavit M12 / M12
Povrch kontaktu Pozlacené LED Ne

Verze pin, 90° - patice 90° Hlavni material krytu PUR

Material kontaktu Ni/Au Jmenovité napéti 125V

Jmenovity proud 4 A Stupen kryti IP67

Cykly zapojovani =100 Zavaznost znecisténi 3

propojeno muistkem Ne Material krouzku se zavitem Mosaz poniklovana
Rozsah teplot krytu -25...+80 °C Utahovaci moment M12:0,8- 1,2 Nm
Elektrické vlastnosti

Jmenovité napéti 125V

Obecné standardy

C. osvédéeni (cULus) E307231
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Konektor, pravy

Zastrcka vpravo

M12, A-kédovani, IP67,
Kontakt samice, pfimy,
Plast, stinéné

Konektor, vievo

Zastrcka vlevo

M12, A-kédovani, IP67,
Kontakt samec, S Uhlem
90°, Plast, stinéné

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Schéma pFipojeni Idealni nastroj: Screwty ® s momentovou funkci
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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