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Podobné ilustraci

Vedeni prepéti po vodic¢ové cesté muize rusit nebo zni-

it citlivé signalové vstupy. Zajisténi ochrany v blizkosti
I&C zafizeni je dulezité. Siroka fada produktil spoleénosti
Weidmdiller pro sektor I&C zahrnuje produkty ve 2dilné,
zasuvné konstrukci a modularni svorky s pfipojenim taz-
nou pruzinou nebo Srouby. Tyto produkty jsou vhodné
pro binarni i analogové signaly. Spole¢nost Weidmidiller
také nabizi dalSi modely s integrovanymi komponenty,
jako jsou vybojky a varistory. VARITECTOR znamena fle-
xibilni a variabilni pfepétovou ochranu od spole¢nosti
Weidmiuiller, testovano podle produktovych standard(

IEC 61643-21. Radu VARITECTOR Ize pouzit v aplikacich
podle normy IEC 61643-22 / VDE 0845-3 pro tfidy C1,
C2, C3 a D1. Produktové fady VARITECTOR SPC, SSC a
MCZ OVP optimalné kombinuji elektrické a mechanické
vlastnosti. Velikost a snadné zachazeni hraji dllezitou roli.
Tato prepétova ochrana je vhodna do stisnénych prostort
v pramyslovych a automatizacnich procesech i v budov-
nich automatizacnich aplikacich.

MHECE

Vseobecné objednaci udaje

Verze Ochrana pfistroj a fidicich jednotek pred prepé-
tim, Ochrana proti rizovému napéti k méreni a kon-
trole, UP(L/N-PE) < 200 V

Cislo objednavky 1064400000

Typ VSSC6TRSLLD48VAC/DCO.6A
GTIN (EAN) 4032248829767

MnozZstvi 10 items
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Osvédcéeni
Schvaleni ‘ﬂ,_:%

CSAEX %‘E@“

i LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédgeni (UL) E311081
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 81 mm Hloubka (v palcich) 3.189 inch
Vyska 88.5 mm Vyska (v palcich) 3.4842 inch
Sitka 6.2 mm Sitka (v palcich) 0.2441 inch
Cista hmotnost 454 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C..80°C Provozni teplota -40°C..70°C
Vihkost 5..96 %
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 3 MTTF 2114 a
SFF 96.67 % Ages b4
PFH v 1*10-9 za hodinu 1.8

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouZitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Jmenovité udaje UL

C. osvédéeni (UL) E311081 Osvédceni UL UL Zertifikat - PDF/
E311081VOL1SEC3.pdf
(application/pdf)

Jmenovité udaje IEC / EN

Pocet pola 1 Svodovy proud pfi Un 2.1 mA

Jmenovité napéti (AC) 48V Jmenovité napéti (DC) 68V

Jmenovity proud IN 500 mA Stupen ochrany UP (typ.) <200V

Typ napéti AC/DC Ochranné pojistky 05 A

Objemovy odpor 1,8Q 10 % Standardy IEC 61643-21

Testovaci zkusebni proud limp (10/350 1 kA Vybijeci proud, max. (8/20 us) 20 kA

ps)

Kategorie pozadavkt podle normy IEC  C2, C3, D1 Ztrata pfi zapojovani 4,58 MHz

61643-21

Max. trvalé napéti, Uc (AC) 60V Max. trvalé napéti, Uc (DC) 85V

Proudova zatiZitelnost pfi razovém 1 kA 10/350 pus Proudova zatiZitelnost pfi rdzovém 10 A 10/1000 ps

proudu D1 proudu C3

Kapacita nulovani pulzd

<20 ms

Vlastnosti pfi pfenosu signalu (-3 dB) 4,6 MHz
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Bleskovy testovaci proud, limp (10/350 1 kA Pretizeni - rezim selhani Mod 2
us) vodic¢-PE

Vybijeci proud In (8/20 us) vodi¢-PE 2,5 kA Vybijeci proud Imax. (8/20 us) vodi¢-PE 10 kA
Proudova zatiZitelnost pfi rAzovém 2.5 kA 8/20 us 5 kv

proudu C2 1.2/50 us

CSA udaje o ochrané

Plyn, tfida D A Plyn, tfidy A, B IIC
Vstupni proud, max. Il 500 mA Plyn, tfida C 1B
Interni induktance, max. LI OuH Vnitfni vykon, max. Cl 2 nF
Vstupni napéti, max. Ui 85V

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie radzového napéti 1l Zavaznost znecisténi 2

Obecné udaje

Opticky funkéni displej Ano Segment Meéfeni a regulace
Verze Ochrana proti razovému Design Svorka
napéti k méreni a kontrole

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny cerna

Stupen kryti IP20 Nosna lista TS 35

Izolaéni funkce Ano MozZnost testovani Funkéni Sroub s testovacim
konektorem, pfipojeni 1, 2,
4,5

Dalsi detaily o osvédéeni

GOST certifikat GOST-Zertifikat -

PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)

Data pFipojeni

Délka odizolovani 10 mm Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Utahovaci moment, max. 0.8 Nm
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2
Prarez vodiCe, pevny, min. 0.5 mm?2 Prarez vodice, pevny, max. 6 mm?
Prarez vodicCe, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm?2 Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 4 mm?2
46228-1), min. 46228-1), max.

Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min. 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 4 mm?2
Elektrické udaje

Typ napéti AC/DC

Obecné udaje

Pocet pola 1 Stupen kryti IP20
Barevny cerna

Hodnoceni IECEx/ATEX/cUL

Certifikat cUL

cUL Certificate - pdf/
VSSC.PDF (application/
pdf)
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Dulezita poznamka

Informace o produktu

Rezim 2: Uvedte, kde byla ¢ast JPD omezujici napéti zkratovana kvuli velmi nizké impedanci v
ramci JPD. Linka je nefunkéni, ale méfici zafizeni je stale chranéné prostfednictvim zkratovani.

Klasifikace

ETIM 7.0 EC000943 ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943 ETIM 10.0 EC000943
ECLASS 12.0 27-17-15-01 ECLASS 13.0 27-17-15-01
ECLASS 14.0 27-17-15-01 ECLASS 15.0 27-17-15-01

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé specifikace

Prepétova ochrana v

6,2 mm Siroké DIN

listé pro dva binarni a
bezpotencialové signalni
obvody s 48 V UC. Kazdou
signalovou cestu Ize otevrit
pomoci odpojovace.
Kontrolka signalu - zelena
LED. Kdyz se svorka zapoji,
soucastné se vytvofri
elektricky kontakt mezi
montazni liStou (zemi) a
referené¢nim potencialem
(zemi) ochranného
obvodu ve svorce. Vizualni
identifikace svorkovnice
podle typu chranéného
spinani a Urovné napéti.
Svorkovnici Ize popsat
nebo oznadit.

Kratka specifikace

Prepétova ochrana v

6,2 mm Siroké DIN

listé pro dva binarni a
bezpotencialové signalni
obvody. KaZzdou signalovou
cestu lze oteviit pomoci
odpojovace. Kontrolka
signalu - zelena LED. Verze:
48 V UC
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Podobné ilustraci

Circuit diagram

SUITABLE
61508
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Prislusenstvi (koncové desky)

Vseobecné objednaci udaje

Koncové desky (AP) pro fadu vyrobk(i VSSC ve svétle
modré a ¢erné

Typ AP VSSC6 Verze
Cislo 1063110000 VSSC, Bocnice
objednavky

GTIN (EAN) 4032248947553
MnozZstvi 50 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ PS 2.3RT Verze
Cislo 0180400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190060121
MnozZstvi 20 ST

Testovaci adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
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Prazdné
Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a
zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
e Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
o Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
] dispozici v rliznych sirkach.
| « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti
] ¢ Pasky pro rychlou instalaci
[ CLLTLLLLLL | * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111
MnozZstvi 1000 ST

SnapMark

SnapMark - tento drzak na znacky byl vyvinut specialné
pro dvouurovnové svorky rady | - IDK 1,5N. Flexibilni
oto¢ny mechanismus umoziuje snadné pfidani nebo
odebrani propojek. Lze jej pouzit se ¢tyfmi Stitky DEK b
nebo se dvéma Stitky na stfedové konektory WS 10/5.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SNAPMARK | Verze
Cislo 1805880000 Oznadeni skupiny, Oznadeni svorek, 23 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P):
objednavky 5.00 Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248273614
Mnozstvi 50 ST
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