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Obrazek vyrobku

Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasimi produkty a jejich dopliiovani. Od rdz-
nych néastrojd po izolaéni objimky a riizné Srouby se nase
komponenty navzajem doplniuji az do posledniho detailu,
¢imz usnadnuji montaz v souladu s pfisluSnymi normami
a ochrannymi predpisy.

Vseobecné objednaci udaje

Verze PFedéJové deska (svorka), OranZova, Vyska: 45.4
mm, Sitka: 5 mm, V-2, PA 66

Cislo objednavky 1068260000

Typ WBB ZA WDU1.5/BL 10/10

GTIN (EAN) 4008190015657

Mnozstvi 10 items

\/noupum
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Technical data
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 36.7 mm Hloubka (v palcich) 1.4449 inch
Vyska 45.4 mm Vyska (v palcich) 1.7874 inch
Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch
Cista hmotnost 431g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50 °C...55 °C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052
Specifikace systému
Verze Koncova a mezilehla deska
Udaje materialu
Zakladni material PA 66 Barevny Oranzova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Dalsi technicka data
Prichytka Ne Navod k instalaci Pfima montaz
Vseobecné
Navod k instalaci P¥ima montaz
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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