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Dvojita rozvodna sk¥in / spojka, konstrukce zasuv-
nych FreeCon PushPull konektort ver.14 podle IEC
61076-3-117 s RJ45 a PushPull Power

Vseobecné objednaci udaje

Verze Spojovaci skfirka, FreeCon, Modul RJ45, Napa-
jeni, IP 65

Cislo objednavky 1068830000

Typ |IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ

GTIN (EAN) 4032248824014

Mnozstvi 1 items

Creation date 18.02.2026 02:35:25 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
[H us
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 100 mm Hloubka (v palcich) 3.937 inch
Vyska 52 mm Vyska (v palcich) 2.0472 inch
Sitka 80 mm Sitka (v palcich) 3.1496 inch
Cista hmotnost 597.72 g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Vseobecné udaje
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Stiibrna
Hlavni material krytu Hlinikovy profil, Kryt: Véaha 4719
tlakoveé lity zinek,
nalakovano
Typ montaze Sroubova montaz Stupen kryti IP 65
Propojeni PROFINET

Obecné standardy

Standardni konektor

IEC61076-3-117 Var. 14,

IEC 60603-7-b

UL norma pro komunikacni pfislusenstvi UL 1863

PrisluSenstvi komunikac¢niho kabelu

specificky podle aplikaci

Navod k instalaci sité
PROFINET

Tridy kryti IP

IEC 60529

C. osvéd&eni (cULus) E316369

Technické adaje modul RJ45

Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 22 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 26

max. (AWG) min. (AWG)

Propojeni PROFINET Kategorie (modul RJ45) Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Cykly zapojovani (modul RJ45) 750 Izola¢ni odpor (modul RJ45) > 500 MQ

Stinéni (modul RJ45) 360° stinény kontakt Typ pfipojeni 2 (modul RJ45) RJ45

Material zakladny krytu (modul RJ45)  Tlakové lity zinek Pramér plasté, max. (modul RJ45) 10 mm

Odpor kontaktu (modul RJ45) £20mQ Sila pfi zapojovani (modul RJ45) <30N
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Technical data
Proudova zatizitelnost (modul RJ45) TA Dielektricka pevnost, kontakt - stinéni <1500V DC
(modul RJ45)
Dielektricka pevnost, kontakt - kontakt < 1000V DC Barva (modul RJ45) Stiibrna
(modul RJ45)
Pfipojeni 1 (modul RJ45) IDC Povrch kontaktu (modul RJ45) Pozlaceny nikl
Pramér plasté, min. (modul RJ45) 5 mm
Technicka specifikace napajeciho konektoru
Prafez pfipojeni vodicu, pfesné stocené, 0.75 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicu, presné sto¢ené, 2.5 mm?2
jmenovité pfipojeni, min. (napajeci max. (napajeci konektor)
konektor)
Barva (napéjeci konektor) Stribfité Seda Proudova kapacita pfi 50 °C (napajeci 16 A
konektor)
Prafez pfipojeni vodi¢t AWG, min. 18.00 Material kontaktu (napajeci konektor)  Slitina médi
(napéjeci konektor)
Prafez pfipojeni vodicu, pfesné stocené, 0.75 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicu, presné sto¢ené, 2.5 mm?2
min. (napajeci konektor) jmenovité pfipojeni, max. (napajeci
konektor)
Stupen znecisténi (napajeci konektor) 2 Typ blokovani (napajeci konektor) Push Pull
Prafez pfipojeni vodi¢t AWG, max. 13.00 Spodni ¢ast krytu — material (napajeci  Tlakové lity zinek,
(napéjeci konektor) konektor) poniklované
Material tésnéni kabelu (napéjeci TPE Pfipojeni 2 (napajeci konektor) Kotevni svorka
konektor)
Cykly zapojovani (napajeci konektor) <100 Povrch kontaktu (napajeci konektor) Pozlaceny nikl
Material tésnéni (napéajeci konektor) NBR Nosny material kontaktu (napajeci PA
konektor)
Pramér oplasténi, min. (napajeci 6 mm Pramér oplasténi, max. (napajeci 12 mm
konektor) konektor)
Jmenovité napéti (napajeci konektor) 24V
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597
ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18
ECLASS 15.0 27-44-03-18
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Accessories

Montazni patka pro FreeCon

Diky spole¢nosti Weidmiller mGzete ziskat vSe, co
potfebujete, od jediného dodavatele - véetné prisluSenstvi
pro priimyslovy Ethernet.

Vyhody pro vas:

* nastroje

¢ zkuSebni pristroje

* kabelové prichodky

* rozvadécové pripojeni

* znacky

* kryty proti prachu

* zdroje napajeni

¢ prepétova ochrana

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-CD-MA Verze
Cislo 1099580000 Montazni patka, FreeCon, IP65
objednavky

GTIN (EAN) 4032248874040
MnozZstvi 10 ST

Ochranné kryty

Na ochranu vasich zafizeni pred prachem a necistotou.

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-BP-VAPP Verze
Cislo 1068930000 SkFifh montovana s pfirubou, ochranny kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4032248823093
MnozZstvi 10 ST

Typ IE-BP-V14P Verze
Cislo 1058310000 SkFifi montovana s pfirubou, ochranny kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4032248799404
Mnozstvi 10 ST
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Sets

PushPull Power zasuvny konektor podle specifikaci

\ PROFINET
: 'ﬁ/

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PS-VAPM-5P-2.5 Verze
Cislo 2465440000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118522136
MnozZstvi 1ST

Vykonovy konektor, Konektor, PROFINET, Sada konektort

Sets - RJ45

PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, vlozka RJ45

Vseobecné objednaci udaje
Typ IE-PS-V14M-RJ45-FH-P Verze

Cislo 1012170000 Zastréka RJ45, bez potieby nafadi, Varianta 14 kov, Kat.5 (ISO/IEC
objednavky 11801)

GTIN (EAN) 4032248719815

MnozZstvi 10 ST

PVC

Sestavené IE kabely, PROFINET, s Push-Pull silovym
konektorem samcem podle specifikaci PROFINET

&
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Vseobecné objednaci udaje

Typ IE-CSPS5VSO010VAPVAP-X  Verze
Cislo 1350120010
objednavky

GTIN (EAN) 4050118165296
Mnozstvi 1ST

Systémovy kabel, Vykon PushPull, Vykon PushPull, PVC, 1 m

Vleény kabel Kat.5 PUR - RJ45 V14 IP67

Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat. 5, PUR, zeleny,
kompatibilni s vleénym fetézem, PushPull zasuvny

konektor podle IEC 61076-3-117 ver.14
// h
a*,r O

Vseobecné objednaci udaje

Typ IE-C5DD4UGO010A2EA2E-X  Verze

Cislo 1119730010 Vle¢ny kabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 kovovy, RJ45 IP 67
objednéavky PushPull V14 kovovy, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B),
GTIN (EAN) 4032248985463 PUR, 1m

MnozZstvi 18T
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