Datovy list

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Spojka, konstrukce zasuvnych FreeCon PushPull konek-
tord ver.14 podle IEC 61076-3-117, kov, s hybridni 10-
poélovou viloZzkou

Vseobecné objednaci udaje

Verze Spojovaci skfifika, FreeCon, Hybridni, Spojka, IP65
Cislo objednavky 1068840000

Typ |IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

GTIN (EAN) 4032248823932

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 20.03.2026 11:24:50 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1068840000
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Osvédcéeni
Schvaleni

[H us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 142 mm Hloubka (v palcich) 5.5905 inch
Vyska 52 mm Vyska (v palcich) 2.0472 inch
Sitka 41 mm Sitka (v palcich) 1.6142 inch
Cista hmotnost 652.82 g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..75°C Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP edcad7fc-abbe-4d5c-8f05-417a6385e9b6
Vseobecné udaje
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Stiibrna

Hlavni material krytu

Hlinikovy profil, Kryt:
tlakoveé lity zinek,
nalakovano

Typ montaze

Sroubova montaz

Stupen kryti

IP65

Obecné standardy

Standardni konektor IEC61076-3-117 Var. 14 C. osvédé&eni (cULus) E316369
Technicka specifikace hybridniho konektoru
Povrch kontaktu (hybridni konektor) Pozlaceny nikl Cykly zapojovani (hybridni konektor) 500

Spodni ¢ast krytu - material (hybridni

Tlakové lity zinek (pfiruba),

Stinéni (hybridni konektor)

360° stinény kontakt

konektor) PA 66

Material tésnéni (hybridni konektor) NBR Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 24V
(hybridni konektor)

Material kontaktu (hybridni konektor) Slitina médi Odpor kontaktu (hybridni konektor) <10 mQ

Stupen kryti (hybridni konektor) IP65 Pocet pola, hybrid 10

Jmenovity proud (hybridni konektor) 3 A na kontakt

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597

ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18

Datum vytvoreni 20.03.2026 11:24:50 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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ECLASS 15.0

27-44-03-18
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Weidmiiller 3£

lE-CD-V1 4MHYB-1 OP-C-MA Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

> www.weidmueller.com
Nakresy

Rozmérovy vykres Rozmérovy vykres
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Bottom view

Rozmérovy vykres Rozmeérovy vykres

Bottom view with mounting feet
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Ochranné kryty

Vseobecné objednaci udaje

Na ochranu vasich zafizeni pred prachem a necistotou.

Typ |IE-BP-V14P Verze
Cislo 1058310000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248799404
MnozZstvi 10 ST

Skfifh montovana s pfirubou, ochranny kryt

Sets - hybrid

Vseobecné objednaci udaje

PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, hybridni vioZzka

Typ IE-PS-V14M-HYB-10P Verze
Cislo 1072910000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248831128
MnoZstvi 10 ST

Hybridni zastréka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)

Datum vytvoreni 20.03.2026 11:24:50 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1058310000
https://eshop.weidmueller.com/p/1072910000

