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PushPull Power zasuvny konektor podle specifikaci PROFI-
NET

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vlozka, PROFINET, Konektor s patici
Cislo objednavky 1068940000

Typ IE-BID-24V

GTIN (EAN) 4032248823086

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 02.12.2025 12:07:30 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 13.56 mm Vyska (v palcich) 0.5315 inch
Sitka 27.4 mm Sitka (v palcich) 1.0787 inch
Délka 13.1 mm Délka (v palcich) 0.5157 inch
Cista hmotnost 26¢g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Pocet polu 5 Povrch kontaktu Pozlaceny nikl
Stinéni nestinéné Material kontaktu Slitina
Cykly zapojovani <100

Elektrické vlastnosti

Provozni napéti 24V Proudova zatiZitelnost pfi 50 °C 16 A
Obecné standardy

Standardni konektor IEC61076-3-126

Standardy

Standardni konektor IEC61076-3-126

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001121 ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Nakresy
Rozmérovy vykres Detailni vykres
Stiftquerschnift/
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