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Hybridni, 10-pdlové. VloZzky pro konektory varianty 14

Vseobecné objednaci udaje

Verze Flange insert, for flange insert, Hybrid
Cislo objednavky 1069010000

Typ IE-BI-HYB-10P

GTIN (EAN) 4032248823970

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 27.12.2025 06:42:16 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1069010000
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IE-BI-HYB-10P

Technické udaje
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Osvédcéeni
Schvaéleni
e(UL)us
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 306¢g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Prifez pfipojeni vodica, jemné stacené, AWG 20

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, AWG 27

max. (AWG) min. (AWG)

Stinéni 360&deg, celkovy kryt Hlavni material krytu Tlakové lity zinek, Nikl-
stfibro, PA 66

Prlrez izolace, max. 2.2 mm Prafez izolace, min. T mm

Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801) Prarez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.75 mm?2

max.

Prafez pfipojeni vodict, jemné stacené, 0.08 mm?2 Stupen kryti IP67 s pouzdrem

min.

Cykly zapojovani 500 Pfipojeni 1 Hybrid (Q10)

Pfipojeni 2 Lisovany spoj

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu =10 mQ Objemovy odpor <10 mQ

Jmenovité napéti 24V Jmenovity proud 3 A na kontakt

Obecné standardy

C. osvédé&eni (cULus) E316369

Dulezita poznamka

Informace o produktu Hybridni, 10-pdlové. VloZzky pro konektory varianty 14

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90

Datum vytvoreni 27.12.2025 06:42:16 MEZ
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Hybridni, 10-pdlové. Vlozky pro konektory varianty 14

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-BIC-HYB-P-0,5-300 Verze
Cislo 1096150000 Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248869114
MnozZstvi 300 ST

Typ |E-BIC-HYB-P-0,75-300 Verze
Cislo 1068970000 Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248823956
MnozZstvi 300 ST

Typ |IE-BIC-HYB-P-0,2-300 Verze
Cislo 1135160000 Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248915477
MnozZstvi 300 ST

Crimping tools

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci klesté pro kontakty systémud RSV a DSTV-HD
od spole¢nosti Weidmiiller

* Rac¢na zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontakt(

Typ HTF HYB Verze
Cislo 1119580000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd,
objednavky 0.08mm?2, Tmm?2, FoderB krimpovani

GTIN (EAN) 4032248900626
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 27.12.2025 06:42:16 MEZ
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