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Obrazek vyrobku

Optimalni rAmec pro funkénost a inovace:

Technologie pfipojeni modularniho krytu CH20M vam
poskytuje fadu vhod, které mohou zefektivnit vase pro-
jekty. Diky nasim svorkovnicim a konektorm pro desky
plosnych spojl Ize vyuZivat flexibilni a spolehlivou techno-
logii pfipojeni.

Diky automatizovanym vyrobnim procestm, jako je pajeni
THT a THR a baleni v rolich, miZzeme zarucit vysokou kva-
litu a presnost. To umoznuje rychlou a nekomplikovanou
integraci do vaSich systéma.

Dale nabizime Sirokou $kalu barev a také rizné moznosti
kodovani a potisku pro pfizplsobeni vasich krytd a krabic.

Diky tomu Ize zajistit, aby vase vyrobky byly nejen funkéni,

ale také vizualné pritazlivé.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm,

Pocet pdla: 4, 90°, Pfipojeni s upinacim tfmenem,

cod. 02, Box
Cislo objednavky 1069350000
Typ BHZ 5.00/04/90LH BK/BK
GTIN (EAN) 4032248825011
MnoZstvi 78 items

Udaje vyrobku IEC: 400V / 10A/0.2-2.5 mm?
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 12

Baleni Box
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Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 30.6 mm Hloubka (v palcich) 1.2047 inch
Vyska 14.5 mm Vyska (v palcich) 0.5709 inch
Sitka 22.1 mm Sitka (v palcich) 0.8701 inch
Délka 0 mm Cista hmotnost 85¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Kryt - fada
CH20M

Typ pfipojeni

Pfipojeni v provozu

Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni s upinacim Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm
tfmenem

Roztec v palcich (P) 0.197 " Smér vystupu vodice 90°

Pocet pola 4 L1Tvmm 15.00 mm

L1 v palcich 0.591" Pocet fad 1

MnozZstvi fady kolika 1 Jmenovity priifez 2.5 mm?2

Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP20 zapojené/ IP10

normy DIN VDE 57 106 hibetu ruky normy DIN VDE 0470 nezapojené

Stupen kryti IP20 MiuzZe byt kédovano Ano

Délka odizolovani 8 mm Utahovaci moment Sroubové pfiruby, 0.4 Nm

min.

Utahovaci moment Sroubové pfiruby, 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.4 Nm

max.

Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Svérny Sroub M 2,5

Hrot Sroubovaku 0,6 x3,5 Standard hrotu Sroubovéaku DIN 5264

Cykly zapojovani 25

Udaje o materialu

Izolacni material PA 66 GF 30 Barevny cerna

Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolaéniho materialu |

Komparativni index sledovani (CTI) 600 = CTI Moisture Level (MSL)

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu CuSn

Povrch kontaktu pocinované Skladovaci teplota, min. -40 °C

Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -40 °C

Provozni teplota, max. 120°C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C

Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C

Vodiée vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2 Upinaci rozsah, max. 3.31 mm?2

Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
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Technical data

Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm? Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?

Sto¢ené, min. HO7V-R 0.2 mm? Sto¢ené, max. HO7V-R 2 mm?2

Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? Pruzné, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2

dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.25 mm?2 dutinkou s plastovym limcem, DIN 2.5 mm?2

46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2 s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm?2

min. max.

Zasunte méri¢ v souladu s EN 60999 a 2,4 mmx 1,5 mm; 3,0 mm  Referencni text Vnéjsi pramér plastové

x b; @ objimky by nemél byt
vétsi nez roztec (P), Délka
koncovek se vybira v
zavislosti na produktu a
jmenovitém napéti.

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 10A

(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, min. pocet pola 9A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 400V

(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V

stupen znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV

prepéti / stupen znedisténi ll/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Povrchova vzdalenost, min. 3.2 mm

prepéti / stupen znecisténi lll/3

Vzdu$na vzdalenost, min. 3 mm

Jmenovité udaje podle CSA

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC/ 50V

CSA) CSA)

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 10 A

CSA) CSA)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 10 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A

CSA) CSA)

Prafez vodi¢e AWG, min. AWG 26 Prafez vodice AWG, max. AWG 12

Jmenovité adaje podle UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvédé&eni (cURus) E60693

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC / 50V

UL 1059) UL 1059)

Jmenovité napéti (aplikaéni skupinaD / 300 V Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB/ 10 A

UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 10A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A

UL 1059) UL 1059)

Prarez vodice, AWG, min. AWG 26 Prafez vodice, AWG, max. AWG 12

Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Udaje o materialu

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izola¢ni materiél PA 66 GF 30

Skupina izolaéniho materialu | Komparativni index sledovani (CTI) 600 < CTI

Obecné udaje

Barevny cerna Stupen kryti IP20

Barevny graf (podobné) RAL 9011
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Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Podobné ilustraci, Priklad pouziti

KFivka odlehéeni

K¥ivka odlehéeni
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Vlastni tisk
- — ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
CCCL ;‘ rozsitenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
CCCEL K dispozici jsou rlizné typy pro zarizeni od vyrobcu, jako
- ‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
TCLLCL { Strucny pfehled vyhod:

e Stitky pro vSestranné vyuziti - samolepici nebo
S pripevnovaci Stitky, v zavislosti na typu
' CCLCILE ‘ * Pro sekvencni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR Verze
Cislo 1221520000 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Podle specifikace
objednavky zékaznika, lze zapojit

GTIN (EAN) 4050118005066
Mnozstvi 40 ST

Prazdné

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
CTICCICIC rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
LI K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
MTILLL , Struény prehled vyhod:
: « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo

S s— pripevniovaci Stitky, v zavislosti na typu
TEZILLI * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,

dodavame ESG stitky pro pfipnuti k li§té€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Verze
Cislo 1082540000 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4032248845439
MnozZstvi 200 ST
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