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Obrazek vyrobku

Konektory samci s délkou pind optimalizovanou pro péajeni
vinou. Konektory samci nabizeji prostor pro oznadeni a lze
je kédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Pfipojovaci prvek,
levy, fada koliku, oteviena strana, Pfipojeni pajenim
pfetavenim priichozim otvorem, 5.00 mm, Pocet
pola: 4, 90°, Pajeci kolik, délka (1): 5.9 mm, pocino-
vané, ¢erna, Box

Cislo objednavky 1069770000
Typ SHL-SMT 5.00/04GL 5.9BX
GTIN (EAN) 4032248825097
MnozZstvi 108 items
Udaje vyrobku IEC: 400 V
UL: 300V /9 A/AWG 26 - AWG 12
Baleni Box

B
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Osvédcéeni
Schvaleni
W
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 27.8 mm Hloubka (v palcich) 1.0945 inch
Vyska 14.4 mm Vyska (v palcich) 0.56669 inch
Nejvy$si nebo nejnizsi verze 16.3 mm Sitka 20.6 mm
Sitka (v palcich) 0.811 inch Délka 0 mm
Cist4 hmotnost 3.98¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Kryt - fada
CH20M

Typ pfipojeni

Pripojeni desky

Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm Roztec v palcich (P) 0.197"

Pocet pola 4 L1vmm 15.00 mm

L1 v palcich 0.591" Pocet fad 1

Mnozstvi fady kolik( 1 Stupen kryti IP20

Objemovy odpor <5 mQ Muze byt kddovano Ano

Udaje o materialu

Izolaéni material LCP Barevny cerna

Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolacniho materialu llla

Komparativni index sledovani (CTI) 175 < CTI <400 Moisture Level (MSL) 1

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina médi

Povrch kontaktu pocinované Skladovaci teplota, min. -40 °C

Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -40 °C

Provozni teplota, max. 120°C Teplotni rozsah, instalace, min. -30°C

Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, max. pocet poli 10 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet polt 9A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 400V

(Tu=40 °C) stupen znedisténi ll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V

stuperi znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV

prepéti / stupen znecisténi 11/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV

prepéti / stupen znecisténi lll/3
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Jmenovité udaje podle CSA
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Institut (CSA) CSA C. osvédé&eni (CSA) 200039-70153051
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC / 50V
CSA) CSA)
Jmenovité napéti (aplika¢ni skupina D / 300 V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 9 A
CSA) CSA)
Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 9 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 9 A
CSA CSA)
Prirez vodice AWG, min. AWG 26 Prafez vodice AWG, max. AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Jmenovité adaje podle UL 1059
Institut (cURus) CURUS C. osvédé&eni (cURus) E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC / 50V
UL 1059) UL 1059)
Jmenovité napéti (aplika¢ni skupina D / 300V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 9 A
UL 1059) UL 1059)
Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 9 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 9 A
UL 1059) UL 1059)
Prafez vodice, AWG, min. AWG 26 Prarez vodice, AWG, max. AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Udaje o materialu
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izolaéni material LCP
Skupina izolaéniho materialu llla Komparativni index sledovani (CTI) 175 < CTI <400
Obecné udaje
Barevny cerna Stupen kryti IP20
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Encapsulation option Ne

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2“. Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637

ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01

ECLASS 15.0 27-46-02-01
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P¥iklad pouziti

Rozmérovy vykres

for left side

5,9
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Konektory samice - Sroubové pfipojeni upinacim tfmenem

Vseobecné objednaci udaje

Optimalni rdmec pro funkénost a inovace:

Technologie pfipojeni modularniho krytu CH20M vam
poskytuje fadu vhod, které mohou zefektivnit vase
projekty. Diky nasim svorkovnicim a konektorm pro
desky plosnych spojll Ize vyuzivat flexibilni a spolehlivou
technologii pfipojeni.

Diky automatizovanym vyrobnim procestm, jako je
pajeni THT a THR a baleni v rolich, mGzeme zarucit
vysokou kvalitu a presnost. To umozniuje rychlou a
nekomplikovanou integraci do vasich systému.

Dale nabizime Sirokou $kalu barev a také rizné moznosti
kodovani a potisku pro pfizplsobeni vasich krytd a krabic.
Diky tomu lze zajistit, aby vaSe vyrobky byly nejen funkéni,
ale také vizualné pritazlivé.

Typ BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY Verze

Cislo 1372520000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdli: 4, 90°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfrmenem, BHZ 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX
GTIN (EAN) 4050118174229 cod. 02, Box

Mnozstvi 78 ST

Typ BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL  Verze

Cislo 1372580000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdli: 4, 90°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfrmenem, BHZ 5.00/04/90LH SN GGY/BL BX
GTIN (EAN) 4050118174625 cod. 02, Box

MnozZstvi 78 ST

Typ BHZ 5.00/04/90LH BK/OR Verze

Cislo 1063280000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdli: 4, 90°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, cod. 02, Box

GTIN (EAN) 4032248814947

MnozZstvi 78 ST

Typ BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY Verze

Cislo 1421750000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdli: 4, 90°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfrmenem, BHZ 5.00/04/90LH SN BK/GGY BX
GTIN (EAN) 4050118225518 cod. 02, Box

MnozZstvi 78 ST

Typ BHZ 5.00/04/90LH BK/BL Verze

Cislo 1069380000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdla: 4, 90°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, cod. 02, Box

GTIN (EAN) 4032248825028

MnozZstvi 78 ST

Typ BHZ 5.00/04/90LH BK/BK Verze

Cislo 1069350000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdli: 4, 90°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, cod. 02, Box

GTIN (EAN) 4032248825011

Mnozstvi 78 ST
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Konektory samice - pruzinové pfipojeni PUSH IN

Vseobecné objednaci udaje

Optimalni rdmec pro funkénost a inovace:

Technologie pfipojeni modularniho krytu CH20M vam
poskytuje fadu vhod, které mohou zefektivnit vase
projekty. Diky nasim svorkovnicim a konektoriim pro
desky plosnych spojll Ize vyuzivat flexibilni a spolehlivou
technologii pfipojeni.

Diky automatizovanym vyrobnim procestm, jako je
pajeni THT a THR a baleni v rolich, mGzeme zarucit
vysokou kvalitu a presnost. To umozniuje rychlou a
nekomplikovanou integraci do vasich systému.

Dale nabizime Sirokou $kalu barev a také rizné moznosti
kodovani a potisku pro pfizplsobeni vasich krytd a krabic.
Diky tomu lze zajistit, aby vaSe vyrobky byly nejen funkéni,
ale také vizualné pritazlivé.

Typ BHF 5.00/04/180LH BK/RD  Verze
Cislo 2555620000

Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet poéla: 4, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Box

GTIN (EAN) 4050118565683
Mnozstvi 78 ST

Typ BHF 5.00/04/180LH BK/OR  Verze
Cislo 1989190000

Zasuvny konektor PCB plug in, zdifka, 5.00 mm, Pocet péli: 4, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Box

GTIN (EAN) 4050118373820
MnozZstvi 78 ST

Typ BHF 5.00/04/180LH BK/BL  Verze
Cislo 1989090000

Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdéla: 4, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Box

GTIN (EAN) 4050118533453
MnozZstvi 78 ST

Typ BHF 5.00/04/180LH BK/BK  Verze
Cislo 1497500000

Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet péla: 4, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Box

GTIN (EAN) 4050118306828
MnozZstvi 78 ST

SHL-SMT 5.00/04GR - strana pravé pfipojky

for right side

-

Konektory samci s délkou pind optimalizovanou pro péajeni
vinou. Konektory samci nabizeji prostor pro oznaceni a lze
je kédovat.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SHL-SMT 5.00/04GR 5.9BX  Verze

Cislo 1069710000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfipojovaci prvek, pravy, fada
objednavky kolikti, oteviena strana, Pfipojeni pajenim pretavenim prachozim
GTIN (EAN) 4032248825073 otvorem, 5.00 mm, Pocet pdlu: 4, 90°, Pajeci kolik, délka (I): 5.9 mm,
MnozZstvi 108 ST pocinované, ¢ernd, Box
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