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Obrazek vyrobku

Dalsi pfipojeni umoznuje samostatna odbocka napéti. Tu
Ize pouzit napfiklad pro nouzovy zdroj napajeni pred hlav-
nim vypinacdem nebo pouze jako dodateéné pfipojeni v
aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pomocné pfipojeni (svorka)
Cislo objednavky 1070500000

Typ WZAF 35

GTIN (EAN) 4008190024512
Mnozstvi 10 items

Vt:oupum

Datum vytvoreni 12.11.2025 08:47:07 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1070500000
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Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 9.8 mm Hloubka (v palcich) 0.3858 inch
Vyska 25.8 mm Vyska (v palcich) 1.0157 inch
Sitka 16 mm Sitka (v palcich) 0.6299 inch
Cista hmotnost 4.05¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..5b5°C Okolni teplota -5°C..40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze

Dalsi pfipojeni

Udaje materialu

Zakladni material pocinovana méd’ Barevny Stribfité Seda

Dalsi technicka data

Typ upevnéni Pfichytka Navod k instalaci Priichodka (pouzdro),
Pfiméa montaz

Verze testovand ve vybusném prostfedi Ne

Data hodnoceni

Jmenovity proud 32 A

Rozméry

Rozte¢ v mm (P) 16.00 mm

VsSeobecné

Navod k instalaci

Prichodka (pouzdro),
P¥ima montaz

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08 ECLASS 14.0 27-25-03-08
ECLASS 15.0 27-25-03-08
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