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PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, hybridni vioZka

Vseobecné objednaci udaje

Verze Hybridni zastrcka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Cislo objednavky 1072910000

Typ IE-PS-V14M-HYB-10P

GTIN (EAN) 4032248831128

Mnozstvi 10 items
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IE-PS-V14M-HYB-10P

Technical data
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Osvédcéeni
Schvaéleni

[H us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 61.81g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbdb5
Obecné udaje
Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, AWG 20 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, AWG 27

max. (AWG)

min. (AWG)

Stinéni 360&deg, celkovy kryt Hlavni material krytu Tlakové lity zinek
Prarez izolace, max. 1.05 mm Priifez izolace, min. 0.85 mm
Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801) Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.75 mm2

max.
Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 0.08 mm?2 Prameér plasté, max. 10 mm
min.
Pramér plasté, min. 5 mm Stupen kryti IP67
Cykly zapojovani 500 Pfipojeni 1 Hybrid (Q10)
Pf¥ipojeni 2 Lisovany spoj

Elektrické vlastnosti

Objemovy odpor

<10 mQ

Jmenovity proud 3 A na kontakt

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 61076-3-119 CDV, IEC  C. osvéd&eni (cULus) E316369
61076-3-117 Var. 14

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Accessories

Hybrid

Hybridni, 10-pdlové. Vlozky pro konektory varianty 14

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-PIC-HYB-S-0,2-300 Verze
Cislo 1135150000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248915347
MnozZstvi 300 ST

Typ |E-PIC-HYB-S-0,5-300 Verze
Cislo 1096 180000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248869152
MnozZstvi 300 ST

Typ |IE-PIC-HYB-S-0,75-300 Verze
Cislo 1068950000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248823109
MnozZstvi 300 ST

Crimping tools

Krimpovaci klesté pro kontakty systémud RSV a DSTV-HD
od spole¢nosti Weidmiiller

* Rac¢na zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontakt(

Vseobecné objednaci udaje

Typ HTF HYB Verze
Cislo 1119580000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd,
objednavky 0.08mm?2, Tmm?2, FoderB krimpovani

GTIN (EAN) 4032248900626
MnozZstvi 1ST
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Accessories

Hybridni kabel

Civka, médény kabel, hybridni, pruzny, 6 x 0,5 mm2 + 4 x
AWG 22/7

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-C5DHAG-MW Verze
Cislo 1172250000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248964543
MnozZstvi 110 M

PFipojovaci kabely, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B),
PVC, Vyrobky prodavané na metry, od 110 m

Ochranné kryty

Na ochranu vasich zafizeni pred prachem a necistotou.

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-PP-V14P Verze
Cislo 1058280000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248799374
MnoZzstvi 10 ST

Pouzdro zastreky, ochranny kryt

Hybrid

Hybridni, 10-pdlové. Vlozky pro konektory varianty 14
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Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PI-HYB-10P Verze
Cislo 1068990000 Insert, for plug insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248823963
MnozZstvi 18T

Prazdné
— ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
L 7LW rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
' L K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
- ‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

S —— Struény prehled vyhod:
N { « Stitky pro vestranné vyuZiti - samolepici nebo
— pripeviiovaci Stitky, v zavislosti na typu
‘| h ‘ * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k listé na znacky

* Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/11 KMC NEWS Verze
Cislo 1857440000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Bila, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248402731
MnozZstvi 200 ST
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Sets - hybrid

PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-117

Vseobecné objednaci udaje

ver.14 (PROFINET), kov, hybridni viozka

Typ IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ Verze
Cislo 1072900000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248831111
MnozZstvi 10 ST

Hybridni pfiruba, IP67, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
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