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Odklopny kryt CH20M nabizi praktické funkce, které
poskytnou vhodné feSeni pro vase ucely pouziti. Lze jej
utésnit, coz zajistuje dodateénou bezpecnost a ochranu
instalované elektroniky. Na kryt Ize také nanaset potisk
pomoci tamponového tisku, ktery zfetelné zobrazuje dule-
zité informace nebo loga.

Kromé toho Ize pouzit fixy k nanaseni specifickych
pokynl nebo znacek pfimo na povrch krytu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Modularni kryt, OMNIMATE Krvyt -fada CH20M
Transparentni, Odklopny kryt, Sitka: 6.1 mm

Cislo objednavky 1073410000

Typ CH20M6 C TP 8089

GTIN (EAN) 4032248831203

Mnozstvi 50 items

RoHS

annpum

Datum vytvoreni 14.12.2025 11:25:53 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 6.8 mm Hloubka (v palcich) 0.2677 inch
Vyska 69.8 mm Vyska (v palcich) 2.748 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cista hmotnost 0.64¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje o materialu

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2 Izolaéni material PC

Skupina izolaéniho materialu llla Provedeni povrchu neoSetiené
Zakladni material Plast Komparativni index sledovani (CTI) 175 = CTI <400
Vlastnosti komponent

Bezpecénostni zamek utésnitelné Znacka s moznosti integrace Ano
Individualiza¢ni mozZnosti

Mozna vyfiznuti na miru Ne Mozna znaceni na miru Ano

Proces objednavky specificky pro Viz pokyny pod zatézemi Alternativni barvy Vice na vyzadani
zékaznika

Obecné udaje

Barevny Transparentni Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny graf (podobné) - Encapsulation option Ne
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-03
ECLASS 15.0 27-19-06-03
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Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

MultiFit je systém znacek spole¢nosti Weidmiiller

pouZivany pro svorky od jinych vyrobct. Podobné jako

Dekafix od spole¢nosti Weidmidiller, jsou znacky fady

MultiFit pfipravené k pouziti se standardnim tiskem.

P¥i prvnim pouziti MultiFit doporucujeme provést test na

pouzivanych svorkach se vzorovymi znackami.

¢ Jedna znacka vhodna pro svorky od riiznych vyrobc.

¢ Znacky se standardnim potiskem k okamzitému pouziti

* Prazdné znacky pro tisk pomoci PrintJet CONNECT
nebo plotteru

* Jednotlivé potisténé znacky se dodavaji na zakladé
zdkaznikovych udaju CAE nebo specifikaci

¢ Jeden systém znaceni pro vSechny aplikace

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ MF 5/7.5 MC NE WS Verze
Cislo 1877680000 MultiFit, Oznaceni svorek, 5 x 7.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 7.50 Adels
objednavky RKW, Phoenix, Bil&

GTIN (EAN) 4032248468270
MnozZstvi 320 ST

Vlastni tisk

Vseobecné objednaci udaje

MultiFit je systém znacek spole¢nosti Weidmiuiller

pouzivany pro svorky od jinych vyrobct. Podobné jako

Dekafix od spolec¢nosti Weidmidiller, jsou znacky rfady

MultiFit pfipravené k pouziti se standardnim tiskem.

P¥i prvnim pouziti MultiFit doporuc¢ujeme provést test na

pouzivanych svorkach se vzorovymi znackami.

 Jedna znacka vhodna pro svorky od rliznych vyrobc(.

* Znacky se standardnim potiskem k okamzitému pouZziti

¢ Prazdné znacky pro tisk pomoci PrintJet CONNECT
nebo plotteru

¢ Jednotlivé potisténé znacky se dodavaji na zakladé
zékaznikovych udaju CAE nebo specifikaci

* Jeden systém znadeni pro vSechny aplikace

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ MF 5/7.5 MC SDR Verze
Cislo 1877660000 MultiFit, Oznaceni svorek, 5 x 7.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 7.50 Adels
objednavky RKW, Phoenix, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248468256
MnozZstvi 64 ST
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