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Vnmrum

Nové kryty RockStar® jsou odolné vici morské vodé a
nabizeji vysoky stuperi odolnosti proti naraziim, spliuji

IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro pouziti v extrémnich
podminkach prostredi a pro vysoké pozadavky na vibrace
podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Timto se
tato fada krytd idealné hodi pro bezporuchovy a bezudrz-
bovy provoz téZkych konektord v dopravé a dopravni tech-
nice, stejné jako v energetice a v aplikacich s extrémnimi
pozadavky. P¥i vyvoji bylo dbano na to, aby byly tyto kryty
extrémné EMC odolné.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 3, Stupen
kryti: IP66, IP68, IP69, v zapojeném stavu, Kryt
zakladny, Pfipojeni s upinacim tfmenem, Stan-
dardné, Velikost kabelovych vstupd: M 32

Cislo objednavky 1081210000

Typ HDC IP68 06B SS 1TM32
GTIN (EAN) 4032248877171
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaéleni >

DNV
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 156 mm Hloubka (v palcich) 6.1417 inch
Vyska 101 mm Vyska (v palcich) 3.9764 inch
Sitka 80 mm Sitka (v palcich) 3.1496 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 60 mm Rozmér pfi montazi - Sirka 127 mm
Cista hmotnost 865 g
Teploty
Mezni teplota -50°C..125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemicka odolnost

Latka

Aceton

Chemickéa odolnost

Odolné

Latka

Dieselovy olej

Chemicka odolnost Nestabilni
Latka Etylalkohol
Chemicka odolnost Odolné

Latka
Chemicka odolnost
Latka
Chemicka odolnost

Prevodovy olej
Podminéné odolné
Hydraulicky olej
Podminéné odolné

Latka

Petrolejovy benzin

Chemicka odolnost

Nestabilni

Latka

Pot

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Latka

Prémiovy benzin

Chemickéa odolnost Nestabilni
Latka Voda
Chemicka odolnost Odolné
Latka uv
Chemicka odolnost Odolné
Latka 0Ozén
Chemicka odolnost Odolné

Obecné udaje

Hlavni material krytu

tlakové lity hlinik

Provedeni povrchu

Praskové lakovani

Stupen kryti IP66, IP68, IP69, v EMC kryty Ano
zapojeném stavu

Rozméry

Délka roztece otvori A2 127 mm Kabelovy vstup se zavitem

Celkovéa délka pouzdra 156 mm Vyska pouzdra B 101 mm
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Technical data
Verze
Pocet kabelovych prichodek 0 Velikost kabelovych vstupl M 32
Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko dolni ¢ast Kryt bez krytu
Pocet kabelovych vstupl nahote 0 Pocet kabelovych vstupt ze strany 1
Design pouzdra Kryt zakladny Design zajistovaciho systému Pfipojeni s upinacim
tfmenem
Design Standardné Instala¢ni velikost 3
Kabelovy vstup se zavitem Typ Kryt zakladny
Verze svorky Pfipojeni s upinacim Tésnéni Silikon
tfrmenem
Vnitini zavit M 32 Barva (RAL) RAL 9011, RAL 9005
BG 3 Vhodné pro systém ModuPlug® Ano
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Accessories

IP68 krouzkova tésnéni

Nabizime celou fadu doplnkd ke krytdm, véetné tésnéni.
S nasimi kryty mizete dosahnout nejlepsiho mozného

tésnéni.

Rozsahlé testovani to potvrdilo - RockStar® z(stava
@ vodé nepropustny do hloubky 50 metrd. To vam

umozni pouzivat t€zké konektory v prostiedi, které dfive

vyzadovalo instalaci s fixnim dratem.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC DG 06B IP68 Verze
Cislo 1987490000 Prislusenstvi, PfisluSenstvi pouzder
objednavky

GTIN (EAN) 4050118379198
MnozZstvi 10 ST
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