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Vnmrum

Nové kryty RockStar® jsou odolné vici morské vodé a
nabizeji vysoky stuperi odolnosti proti naraziim, spliuji

IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro pouziti v extrémnich
podminkach prostredi a pro vysoké pozadavky na vibrace
podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Timto se
tato fada krytd idealné hodi pro bezporuchovy a bezudrz-
bovy provoz téZkych konektord v dopravé a dopravni tech-
nice, stejné jako v energetice a v aplikacich s extrémnimi
pozadavky. P¥i vyvoji bylo dbano na to, aby byly tyto kryty
extrémné EMC odolné.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 4, Stupen kryti:
IP66, IP68, IP69, v zapojeném stavu, Pouzdro
zastrcky, Pfipojeni s upinacim tfmenem, Stan-
dardné, Velikost kabelovych vstupd: PG 16

Cislo objednavky 1082620000

Typ HDC IP68 10B TOS 1PG16
GTIN (EAN) 4032248845910
MnozZstvi 1 items
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Technické udaje

Osvédéeni

Schvaéleni >
T

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 144 mm Hloubka (v palcich) 5.6693 inch
Vyska 101 mm Vyska (v palcich) 3.9764 inch
Sitka 58 mm Sitka (v palcich) 2.2835 inch
Cista hmotnost 483 g

Teploty

Mezni teplota -50°C..125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemicka odolnost Latka Aceton
Chemicka odolnost Odolné
Latka Dieselovy olej
Chemicka odolnost Nestabilni
Latka Etylalkohol
Chemicka odolnost Odolné
Latka Prevodovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Hydraulicky olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Petrolejovy benzin
Chemicka odolnost Nestabilni
Latka Pot
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Prémiovy benzin
Chemicka odolnost Nestabilni
Latka Voda
Chemicka odolnost Odolné
Latka uv
Chemickéa odolnost Odolné
Latka 0z6n
Chemicka odolnost Odolné

Obecné udaje

Provedeni povrchu

Praskové lakovani

Stupen kryti

IP66, IP68, IP69, v
zapojeném stavu

Rozméry
Kabelovy vstup se zavitem Celkovéa délka pouzdra 144 mm
Vyska pouzdra B 101 mm
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Technické udaje
Verze
Pocet kabelovych prichodek 0 Velikost kabelovych vstupl PG 16
Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko horni ¢ast Kryt bez krytu
Utahovaci moment 6.5 Nm Pocet kabelovych vstupl nahote 1
Pocet kabelovych vstupt ze strany 0 Design pouzdra Pouzdro zastrcky
Design zajistovaciho systému Pfipojeni s upinacim Design Standardné
tfrmenem
Instalaéni velikost 4 Kabelovy vstup se zavitem
Typ Zastrcka Verze svorky Pfipojeni s upinacim
tfmenem
Tésnéni bez tésnéni Vnitini zavit PG 16
Barva (RAL) RAL 9011, RAL 9005 BG 4
Vhodné pro systém ModuPlug® Ano
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Sety nastrénych kliéa

Imbusovy kli¢ vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911),
vysoce kvalitni upraveny povrch.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Verze
Cislo 9008850000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266609
MnozZstvi 1ST

§rouby

Nabizime Fadu pfislusenstvi véetné Sroubl pasujicich do
tézkych konektord.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC IP68 SCREW SET Verze
Cislo 2555340000 Zatézové konektory, Pfislusenstvi, Souprava k upevnéni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118571332
MnozZstvi 10 ST

Verze IP68

Kromé rozsahlé palety krytd nabizi spoleénost Weidmiuiller
fadu kabelovych prichodek pro Sirokou $kalu aplikaci.
Kabelové prichodky z mosazi, plastu a nerezové oceli
splniuji nejraznéjsi tiidy ochrany IP, aby byly vhodné pro
jakykoliv primyslovy kryt.

V zavislosti na fadé kabelovych prichodek a jejich pouzZiti
jsou kabelové prichodky schvéleny a testovany podle
norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VG 16-MS68 Verze

Cislo 1569100000 VG MS (standardni mosaznéa kabelova prachodka), Kabelové t&snéni,
objednavky rovny, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66,
GTIN (EAN) 4008190051969 IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovana

MnozZstvi 25 ST
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