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Obrazek vyrobku

Komplexni pfislusenstvi portfolia Klippon® Connect doko-
nale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje montaz
pfi dodrzovani pozadovanych norem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze PrisluSenstvi, Podpéra listy, Kov
Cislo objednavky 1083200000

Typ WSH 19 MT

GTIN (EAN) 4008190059538

Mnozstvi 10 items
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Technical data
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 143.3 mm Hloubka (v palcich) 5.6417 inch
Vyska 150 mm Vyska (v palcich) 5.9055 inch
Sitka 14.9 mm Sitka (v palcich) 0.5866 inch
Cista hmotnost 112.2 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, max. 85 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Pro montazni listy Nosna lista TS 356
Udaje materialu
Zakladni material Kov Barevny Seda
Klasifikace hoflavosti UL 94 None
Dalsi technicka data
Typ upevnéni PfiSroubovano Navod k instalaci Pfima montaz
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Pfisroubovano
Rozméry
Rozte¢ v mm (P) 8.00 mm
Vseobecné
Pocet polu 1 Navod k instalaci Pfima montaz
Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001166 ETIM 9.0 EC001166
ETIM 10.0 EC001166 ECLASS 14.0 27-40-06-07
ECLASS 15.0 27-40-06-07

Creation date 08.01.2026 06:01:02 MEZ

Catalogue status / Drawings 2



Weidmiiller 3t

WSH 19 MT Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Accessories

P¥ipojnice

Diky nasim sbérnicim v rliznych materidlech a
souvisejicimu prislusenstvi mlzZete kabely pfipojit v
nejmensim prostoru instalace. V zavislosti na aplikaci Ize
potencialy sdruzovat, distribuovat nebo rozptylovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SA 3.00X10.00X1000 CUZN... Verze
Cislo 0259800000 Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Mosaz
objednavky

GTIN (EAN) 4008190049300
MnozZstvi ™

Typ SSCH 10X3X1000 CU/SN Verze
Cislo 0348900000 Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Méd'
objednavky

GTIN (EAN) 4008190024802
MnozZstvi 25M

Typ SSCH 15X6X 1000 CU/SN Verze
Cislo 0357400000 Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Méd'
objednavky

GTIN (EAN) 4008190169572
MnozZstvi ™

Typ SSCH 10X3X 1000 ST/ZN Verze
Cislo 0438000000 Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Ocel
objednavky

GTIN (EAN) 4008190080938
MnozZstvi 25M

Typ SSCH 6X6X1000 CU/SN Verze
Cislo 0571300000 PFipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Méd’
objednavky

GTIN (EAN) 4008190015039
MnozZstvi ™™

Typ SSCH 7.3X1.2X1000 Verze
Cislo 1071200000 PFipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 1.2 mm,
objednavky Meéd

GTIN (EAN) 4008190279172
MnozZstvi ™

Typ NSCH 1M Verze
Cislo 0280200000 Pfipojnice (svorka), Pfirodni, Vyska: 15 mm, Hloubka: 2 mm, Méd’
objednavky

GTIN (EAN) 4008190012953
MnozZstvi 10M

Typ ESCH 1M Verze
Cislo 0280300000 PFipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 12 mm, Hloubka: 2 mm, Ocel
objednavky

GTIN (EAN) 4008190143053
Mnozstvi 10M
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