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Obrazek vyrobku

W'D

COMPLIANT

Boc¢ni prvek krytu CH20M vam poskytuje moznost indivi-
dualni konstrukce, kterou lIze flexibilné pFizpUsobit vasim
potfebam. Obzvlasté praktickou vyhodou je, Ze otvory,
které pravé nevyuzivate, Ize jednoduse zaslepit krytkami.
Tim je zajiSt€n nejen Cisty a upraveny vzhled, ale také
ochrana pfed prachem a dalSimi vlivy okolniho prostredi.
Vyuzijte univerzalitu krytu CH20M k navrhovani a konstru-
ovani svych projekt( efektivné a podle svych predstav!

Vseobecné objednaci udaje

Verze Bocni prvek, OMNIIVVIATE Kryt - fada CH20M
¢erna, Bocni prvek, Sitka: 12.5 mm

Cislo objednavky 1104210000

Typ CH20M12 S PSCSC BK 2010

GTIN (EAN) 4032248878772

Mnozstvi 14 items

Datum vytvoreni 13.11.2025 06:15:21 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1104210000

Datovy list

CH20M12 S PSCSC BK 2010
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 105.5 mm Hloubka (v palcich) 4.1535 inch
Vyska 22.8 mm Vyska (v palcich) 0.8976 inch
Sitka 12.5 mm Sitka (v palcich) 0.4921 inch
Cista hmotnost 7.76¢g
Teploty
Okolni teplota -25°C...85 °C Rozsah provozni teploty -40..120°C
VlIhkost Rel. vihkost 5-93%, Tu =

40 °C bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o materialu
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izolaéni material PA 66 GF 30
Skupina izola¢niho materialu | Provedeni povrchu neoSetiené
Zakladni material Plast Komparativni index sledovani (CTI) 600 = CTI
Vlastnosti komponent
Vyfiznuti jako pfiprava pro funkéni port Ne Pocet pdla, max. 2
integrovano
Pocet ventilacnich otvor( 2 Pocet slotl pro zasuvky 1
Pocet Urovni pFipojeni 1
Obecné udaje
Barevny cerna Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Informace ohledné celé sestavy, viz CH20M12 B BK/OR 2010

odkazované ¢lanky

Encapsulation option Ne
Klasifikace
ETIM 7.0 EC001031 ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031 ETIM 10.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-02 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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