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Obrazek vyrobku

Nékteré aplikace poZaduji, aby zasuvné a modularni
feSeni bylo flexibilnéjSi nebo usnadnovalo instalaci. Tam,
kde musi byt kompletni funkéni jednotky zhotoveny pre-
dem nebo vyménény, jsou vyZzadovany modularni a fle-
xibilni systémy pripojeni. NaSe zasuvné svorkovnice lze
rychle sestavit a jsou kompletné testovany jiz z vyroby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze W fada, Prichozi svorka, Jmenovité fidici napéti:
Cislo objednavky 1107680000

Typ WT4 4AN/2

GTIN (EAN) 4032248882649

Mnozstvi 50 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 03:39:20 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni ( €
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 50 mm Hloubka (v palcich) 1.9685 inch
Hloubka véerné DIN listy 50.7 mm Vyska 84.3 mm
Vyska (v palcich) 3.3189 inch Sitka 6.1 mm
Sitka (v palcich) 0.2402 inch Cistd hmotnost 12.3¢9
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze 2 Sroubova pfipojeni - 2 Nutna koncova deska Ano
zasuvna pfipojeni, pro
zasuvné propojeni, Jeden
konec bez konektoru
Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 1 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosn4 lista TS 35 PE funkce Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmaveé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne
Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity priifez 4 mm?2 Jmenovité napéti 800V
Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 32 A
Proud pfi maximu vodict 32A Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x TmQ
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kv Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.02 W
60947-7-x
Zavaznost znecisténi 3
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Prirez vodiCe propojeni z vyroby max. 10 AWG Velikost napéti B (cURus) 600V
(cURus)
Velikost napéti D (cURus) 600V Prafez vodiGe max. (cURus) 10 AWG
C. osvédé&eni (CURus) E60693 Prafez vodiée min. (cURus) 26 AWG
Prafez vodice propojeni v terénu min. 26 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 26 AWG
(cURus) (cURus)
Velikost proudu B (cURus) 30A Velikost napéti C (cURus) 600V
Velikost proudu C (cURus) 30A Velikost proudu D (cURus) b A
Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 10 AWG
(cURus)
Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)
Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Ize zapojit
Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Meéfidlo podle IEC 60947-1 A4 Prafez propojeni AWG, max. AWG 10
Smér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Délka odizolovani 9 mm
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Pocet pfipojeni 4
Upinaci rozsah, max. 6 mm? Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Svérny Sroub M3 Velikost noze 0,6 x 3,5 mm
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodici, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prifez pfipojeni vodica, splétané, max. 6 mm?2
min.
Prafez pfipojeni vodica, splétané, min. 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicCe, pevné jadro, 6 mm?2
max.
Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 0.5 mm?2
min.
Vseobecné
Prirez propojeni AWG, max. AWG 10 Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 4N/2 GE Verze

Cislo 1758250000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248169795

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 GE Verze

Cislo 1762630000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248169788

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 GE Verze

Cislo 1762620000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248169771

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/10 GE Verze

Cislo 1758260000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248169764

MnozZstvi 20 ST

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSsenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajistuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, coz pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ WAP WT4/4AN/2

Cislo 1107780000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248882663
MnozZstvi 50 ST

Verze

Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé béZzova, Vyska: 81.45 mm,
Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano
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Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastrcky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ WEW 35/2 Verze
Cislo 1061200000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, HB, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190030230
MnozZstvi 50 ST

Zastréky

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
vSechny riizné systémy pfipojeni. Rozsah produktt
zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 pola a
moznost individudlni sestavy. Tim je zaru€ena maximalni
flexibilita pro kazdou aplikaci. Pfizplisobena pfislusenstvi
zvySuji bezpeénost a ochranu pred vlivy prostredi.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ Z\VR ZP4 Verze
Cislo 1855250000 Z fada, Blokovaci svorky, Pfima montaz
objednavky

GTIN (EAN) 4032248396481
MnozZstvi 25 ST

Typ KOSF ZT4 Verze
Cislo 1856860000 Z fada, Kédovaci prvek, Pfima montaz
objednavky

GTIN (EAN) 4032248400744
Mnozstvi 50 ST

Typ ZZE ZP4 Verze
Cislo 1855260000 Z fada, Uvolnéni napéti, Pfima montaz
objednavky

GTIN (EAN) 4032248396498
MnozZstvi 25 ST
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
MnozZstvi 1ST

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sifkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ DEK 5/6 MC NE WS Verze
Cislo 1609820000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203436
Mnozstvi 1000 ST
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Zastréky

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
vSechny riizné systémy pfipojeni. Rozsah produktt
zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 poéla a
moznost individudIni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni
flexibilita pro kazdou aplikaci. Pfizplsobena pfislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Typ WP4/1AN/1 Verze

Cislo 1107790000 W fada, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248882915

MnozZstvi 50 ST

Typ WP4/1AN/1 ZA Verze

Cislo 1108490000 W fada, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248884063

MnozZstvi 50 ST

Typ WP4/1AN/10 Verze

Cislo 1107800000 W fada, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248882922

MnozZstvi 10 ST

Typ ZP 4/1AN Verze

Cislo 1051970000 Z fada, Zasuvny konektor, Pfima montaz
objednavky

GTIN (EAN) 4032248792351

MnozZstvi 50 ST

Typ ZP 4/1AN/10 Verze

Cislo 1855070000 Z fada, Zasuvny konektor, BéZov4, Pfima montaz
objednavky

GTIN (EAN) 4032248396146

Mnozstvi 10 ST

Drzak stitku znaceni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znacek s rozte¢i 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanalt modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfisluSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PFisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

DEK 5/6

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK

MultiMark znac¢ky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz Ize pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. DalSi vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno ¢itelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

* Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiiller

¢ Pevné drzici a odolny tisk

¢ Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

* Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro Stitek pro optimalni &itelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ DEK 5/6 MM WS Verze
Cislo 2007120000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392104
MnozZstvi 600 ST
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