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Reseni pro primyslovou elektroniku pro montaz do rozva-  VZeobecné objednaci udaje

déce s ohledem na budoucnost

Kryty elektroniky maji zasadni vyznam pro integraci elek- Verze P¥iklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt -
tronickych sestav do rozvadéée. Chrani citlivé kompo- fada CH20M erna, Pouzdro referencniho vyrobku
. . , oo ) L, L CH20M 12, kompletné smontované, véetné 4
nenty pfed poSkozenim a zajiStuji spolehliva spojeni. Diky konektor(i se zditkou, montovano, Sada skFini,
vysoce kvalitnim materialim nabizeji dlouhodoba feseni Technologie pfipojeni, Sitka: 12.6 mm
Cislo objednavky 1111630000

pro pramyslové aplikace.
Typ SAMPLE CH20M 12 2/2 ASSEMBLED

Vyhody pro vas: GTIN (EAN) 4032248889945

Flexibilita: Skalovatelna feSeni pro r(izné pozadavky a Mnozstvi 1 items

potreby

Bezpecnost: Robustni konstrukce pro ochranu vasi elek-
troniky

Efektivita: Snadna instalace a optimalizovana technologie
pfipojeni

Reseni krytu pro kazdou aplikaci:

NasSe portfolio zahrnuje modularni kryty (napf. CH20M),
malé a profilové kryty pouzdra uréené k ovladani, prevodu
signalu a k bezpecnostnim uceltm. Tyto kryty nabizeji pfi-
zpUsobitelné provedeni, snadnou montaz a vysokou kapa-
citu pfipojeni.

Individualni Uprava:

Kromé standardnich feSeni nabizime také pfizpisobeni
designu, barev a potisku. Weidmiiller Configurator umoz-
nuje individualni design.

Nase sluzby:

Nabizime odborné poradenstvi a technickou podporu

pro vaSe projekty. V sekci ke stazeni naleznete CAD data,
datové listy a nadvody k instalaci pro efektivni integraci.

Creation date 08.01.2026 09:55:44 MEZ

Catalogue status / Drawings 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1111630000

SAMPLE CH20M12 2/2 ASSEMBLED

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 114 mm Hloubka (v palcich) 4.4882 inch

Vyska 117.2 mm Vyska (v palcich) 4.6142 inch

Sitka 12.5 mm Sitka (v palcich) 0.4921 inch

Délka 0 mm Cista hmotnost 101.3 g

Teploty

Teplota instalace -25°C..85°C VlIhkost Rel. vlhkost 5-93%, Tu =

40 °C bez kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, max. pocet poli 10 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet péli 9A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 400V

(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V Jmenovité napéti pro tridu prepéti / 250V

stupeni znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv

prepéti / stupen znecisténi 11/2 prepéti / stupen znecidténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV Povrchova vzdalenost, min. 3.2 mm

prepéti / stupen znecisténi lll/3

Vzdusna vzdalenost, min. 3 mm

Udaje o materialu

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izolaéni materidl PA 66 GF 30

Skupina izolaéniho materialu Il Provedeni povrchu neoSetiené

Zakladni material

Plast, PA 66 GF 30

Komparativni index sledovani (CTI)

400 = CTI <600

Typ konstrukce - pozadavky IN

Tolerance for the PCB shape +0.1T mm PCB thickness 1.6 mm

Tolerance of circuit board thickness 10,15 mm

Obecné udaje

Barevny cerna Stupen kryti IP20

Barevny graf (podobné) RAL 9011 Encapsulation option Ne

Vlastnosti modulu

Sklapéci kryt s moznosti montaze Ano Znacka s mozZnosti integrace Ano

Bezpecnostni zamek utésnitelné Vyfiznuti jako pfiprava pro funkéni port Ne
integrovano

Barva pfipinaci patky Oranzova Propojovaci pripojeni Ne

Pocet trovni pfipojeni 3 Pocet polu 8
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Vlastnosti sestavy

Pocet Urovni pfipojeni 3 Pocet PCB, max. 1

Pocet ventilacnich otvor( 0 Pocet polu 8

Propojovaci pfipojeni Ne Type of contact to PCB Solder connection, direct
Typ pfipojeni Upinaci tfrmen

Pfipojitelné vodice

Délka odizolovani 8 mm Velikost noze 0,6 x 3,5 mm

Utahovaci moment, min. 0.4 Nm Utahovaci moment, max. 0.5 Nm

Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2

Prifez propojeni AWG, min. AWG 26 Prarez propojeni AWG, max. AWG 14

Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2

Stocené, max. HO7V-R 2.5 mm?2 dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.25 mm?2
46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 2.5 mm?2 s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2

46228 pt 4, max. min.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm? Max. upinaci rozsah 2.5 mm?

max.

Dulezita poznamka

Informace o produktu Tvary obvodovych desek, zakdzané zény a dalsi informace pro design obvodovych desek je mozné

nalézt v kategorii technologie zapojovani v odpovidajicich zahlavich stazenych soubor.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-03-01
ECLASS 15.0 27-19-03-01
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Obrazek vyrobku Obrazek vyrobku

Obrazek vyrobku Rozmérovy vykres
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Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Struény prehled vyhod:

« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 Verze
Cislo 1082490000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky
GTIN (EAN) 4032248845330
Mnozstvi 200 ST
Vlastni tisk
ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
CCECIE rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
IL K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
MTILLL Struény prehled vyhod:
: « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
77777 pripeviovaci §titky, v zavislosti na typu
I * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,

Vseobecné objednaci udaje

dodavame ESG stitky pro pfipnuti k li§té€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ ESG 6.6/11 BHZ 5.00 SDR Verze

Cislo 1346330000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Podle specifikace
objednavky zakaznika, Ize zapojit

GTIN (EAN) 4050118151206

MnozZstvi 40 ST

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR Verze

Cislo 1038860000 ESG, Znacky na pristroje x 13.5 mm, PA 66, Barevny: Podle
objednavky specifikace zakaznika, Ize zapojit

GTIN (EAN) 4032248768110

MnozZstvi 1ST
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Prazdné

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
[ K dispozici jsou rlizné typy pro zarizeni od vyrobcu, jako
| jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
e Struény prehled vyhod:
« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
— pripevnovaci Stitky, v zavislosti na typu
I * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
’ dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 8/13.6/43.3 SAI AU Verze
Cislo 1912130000 ESG, Znacky na pfistroje x 13.56 mm, PA 66, Barevny: Transparentni,
objednavky Ize zapojit

GTIN (EAN) 4032248541164
Mnozstvi 5 ST

Konektory samice - Sroubové pfipojeni upinacim tfrmenem

Optimalni rdmec pro funkénost a inovace:

Technologie pfipojeni modularniho krytu CH20M vam
poskytuje fadu vhod, které mohou zefektivnit vase
projekty. Diky nagim svorkovnicim a konektoriim pro
desky plosSnych spojll Ize vyuzivat flexibilni a spolehlivou
technologii pfipojeni.

Diky automatizovanym vyrobnim procestm, jako je
pajeni THT a THR a baleni v rolich, mGzeme zarucit
vysokou kvalitu a pfesnost. To umoznuje rychlou a
nekomplikovanou integraci do vasich systému.

Dale nabizime Sirokou $kalu barev a také rizné moznosti
kodovani a potisku pro pfizplsobeni vasich krytd a krabic.
Diky tomu lze zajistit, aby vaSe vyrobky byly nejen funkéni,
ale také vizualné pfritazlivé.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BHZ 5.00/02/90LH BK/BK Verze
Cislo 1069330000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdli: 2, 90°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, cod. 02, Box

GTIN (EAN) 4032248824939
Mnozstvi 150 ST

Typ BHZ 5.00/02/90LH BK/BL Verze
Cislo 1069360000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet péla: 2, 90°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, cod. 02, Box

GTIN (EAN) 4032248824625
MnozZstvi 150 ST
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Typ BHZ 5.00/02/90LH BK/OR Verze
Cislo 1063260000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdla: 2, 90°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, cod. 02, Box

GTIN (EAN) 4032248814923
MnozZstvi 150 ST

Konektory samice - pruzinové pfipojeni PUSH IN

Optimalni rAmec pro funkénost a inovace:

Technologie pfipojeni modularniho krytu CH20M vam
poskytuje fadu vhod, které mohou zefektivnit vase
projekty. Diky nasim svorkovnicim a konektorlm pro
desky plosnych spojll Ize vyuZzivat flexibilni a spolehlivou
technologii pfipojeni.

Diky automatizovanym vyrobnim procesam, jako je
pajeni THT a THR a baleni v rolich, mGzeme zarudit
vysokou kvalitu a presnost. To umozniuje rychlou a
nekomplikovanou integraci do vasich systému.

Dale nabizime Sirokou $kalu barev a také rizné moznosti
kédovani a potisku pro prizplisobeni vasich kryt( a krabic.
Diky tomu lze zajistit, aby vase vyrobky byly nejen funkéni,
ale také vizualné pritazlivé.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BHF 5.00/02/180LH BK/BK  Verze
Cislo 1497740000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet péla: 2, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Box

GTIN (EAN) 4050118306835
MnozZstvi 150 ST

Typ BHF 5.00/02/180LH BK/BL  Verze
Cislo 1989220000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdéla: 2, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Box

GTIN (EAN) 4050118373721
Mnozstvi 150 ST

Typ BHF 5.00/02/180LH BK/OR  Verze
Cislo 1988380000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet poéla: 2, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Box

GTIN (EAN) 4050118534955
MnozZstvi 150 ST

SHL-SMT 5.00/02GL - strana levé pFipojky

RS Konektory samci s délkou pindi optimalizovanou pro pajeni
vinou. Konektory samci nabizeji prostor pro oznaceni a lze
4’ ( je kodovat.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SHL-SMT 5.00/02GL 5.9BX Verze
Cislo 1069750000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfipojovaci prvek, levy, fada kolika,
objednavky oteviena strana, Pfipojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem,

GTIN (EAN) 4032248825189
MnozZstvi 150 ST

5.00 mm, Pocet pdla: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm,

pocinované, ¢ernd, Box

Typ SHL-SMT 5.00/02GL 5.9RL Verze
Cislo 1069780000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfipojovaci prvek, levy, fada kolika,
objednavky oteviena strana, Pfipojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem,

GTIN (EAN) 4032248825233
MnozZstvi 260 ST

5.00 mm, Pocet podla: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm,

pocinované, ¢erna, Tape

SHL-SMT 5.00/02GR - strana

pravé pFipojky

for right side

}

Vseobecné objednaci udaje

Konektory samci s délkou pint optimalizovanou pro pajeni
vinou. Konektory samci nabizeji prostor pro oznadeni a lze
je kédovat.

Typ SHL-SMT 5.00/02GR 5.9BX Verze
Cislo 1069680000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfipojovaci prvek, pravy, fada
objednavky kolik(i, oteviena strana, Pfipojeni pajenim pietavenim prichozim

GTIN (EAN) 4032248825257
MnozZstvi 150 ST

otvorem, 5.00 mm, Poget pdlu: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm,

pocinované, ¢erna, Box

Typ SHL-SMT 5.00/02GR 5.9RL Verze
Cislo 1069720000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfipojovaci prvek, pravy, fada
objednavky kolik(i, oteviena strana, Pfipojeni pajenim pietavenim prachozim

GTIN (EAN) 4032248825134
MnozZstvi 260 ST

otvorem, 5.00 mm, Pocet pdlu: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm,

pocinované, erna, Tape

SHL-SMT 5.00/02GL - strana levé pFipojky

for left side

LINC

Rovny, otevieny konektor samec odolny proti vysoké
teploté. Baleno v krabici nebo na pasce. Na pasce, s

1,5 mm péajecimi piny, optimalizovano pro automatickou
montaz. 3,2 mm péjeci hrot vhodny pro péajeni pfetavenim
a vinou. Konektory samci nabizeji prostor pro oznaceni a
Ize je kddovat. HC = Vysoky proud.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SHL-SMT 5.00/02GL 4.2BX Verze
Cislo 1069620000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfipojovaci prvek, levy, fada kolika,
objednavky oteviena strana, Pfipojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem,

GTIN (EAN) 4032248825158
MnozZstvi 150 ST

5.00 mm, Pocet pdla: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (I): 1.5 mm,

pocinované, ¢ernd, Box

Typ SHL-SMT 5.00/02GL 4.2RL Verze
Cislo 1069650000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfipojovaci prvek, levy, fada kolika,
objednavky oteviena strana, Pfipojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem,

GTIN (EAN) 4032248825103
MnozZstvi 260 ST

5.00 mm, Pocet pola: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (I): 1.5 mm,

pocinované, ¢erna, Tape

SHL-SMT 5.00/02GR - strana

pravé pFipojky

for right side

Vseobecné objednaci udaje

Rovny, otevieny konektor samec odolny proti vysoké
teploté. Baleno v krabici nebo na pasce. Na pasce, s

1,5 mm péjecimi piny, optimalizovadno pro automatickou
montaz. 3,2 mm péjeci hrot vhodny pro pajeni pretavenim
a vinou. Konektory samci nabizeji prostor pro oznaceni a
Ize je kdédovat. HC = Vysoky proud.

Typ SHL-SMT 5.00/02GR 4.2BX Verze
Cislo 1069550000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfipojovaci prvek, pravy, fada
objednavky kolik(i, oteviena strana, Pfipojeni pajenim pietavenim prichozim

GTIN (EAN) 4032248825110
MnozZstvi 150 ST

otvorem, 5.00 mm, Podet pdlu: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (1): 1.5 mm,

pocinované, ¢erna, Box

Typ SHL-SMT 5.00/02GR 4.2RL Verze
Cislo 1069580000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfipojovaci prvek, pravy, fada
objednavky kolik(i, oteviena strana, Pfipojeni pajenim pietavenim prachozim

GTIN (EAN) 4032248824687
MnozZstvi 260 ST

otvorem, 5.00 mm, Pocet pdlu: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (I): 1.5 mm,

pocinované, erna, Tape
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