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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Reléové zakladny (RSM) se souhlasnym kladnym nebo
zapornym vstupem k pfipojeni k PLC nebo k jinému typu
fadic¢e. Rozhrani se skladaji ze skupin po 4, 8 nebo 16
RCL relé (12,7 mm) nebo RSS (6,1 mm). Pfipojeni k fadici
Ize provést pomoci zasuvnych konektort nebo pomoci
pfimé kabelaZe s konektory podle IEC 60603-13. Siroka
fada moznosti
¢ 1 nebo 2 prepinaci kontakty s 16/8/6 A relé
* Napétiod 5 do 230V
* Pfipojeni Srouby, taznou pruzinou nebo PUSH-IN
¢ Kompatibilni s polovodi¢ovymi relé spolec¢nosti Weid-

muller

Rada relé poskytuje galvanické oddéleni mezi vstupem
a vystupem a také mezi sousednimi kontakty na relé. To
umoziuje bezpecnou Upravu riznych napéti v fadicich a
perifernich zatizenich.
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Vseobecné objednaci udaje

Verze

RSM fada, Reléovy modul, Poget kontaktt: 4, CO
contact AgNi 90/10, Jmenovité Fidici napéti: 230
V AC, Trvaly proud: 3 A, Sroubové pfipojeni, Testo-
vaci tlacitko k dispozici: No

Cislo objednéavky

1114861001

Typ RSM 4RS 230VAC LP
GTIN (EAN) 4032248047833
Mnozstvi 1 items
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 76 mm Hloubka (v palcich) 2.9921 inch
Vyska 87 mm Vyska (v palcich) 3.4252 inch
Sitka 75 mm Sitka (v palcich) 2.9527 inch
Cista hmotnost 204 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...60 °C Provozni teplota -25 °C...50
Vlhkost Rel. vlhkost 40 °C / 93 %,
bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7 1d9bdc4-a0bb-4af0-93bd-2ad4e523fb 14
Jmenovité udaje UL
Provozni teplota UL, min. 0°C Provozni teplota UL, max. 50 °C
Jmenovité napéti AC UN (vstup) 230V Jmenovité napéti AC UN (vystup) 250V
Jmenovity proud Imax. (vystup) 3A
Jmenovité udaje
Mechanicka zivotnost 30x 106 spinaci cykly OdloZeni zapnuti <10 ms
OdloZeni vypnuti <10ms,=10ms
Hodnoceni, datovy vstup
Jmenovité vykonové udaje 1,2 VA
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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