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Krimpované spoje poskytuji elektrické a mechanické spo-
jeni mezi vodicem a kontaktem, které je bezpecné a spo-
lehlivé. Optimalni krimpované pfipojeni je plynotésné a

odolné proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE,
HQ, MixMate, Zastrény, Prafez vodice, max.: 4.65,
soustruzené, Slitina médi

Cislo objednavky

1116540000

Typ HDC-C-HE-SM4.65AU
GTIN (EAN) 4032248897261
MnozZstvi 100 items

Creation date 04.02.2026 09:03:47 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1116540000
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Pramér 4.5 mm Cista hmotnost 1.29¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87¢c27ee10e40

Vseobecné udaje

Pramér kontaktu, kolik @ 2.5 mm Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 7.5 mm

Typ pfipojeni Nalisované pfipojeni Verze - vlozka HE, HEE, HQ, MixMate
Objemovy odpor 2 mQ Prarez vodice, max. 4.65 mm2
Prarez vodice, min. 4.65 mm2 Provedeni povrchu zlato

Cykly zapojovani =500 Typ Zastrény
Zakladni material Slitina médi Rada HE

Vyrobni procesy soustruzené Prufez pfipojeného vodice 4.65 -4.65 mm?2
Material kontakt Slitina médi

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Accessories

Crimping tools

Krimpovaci kle$té pro tocené kontakty

* Racna zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace
¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontaktd.

Vseobecné objednaci udaje

Typ CTXCM 1.6/2.5 Verze
Cislo 9018490000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd,
objednavky 0.14mm?2, 4mm?2, W krimpovani

GTIN (EAN) 4008190884598
MnozZstvi 1ST

Typ CTINCM 1.6/2.5 Verze
Cislo 9205430000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktt,
objednavky 0.14mm?2, 6mm?2, 4-drazkové krimpovani

GTIN (EAN) 4032248733446
MnozZstvi 18T

Nastroje na vyjmuti kontaktu

Weidmdiller nabizi celou fadu krimpovaciho néaradi,
néstroji na rozepinani kontakt( a optickych nastroja.

L\

Vseobecné objednaci udaje

Typ REMOVAL TOOL HE Verze
Cislo 1866750000 Néradi, Nastroj na vyjmuti kontaktu
objednavky

GTIN (EAN) 4032248437078
Mnozstvi 1ST
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