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Zasuvna pripojeni vykonové elektroniky - optimalizo- Vgeobecné objednaci udaje
vano pro moderni technologie pohonu, napfiklad startéry
motorU, frekvenéni ménice a servo-fadice. Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Pro
OMNIMATE Power stanovi nové méfitko - se zvy3enou i stinéné pFipojeni, cerna, Pocet pold: O
« P S - - Cislo objednavky 1118480000
bezpecdnosti a inovativnimi feSenimi — napftiklad s pfipo-
- - o R Typ BVF 7.62HP SH150 4-6 KIT
jitelnym stinénim, integrovanymi signalovymi kontakty a GTIN (EAN) 2032248899449
jednorucénim ovladanim. Mnozstvi 25 items
T¥i produktové fady nabizeji dalsi vyhody: Udaje vyrobku
* Rozsifitelnost orientovanou na aplikace: od kompakt- Baleni Box

niho konektoru 4 mm?2 pro proud 29 A (IEC) nebo 20
A (UL) aZ po robustni 16mm?2 konektory na 76 A (IEC)
nebo 54 A (UL)

* Neomezené pouzivani az do 1 000 V (IEC) nebo 600 V
(UL)

* Siroké spektrum moznosti montaze optimalizované
podle aplikace

Nase sluzby:

Navrhnéte si vlastni konektory jednoduse pouzitim konfi-

guratoru produktd.
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost 18.37 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Baleni
Baleni Box Délka VPE 177.00 mm
Sitka VPE 99.00 mm Vyska VPE 54.00 mm
Udaje o materialu
Barevny cerna Barevny graf (podobné) RAL 9011
Material kontaktu Slitina Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C
Jmenovité udaje podie IEC
testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
Dulezita poznamka
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi

standardy a normami a spliuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Datovy list
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Dimensional drawing

Anzugsdrehmoment 0.7Nm
tightening torque 0.7Nm

Anzugsdrehmoment 0.15Nm
tightening torque 0.15Nm
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