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Krimpované spoje poskytuji elektrické a mechanické spo-

jeni mezi vodicem a kontaktem, které je bezpecné a spo-
lehlivé. Optimalni krimpované pfipojeni je plynotésné a
odolné proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC vlozka, Zastrény, Nalisované pfipojeni, Insta-
la¢ni velikost: 250

Cislo objednavky 1119100000

Typ HDC HP 250 M 95

GTIN (EAN) 4032248900350

Mnozstvi 1 items

\/cumum
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 82.6 mm Délka (v palcich) 3.252 inch
Pramér 32 mm Cista hmotnost 116.01g
Teploty

Mezni teplota -50°C..120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

G6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Vseobecné udaje

Zapojovaci cykly, stfibrné 2500 Typ pfipojeni Nalisované pripojeni
Instalaéni velikost 250 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Objemovy odpor <0.1 mQ Barevny céerna
Odpor izolace 1010 Q Izolaéni material PA GF
Prifez vodice 95 mm?2 Provedeni povrchu Pasivované stfibro
Cykly zapojovani 2500 Typ Zastrény
Zavaznost znedisténi PD 2 (PD 3) Zakladni material Slitina médi
Rada HighPower Jmenovité razové napéti (DIN EN 15 kV
61984)

Provozni napéti, max. (celkova teplota= 2300 V Neobsahuje halogeny false
60 °C)
Jmenovity proud podle DIN EN 61984 290 A BG 250
(teplota okoli = 20 °C)
Pripojeni datové, uzemnéni
Typ pfipojeni PE Nalisované pfipojeni,

Sroubové pfipojeni
Silovy kontakt
Typ pfipojeni, silovy kontakt Nalisované pfipojeni Délka odizolovani, silovy kontakt 24 mm

Jmenovité razové napéti (DIN EN
61984), silovy kontakt

15 kV

Verze

Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 24 mm Typ pripojeni Nalisované pfipojeni
Instalaéni velikost 250 Objemovy odpor <0.1 mQ

Prafez vodice, max. 95 mm?2 Prafez vodice, min. 95 mm?

Provedeni povrchu Pasivované stiibro Zakladni material Slitina médi

BG

250
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Technické udaje

Dulezita poznamka

Informace o produktu V zavislosti na zamys$leném provozu mohou interné generovana napéti prekryvat pracovni napéti
a obsahovat odpovidajici Spicky. Je nutné zajistit, aby tato Spickova napéti neprekrocila jmenovité
napéti. V pfipadé aplikaci mimo tuto specifikaci nas prosim kontaktujte.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Nahradni dily HighPower

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HP CLAMP 250A Verze
Cislo 2778940000
objednavky
GTIN (EAN) 4064675047964
Mnozstvi 25 ST
Naradi
Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky
s vyménnymi vlozkami
* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore
¢ Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2
* Rychla krimpovaci hlava otoéna o 270°
* automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru
¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani
e Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti
« Cteni véech cykll a chybovych hlasek pres USB
e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah
Vseobecné objednaci udaje
Typ EPG 45 Verze
Cislo 1500830000 Nastroj k nalisovani koncovek, 6mm2, 1560mmz2, Sestihranné
objednavky krimpovani, WM krimpovani, Krimpovani - odsazeni, Lichobéznikové
GTIN (EAN) 4050118309317 krimpovani, Ovalné krimpovani
Mnozstvi  1ST
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... pro kompresni kabelova oka (podle DIN 46235)

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

» Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pies USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah

Typ ES EPG 45 HEX 95 Verze
Cislo 1500980000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309348
Mnozstvi 1ST

95mm2, Sestihranné krimpovani

Typ ES APG 80 HEX 95 Verze
Cislo 1502690000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118310610
MnozZstvi 18T

95mm2, Sestihranné krimpovani

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 400 mm?2

* Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 360°

* automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ DalSi vlastnosti fady APG:

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

e Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cykld a chybovych hlasek pres USB

Typ APG 80 Verze

Cislo 2853270000 6mm?2, 400mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4064675477020

MnozZstvi 18T
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