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Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pev-
ného litého hliniku a diky neustalé optimalizaci nabizeji
dokonalou ochranu proti drsnym podminkam. Vicedilné
kryty poskytuji uZivateldm moznost provéfovat pracovni
procesy az do posledniho kroku postupu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 8, Stupen kryti:
IP68, IP69, v zapojeném stavu, Pfepazkovy kryt,
Pfipojeni s upinacim tfmenem, Standardné

Cislo objednavky 1120040000

Typ HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN) 4032248901418
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 216 mm Hloubka (v palcich) 8.5039 inch
Vyska 49.8 mm Vyska (v palcich) 1.9606 inch
Sitka 72 mm Sitka (v palcich) 2.8346 inch
Cista hmotnost 643 g
Teploty
Mezni teplota -50°C..120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Chemicka odolnost Latka Aceton
Chemickéa odolnost Odolné
Latka Dieselovy olej
Chemicka odolnost Nestabilni
Latka Etylalkohol
Chemicka odolnost Odolné
Latka Prevodovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Hydraulicky olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Petrolejovy benzin
Chemicka odolnost Nestabilni
Latka Pot
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Prémiovy benzin
Chemické odolnost Nestabilni
Latka Voda
Chemicka odolnost Odolné
Latka uv
Chemicka odolnost Odolné
Latka 0z6n
Chemicka odolnost Odolné
Vseobecné udaje
Pocet pola 0 Design pouzdra Prepazkovy kryt
Instalaéni velikost 8 Barevny ¢erna, ¢erna (podobna
odstinu RAL 9005)
Provedeni povrchu Praskové lakovani Typ Bulkhead (prtichodka)

Rada

HighPower

Neobsahuje halogeny
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Stupen kryti

IP68, IP69, v zapojeném
stavu

Obecné udaje

Hlavni material krytu

tlakové lity hlinik

Provedeni povrchu

Praskové lakovani

Stupen kryti

IP68, IP69, v zapojeném

stavu

Rada

HighPower
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EMC kryty Ano Material zajistovaciho prvku Nerezavéjici ocel

Verze

Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko dolni ¢ast Kryt bez krytu

Pocet kabelovych vstupt ze strany 0 Design pouzdra Prepazkovy kryt

Design zajistovaciho systému Pfipojeni s upinacim Design Standardné

tfrmenem

Instalaéni velikost 8 Kabelovy vstup Ne

Typ Bulkhead (prachodka) Verze svorky Pripojeni s upinacim
tfmenem

Tésnéni Silikonové pryz Barva (RAL) RAL 9011, RAL 9005

BG 8

Dulezita poznamka

Informace o produktu

V zavislosti na zamysleném provozu mohou interné generovana napéti prekryvat pracovni napéti
a obsahovat odpovidajici Spicky. Je nutné zajistit, aby tato Spi¢kova napéti nepfekrocila jmenovité
napéti. V pfipadé aplikaci mimo tuto specifikaci nas prosim kontaktujte.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Aby nedoslo k poskozeni kontaktd a izolaénich
pouzder, doporuc¢ujeme kabel upevnit. Odpovidajici
vzdalenosti jsou znadzornény na nasledujicim
obrazku. Upevnéni kabell neni soucasti dodavky.
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Accessories

Pouzdro zastréky

Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce
pevného litého hliniku a diky neustalé optimalizaci
nabizeji dokonalou ochranu proti drsnym podminkam.
Vicedilné kryty poskytuji uzivatelim moznost provérovat
pracovni procesy az do posledniho kroku postupu.

Vseobecné objednaci udaje
Typ HDC IP68 HP 24B TO Verze
Cislo 1079930000
objednavky

HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 8, Stupen kryti: IP68, IP69, v

zapojeném stavu, Pouzdro zastrcky, Pfipojeni s upinacim tfrmenem,
GTIN (EAN) 4032248842032 Standardné
Mnozstvi 1ST

Proti-ram

Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce
pevného litého hliniku a diky neustalé optimalizaci
nabizeji dokonalou ochranu proti drsnym podminkam.

< Vicedilné kryty poskytuji uzivateldm moZznost provérovat
o L pracovni procesy aZz do posledniho kroku postupu.

Vseobecné objednaci udaje
Typ HDC IP68 24B HP FRAME Verze
Cislo 1282820000
objednavky

HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 8, Stupen kryti: IP68, IP69, v

zapojeném stavu, Vkladdaci rAmecek, Pfipojeni s upinacim tfmenem,
GTIN (EAN) 4050118073010 Standardné

MnozZstvi 18T
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