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Kryty FieldPower® jsou velmi robustni a spliuji poza-

davky na tfidu hoflavosti 5 VA podle normy UL.

* Modul montazni listy TS 35 PT6 a kontaktni jednotka
PT6 jsou snadno zacvaknutelné.

¢ Kloubové tésnéni umoznuje pouziti predmontovanych
zasuvnych kabel(.

¢ Verze s vysokym krytem umoznuji instalaci zafizeni.

Kabelové ucpavky viz pfislusenstvi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pouzdra FieldPower®, 181 mm, 223 mm, 42 mm,
IP65, v kompletnim stavu, Polykarbonat vyztuzeny
skelnymi vlakny, ¢erna

Cislo objednavky 1121990000

Typ BG GH 10P 4XVG PT6
GTIN (EAN) 4032248903030
MnozZstvi 10 items
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Osvédcéeni
Schvaéleni
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UL) E256877
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 42 mm Hloubka (v palcich) 1.6535 inch
Vyska 181 mm Vyska (v palcich) 7.126 inch
Sitka 223 mm Sitka (v palcich) 8.7795 inch
Cista hmotnost 367 g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..85°C Provozni teplota -20°C..80°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2ch
Kabelova prichodka
Pocet kabelovych prichodek 4 Plocha upnuti kabelové prichodky, min. 6 mm
Material kabelové prichodky Polyamid 6 Plocha upnuti kabelové prichodky, max. 12 mm
Vseobecné udaje
Zakladni material Plast, GRP Material plasté Polykarbonat vyztuzeny
skelnymi vldkny
Silikon Ne Barevny cerna
Stupen kryti IP65, v kompletnim stavu Klasifikace hoflavosti UL 94 5 VA
Typ montaze Sroubova montaz, S kabelovou vyvodkou Ano
Upevinovaci oka
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Adaptéry

Vseobecné objednaci udaje

HQ adaptér pro FieldPower® Control

Instalace bez potieby néastroju jako FieldPower kabelové
tésnéni

Vhodné pro vlozky zasuvnych konektor HQ 4/2, HQ 8 a
HQ 17

Volitelné s uzamknutelnym ochrannym krytem (ochrana

pfed opétovnym zapnutim podle EN 60204-1)

Typ BG ARGH HQP ALU PT6 Verze

Cislo 1532200000 Adaptér, Tésnici vliozka Field Power®, Adaptér HQ, IP65, s
objednavky odpovidajicim krytu, Polykarbonat, vyztuzeny skelnymi vlakny,
GTIN (EAN) 4050118337433 uzamykatelné: Ne

MnozZstvi 1ST

Typ BG ARGH HQP ALU PT6 CS Verze

Cislo 1532210000 Adaptér, Tésnici vlozka Field Power®, Adaptér HQ, IP65, s
objednavky odpovidajicim krytu, Polykarbonat, vyztuzeny skelnymi vlakny,
GTIN (EAN) 4050118337600 uzamykatelné: Ano

MnozZstvi 18T

AC

Vseobecné objednaci udaje

Rozvod energie pomoci kabelll s prafezem 1,5 az 6 mm2.
Napéjeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevna oznaceni zajistuji jednoznacné pfifazeni vodica.
* Napajeni

* Rozvod energie

* Vétveni napajeni

Typ PT6 Verze
Cislo 1957620000 Prvek kontaktu FieldPower®, AC, IP20, Pfipojeni s odstranénim
objednavky izolace (IDC), PUSH IN, Pocet kontaktl (text): 5

GTIN (EAN) 4032248642489
Mnozstvi 1ST
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Rozvod energie pomoci kabelll s prifezem 1,5 az 6 mm2.
Napajeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevna oznaceni zajistuji jednoznacné pfifazeni vodica.
* Napajeni

* Rozvod energie

¢ Vétveni napajeni

Vseobecné objednaci udaje

Typ PT6 DC Verze
Cislo 1126840000 Prvek kontaktu FieldPower®, DC, IP20, Pfipojeni s odstranénim
objednavky izolace (IDC), PUSH IN, Pocet kontaktt (text): 5

GTIN (EAN) 4032248908462
MnozZstvi 1ST

AC/DC

Rozvod energie pomoci kabelll s prifezem 1,5 az 6 mm2.
Napajeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevnéa oznaceni zajistuji jednoznacné pfirazeni vodica.
* Napajeni

* Rozvod energie

¢ Vétveni napajeni

Vseobecné objednaci udaje

Typ PT6 230/BUS Verze
Cislo 1269960000 Prvek kontaktu FieldPower®, AC/DC, IP20, Pfipojeni s odstranénim
objednavky izolace (IDC), PUSH IN, Pocet kontaktl (text): 5

GTIN (EAN) 4050118058239
MnozZstvi 18T

Typ PT6 DC 1/2/PE/3/4 Verze
Cislo 1534930000 Prvek kontaktu FieldPower®, DC, IP20, Pfipojeni s odstranénim
objednavky izolace (IDC), PUSH IN, Pocet kontaktl (text): 5

GTIN (EAN) 4050118338775
Mnozstvi 1ST
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Listy svorkovnice pro spodni dily krytu

Vseobecné objednaci udaje

Siroka nabidka pfisludenstvi pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpavky, listy svorkovnic, uzamykaci prvky a
mnoho dal$iho.

Typ TS 35 PT6 Verze

Cislo 1170690000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 54 mm, pro zakladni

objednavky dil

GTIN (EAN) 4032248962532

MnozZstvi 10 ST

Tésnéni
Inteligentni feSeni kabeldZe vdm mohou usetfit cenny ¢as
i penize.
Modularni systém FieldPower® obsahuje to pravé reSeni
pro kazdy ukol kabelaze.
Skladaci tésnéni pro pouziti prefabrikovanych kabell
Tésnéni k dispozici s pfipojovacim zavitem M16 a M20
Mozna integrace provoznich a signalizacnich zafizeni do
tésnéni

Vseobecné objednaci udaje

Typ DG DO PT6 Verze

Cislo 4323240000 Tésnici vliozka Field Power®, Prazdné tésnéni, IP65, s odpovidajicim

objednavky krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641246

MnozZstvi 10 ST

Typ DG M16 PT6 Verze

Cislo 2545540000 Tésnici viozka Field Power®, Tésnéni s pfipojovacim zavitem, IP65, s

objednavky odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4050118555523

Mnozstvi 1ST

Typ DG M20 PT6 Verze

Cislo 2545550000 Tésnici vliozka Field Power®, Tésnéni s pfipojovacim zavitem, IP65, s

objednavky odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4050118555530

MnozZstvi 1ST

Typ RKDG D9 PT6 Verze

Cislo 4329610000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim

objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248668687

MnozZstvi 10 ST
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Typ RKDG D11 PT6 Verze
Cislo 4323210000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641215
MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D13 PT6 Verze
Cislo 4323230000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641239
Mnozstvi 10 ST

Typ RKDG D15 PT6 Verze
Cislo 4323220000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641222
MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D17 PT6 Verze
Cislo 4324010000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641284
MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D18 WG PT6 Verze
Cislo 2491870000 Tésnici viozka Field Power®, Tésnéni, IP54, s odpovidajicim krytu,
objednavky EPDM

GTIN (EAN) 4050118501537
MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG 2XD8.5 WG PT6 Verze
Cislo 1114530000 Tésnici vlozka Field Power®, Tésnéni, IP54, s odpovidajicim krytu,
objednavky EPDM

GTIN (EAN) 4032248892624
MnozZstvi 10 ST

Funkéni viko

Kryty FieldPower® jsou velmi robustni a splniuji

pozadavky na tfidu hoflavosti 5 VA podle normy UL.

* Modul montazni listy TS 35 PT6 a kontaktni jednotka
PT6 jsou snadno zacvaknutelné.

* Kloubové tésnéni umoznuje pouziti predmontovanych
zasuvnych kabel(.

* Verze s vysokym krytem umoZznuji instalaci zafizeni.

Kabelové ucpavky viz prislusenstvi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ GHDE 10P HO ON/OFF PTS4  Verze

Cislo 8000005211 Pouzdra FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 122 mm, IP 65, v
objednavky kompletnim stavu, Polykarbonat vyztuzeny skelnymi vlakny, ¢erna,
GTIN (EAN) 4050118048568 Spinac pro udrzbu

MnozZstvi 18T
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Generation 1

Vseobecné objednaci udaje

Kryty FieldPower® jsou velmi robustni a spliuji

pozadavky na tfidu hoflavosti 5 VA podle normy UL.

* Modul montazni listy TS 35 PT6 a kontaktni jednotka
PT6 jsou snadno zacvaknutelné.

* Kloubové tésnéni umoznuje pouziti predmontovanych
zasuvnych kabel(.

¢ Verze s vysokym krytem umozniuji instalaci zafizeni.

Kabelové ucpavky viz prisluSenstvi.

Typ BG GHDE 10P HO GK PT6
Cislo 2486990000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118497595
MnozZstvi 5 ST

Verze
Pouzdra FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, v
kompletnim stavu, Polykarbonat, Transparentni

Typ BG GHDE 10P HO PT6 Verze
Pouzdra FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, v

kompletnim stavu, Polykarbonat vyztuzeny skelnymi vliadkny, ¢erna

Cislo 1121950000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248903016
Mnozstvi 10 ST

Typ BG GHDE 10P PT6 Verze
Pouzdra FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 25 mm, IP 65, v

Cislo 1122200000

objednavky kompletnim stavu, Polykarbonat vyztuzeny skelnymi vldkny, ¢erna

GTIN (EAN) 4032248903207
MnozZstvi 10 ST

Tésnéni

Vseobecné objednaci udaje

Inteligentni feSeni kabeldaZze vAm mohou usetfit cenny Cas
i penize.

Modularni systém FieldPower® obsahuje to pravé feseni
pro kazdy ukol kabelaze.

Skladaci té€snéni pro pouziti prefabrikovanych kabel(
Tésnéni k dispozici s pripojovacim zavitem M16 a M20
Mozna integrace provoznich a signalizacnich zafizeni do
tésnéni

Typ RKDG D24 WG PT6 Verze
Cislo 1069060000 Tésnici viozka Field Power®, Tésnéni, IP54, s odpovidajicim krytu,
objednavky EPDM

GTIN (EAN) 4032248827053
MnozZstvi 10 ST
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