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Podobné ilustraci

Kontaktni vlozky ELCO se pouzivaji v elektrarnach, rafi-
nériich a v riznych provoznich aplikacich - vzdy, kdyz je
potreba stabilni a spolehlivy pfenos signalt. Konektor
ELCO nabizi spolehlivé pfipojeni a vysoky signalni vykon.
Rada rozhrani RS ELCO a pfedem sestavené kabely PAC
ELCO byly specialné navrzeny pro tyto pozadavky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RS ELCO, Zasuvny konektor ELCO, 56,
LM2NZF 5,08 mm

Cislo objednavky 1126780000

Typ RS ELCO 56/56RM Z

GTIN (EAN) 4032248908363

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Preruseno

Datum vytvoreni 24.01.2026 07:16:37 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1126780000

Datovy list

RS ELCO 56/56RM Z

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 60 mm Hloubka (v palcich) 2.3622 inch
Vyska 70 mm Vyska (v palcich) 2.7559 inch
Sitka 155 mm Sitka (v palcich) 6.1024 inch
Cista hmotnost 195 ¢

Teploty

Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota -25..50 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7bb5ffb72-271d-4c73-8b09-bdOaaee3697a

Udaje o pF¥ipojeni

56 pola, samec

Polarita, kodifikace hardwaru

1

Pfipojeni (strana periferie)

LM2NZF 5,08 mm

Usporadani konektoru

Prava strana

Material kontakt( (fidici strana)

Slitina fosforového bronzu

Pripojeni k Fidici strané

Zasuvny konektor ELCO

Jmenovité udaje

Jmenovité napéti 150V AC/200VDC Jmenovity proud na pfipojeni 15 A
Celkovy provozni proud 84 A

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace <150V AC
Kategorie prepéti 1] Zavaznost Urovné znedisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 2.5 kV ZkuSebni napéti izolace AC 0.8 kV
P¥ipojovaci pole

Min. prufez vodice, AWG AWG 24 Typ pripojeni Pfipojeni s kotevni svorkou
Objimka s plastovou manzetou, max. 1.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.25 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 1.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Délka odizolovani 7.5 mm
Rozsah upnuti, max. 2.5 mm? Rozsah upnuti, min. 0.13 mm?2
Max. prufez vodice, AWG AWG 14
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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