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Hybridni, 10-pdlové. VloZzky pro konektory varianty 14

Vseobecné objednaci udaje

Verze Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Cislo objednavky 1135160000

Typ IE-BIC-HYB-P-0,2-300

GTIN (EAN) 4032248915477

Mnozstvi 300 items
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost 0.29¢
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Stinéni nestinéné Kategorie Ruzné
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.2 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.08 mm2
max. min.
Pfipojeni 2 Crimp
Elektrické vlastnosti
Jmenovité napéti 24V
Dulezita poznamka
Informace o produktu Hybridni, 10-pélové. Vlozky pro konektory varianty 14
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Crimping tools

Krimpovaci klesté pro kontakty systémud RSV a DSTV-HD
od spole¢nosti Weidmiiller

* Racna zarucuje presné krimpovani
* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace
¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontakt(

Vseobecné objednaci udaje

Typ HTF HYB Verze
Cislo 1119580000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248900626
MnozZstvi 1ST

Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd,

0.08mm?2, Tmm?2, FoderB krimpovani
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