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Obrazek vyrobku

Systém CH20M pfirozené rovnéz prokazuje svou dokona-  VSeobecné objednaci udaje
lost ve vSech detailech v rozhrani s periferiemi.

Pokud zvazite moZnosti navrhu, zpracovani, pouzitelnosti,  verze Svorka PCB, Pfipojovaci prvek, levy, modul bloku,
spolehlivosti a bezpe&nosti, pak jsou hlavy kolik(i a konek- zavfend strana, Pfipojeni pajenim pfetavenim prd-
) s “ox s o veis s , chozim otvorem (THR), 0.00 mm, Pocet pdlu: 1,
tory v readlném svété stejné kriticky dulezité jako cely sys- Pajeci kolik, délka (I): 1.5 mm, pocinované, &ernd,
tém. Box
V kazdém sektoru je technologie spojovani ve své tFidé na  is!o obiednavky 1137870000
Typ LHZ-SMT L 1.6SN BK BX
vrcholu.
. ] o ] GTIN (EAN) 4032248919741
* 100 % bezpecnostni ochrana proti nAhodnému dotyku Mnosstvi 306 items
* 100 % ucginnost, pIné kompatibilni s pajenim pretave- Udaje vyrobku IEC: 500V / 0.2 - 2.6 mm?
nim UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 14
Balenf Box

¢ 100 % uspora ¢asu a naklada Béhem instalace: rychla
univerzalni Sroubova hlava ,Multi-Tool” zajistuje bez-
pecny kontakt, uzivatelsky privétivou obsluhu a mensi
slozitost. DalSi vlastnosti jako technologie "Wire ready"
umozniuje minimalizovat naklady na propojeni a zvySo-
vat spokojenost zakaznikd.
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Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 23.5mm Hloubka (v palcich) 0.9252 inch
Vyska 17 mm Vyska (v palcich) 0.6693 inch
Nejvys$si nebo nejnizsi verze 4.3 mm Sitka 6.1 mm
Sitka (v palcich) 0.2402 inch Cista hmotnost 2274
Teploty

Trvala provozni teplota, max. 120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Kryt - fada

Typ ptipojeni

Pfipojeni s upinacim

CH20M6 tfmenem
Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni s upinacim Rozte¢ v mm (P) 0.00 mm

tfmenem
Smeér vystupu vodice 90° Pocet polu 1
Pocet fad 1 Mnozstvi fady kolikd 1
Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP20 zapojené Stupen kryti IP20
normy DIN VDE 0470
Délka odizolovani 6 mm Utahovaci moment, min. 0.4 Nm
Utahovaci moment, max. 0.5 Nm Svérny Sroub M 3
Hrot Sroubovaku 0,6 x3,5 Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264
Udaje o materialu
Izolaéni material LCP Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolacniho materialu lla
Komparativni index sledovani (CTI) 175 < CTI <400 Moisture Level (MSL) 1
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Povrch kontaktu pocinované
Natér poniklované Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -40 °C
Provozni teplota, max. 120°C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C
Vodiée vhodné k pFipojeni
Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Stocené, min. HO7V-R 1.6 mm?2 Stocené, max. HO7V-R 2.5 mm?2

Creation date 06.01.2026 03:09:58 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3t

LHZ-SMT L 1.5SN BK BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Technical data

Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.25 mm?2 dutinkou s plastovym limcem, DIN 2.5 mm?2
46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm? s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm?
min. max.
Referencni text Délka koncovek se vybira

v zavislosti na produktu a

jmenovitém napéti., Vnéjsi

pramér plastové objimky

by nemél byt vétsi nez

roztec (P)
Jmenovité adaje podle IEC
testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, max. pocet poli 13A

(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet péli 13A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 500V
(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V
stupen znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv
prepéti / stupen znecisténi 11/2 prepéti / stupen znecidténi lll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv
prepéti / stupen znecisténi lll/3
Jmenovité adaje podle CSA
Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupina D / 300V
CSA) CSA)
Jmenovity proud (aplikacni skupinaB/ 10 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
CSA) CSA)
Prirez vodice AWG, min. AWG 26 Prafez vodice AWG, max. AWG 14
Jmenovité udaje podie UL 1059
Institut (cURus) CURUS C. osvéd&eni (cURus) E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300V
UL 1059) UL 1059)
Jmenovity proud (aplikacni skupinaB/ 10 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
UL 1059) UL 1059)
Prafez vodic¢e, AWG, min. AWG 26 Prafez vodice, AWG, max. AWG 14
Povrchova vzdalenost, min. 2.4 mm Vzdusna vzdalenost, min. 1.6 mm
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Udaje o materialu
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izolaéni materidl LCP
Skupina izolaéniho materialu llla Zakladni material Plast
Komparativni index sledovani (CTI) 175 < CTI <400
Obecné udaje
Barevny cerna Stupen kryti IP20
Barevny graf (podobné) RAL 9011
Dilezita poznamka
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi

standardy a normami a splnuji zajiSténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
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dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Tfida 2". Dal§i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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