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Znacky na zarizeni ClipCard ve formatu MultiCard se pou-

Zivaji na znaceni elektrickych instalaci a spinacich sys-

témU a poskytuji zajimavou alternativu ryti. Diky osvéd-

¢enému formatu MultiCard je mozné znaceni pomoci

tiskarny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

¢ Vysoce odolny a kvalitni tisk pFi pouziti PrintJet jako
nahrady za ryti

* Univerzalni pfripevnéni

* Drzak (pfipevnéni Srouby nebo vazacimi pasky)

e LiSta na znacky (samolepici nebo Sroubovaci)

* Nebo samolepici Stitky

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Cislo objednavky

ClipCard, Znacky na pfistroje, 54 x 85 mm, Drzak
Logimark-H, Seda
1138420000

Typ CC 85/54 MC NE GR
GTIN (EAN) 4032248919864
Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 10:57:36 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.8 mm Hloubka (v palcich) 0.0315 inch
Vyska 54 mm Vyska (v palcich) 2.126 inch
Sitka 85 mm Sitka (v palcich) 3.3464 inch
Cista hmotnost 129

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.040 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 8

Verze Ize zapojit

Sitka 85 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Seda

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Tisténé znaky bez

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

Doporuc¢ené odvétvi Stroje

kompatibilni tiskarna PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Device markers

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Aplikace/vyrobce Drzak Logimark-H

Znacky na pFistroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04

Datum vytvoreni 01.04.2026 10:57:36 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ CC-H 85/54 SW Verze

Cislo 1631640001 ClipCard, Pfislusenstvi, 90 x 58 mm, ¢erna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190465254

MnozZstvi 20 ST

Typ CC-H 85/54 GR Verze

Cislo 1631640002 ClipCard, Pfislugenstvi, 90 x 58 mm, Seda
objednavky

GTIN (EAN) 4008190465261

MnozZstvi 20 ST

Typ CC-H 85/54 BG Verze

Cislo 1631640003 ClipCard, Pfislusenstvi, 90 x 58 mm, Tmavé béZova
objednavky

GTIN (EAN) 4008190465292

MnozZstvi 20 ST

Typ CC-HO 85/54 SW Verze

Cislo 1603290000 ClipCard, Pfislusenstvi, 90 x 58 mm, ¢erna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190188306

MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 01.04.2026 10:57:36 MEZ
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