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Integrovana sbérnice na nosnou li$tu pro modularni sys-
tém pouzder elektroniky.
P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v ramci modular-
nich aplikaci maze sbérnice Rail bus nahradit zdlouhavy
proces individualniho zapojeni flexibilnim a neprerusova-
nym feSenim v celém systému.
Systémova sbérnice je bezpecné umisténa do standardni
35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice lze
natavit a spéajet, aby byl proces béhem montaze dilt zcela
automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajis-
tuji staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zadstavnych
vSech Sitek.
¢ Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sifky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.
* Snadnd udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadna, a to i ve stavajicich skupinach moduld, —-aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.
Univerzalni integrace Neprerusena systémova sbér-
nice je bezpeénym zplsobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.
Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét plné-arched
kontaktud slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do sbér-
nice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby pfipojeni
obvodové desky bylo stabilni.

\/cumrum

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Kontaktni blok sbér-
nice pro CH20M12-67, Prostfedni pajena pfiruba,
PFipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem,
Pocet pdli: 5, 180°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm,
Pozlacené, ¢erna

Cislo objednavky 1155870000

Typ SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

GTIN (EAN) 4032248942510

Mnozstvi 78 items

Udaje vyrobku UL:300V /5 A

Baleni Box
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Osvédcéeni
Schvaéleni “
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E60693
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 16.3 mm Hloubka (v palcich) 0.6417 inch
Vyska 24 mm Vyska (v palcich) 0.9449 inch
Sitka 9.1 mm Sitka (v palcich) 0.3583 inch
Délka 0 mm Cista hmotnost 159
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o materialu
Izolaéni material LCP Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolaéniho materialu lla
Komparativni index sledovani (CTI) 175 = CTI <400 Odpor izolace =108 Q
Moisture Level (MSL) 1 Povrch kontaktu Pozlacené
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50 °C Provozni teplota, max. 100°C
Teplotni rozsah, instalace, min. -30°C Teplotni rozsah, instalace, max. 100°C
Jmenovité adaje podle IEC
testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 63V
stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 1.5 kV Povrchova vzdalenost, min. 3.2 mm
prepéti / stupen znecisténi 11/3
Vzdu$na vzdalenost, min. 2.3 mm
Jmenovité udaje podie UL 1059
Institut (cURus) CURUS C. osvédé&eni (cURus) E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC / 50V
UL 1059) UL 1059)
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 50V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 5 A
UL 1059) UL 1059)
Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 5 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 5 A
UL 1059) UL 1059)
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Udaje o materialu
Izolaéni material LCP Skupina izola¢niho materialu llla
Provedeni povrchu zlato Zakladni material Plast

Komparativni index sledovani (CTI)

175 < CTI <400
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Obecné udaje

Barevny

cerna Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu

Barevny graf (podobné)

RAL 9011

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splfiuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splfiuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,T¥ida 2. Dalsi naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-27-92

ECLASS 15.0 27-18-27-92
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CH20M BUS - Deska s tisténymi obvody sbérnice

Vseobecné objednaci udaje

Integrovana sbérnice na nosnou liStu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v ramci

modularnich aplikaci muize sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym feSenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpec¢né umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dilli zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sirek.

¢ Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.

* Snadné udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadn4, a to i ve stavajicich skupindch moduld, -aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

¢ Univerzalni integrace Nepferusena systémova sbérnice
je bezpecnym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét piné-arched
kontaktt slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pripojeni obvodové desky bylo stabilni.

Typ CH20M BUS 4.50/05 AU/250 Verze
Cislo 1248220000

Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Deska s obvody sbérnice,

objednavky OMNIMATE Kryt - fada CH20M, Sitka: 2560 mm

GTIN (EAN) 4050118053234

MnozZstvi 10 ST

Typ CH20M BUS 4.50/05 AU/500 Verze

Cislo 1248230000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Deska s obvody sbérnice,
objednavky OMNIMATE Kryt - fada CH20M, Sitka: 500 mm

GTIN (EAN) 4050118053227

MnozZstvi 10 ST

Typ CH20M BUS 4.50/05 AU/750 Verze

Cislo 1248240000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Deska s obvody sbérnice,
objednavky OMNIMATE Kryt - fada CH20M, Sitka: 750 mm

GTIN (EAN) 4050118053210

MnoZstvi 5ST
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Profil viozky sbérnice - TS35x15

Vseobecné objednaci udaje

Integrovana sbérnice na nosnou liStu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v ramci

modularnich aplikaci muize sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym feSenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpec¢né umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dilli zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sirek.

¢ Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.

* Snadné udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadn4, a to i ve stavajicich skupindch moduld, -aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

¢ Univerzalni integrace Nepferusena systémova sbérnice
je bezpecnym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét piné-arched
kontaktt slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pripojeni obvodové desky bylo stabilni.

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Verze

Cislo 1248180000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Profil viozky, OMNIMATE Kryt
objednavky - fada CH20M, Sitka: 25.3 mm

GTIN (EAN) 4050118053265

MnozZstvi 5 ST

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Verze

Cislo 1248190000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Profil viozky, OMNIMATE Kryt
objednavky -fada CH20M, Sitka: 500 mm

GTIN (EAN) 4050118053258

MnozZstvi 5 ST

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Verze

Cislo 1248210000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Profil viozky, OMNIMATE Kryt
objednavky -fada CH20M, Sitka: 25.3 mm

GTIN (EAN) 4050118053241

MnoZstvi 5 ST
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Profil vlozky sbérnice - TS35x7,5

Vseobecné objednaci udaje

Integrovana sbérnice na nosnou liStu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v rdmci

modularnich aplikaci m{iZe sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym resenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpec¢né umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dilt zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sitek.

¢ Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.

* Snadna udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadn4, a to i ve stavajicich skupindch moduld, -aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

¢ Univerzalni integrace Nepferusena systémova sbérnice
je bezpecnym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét piné-arched
kontaktt slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pripojeni obvodové desky bylo stabilni.

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Verze

Cislo 1248150000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Profil viozky, OMNIMATE Kryt
objednavky -fada CH20M, Sitka: 2560 mm

GTIN (EAN) 4050118053296

MnozZstvi 10 ST

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Verze

Cislo 1248160000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Profil viozky, OMNIMATE Kryt
objednavky -fada CH20M, Sitka: 25.3 mm

GTIN (EAN) 4050118053289

MnozZstvi 10 ST

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Verze

Cislo 1248170000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Profil viozky, OMNIMATE Kryt
objednavky -fada CH20M, Sitka: 750 mm

GTIN (EAN) 4050118053272

Mnozstvi 5 ST
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CH20M BUS-ADP - Kryt profilu vlozky sbérnice

Vseobecné objednaci udaje

Integrovana sbérnice na nosnou liStu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v ramci

modularnich aplikaci muize sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym feSenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpec¢né umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dilli zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sirek.

¢ Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.

* Snadné udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadn4, a to i ve stavajicich skupindch moduld, -aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

¢ Univerzalni integrace Nepferusena systémova sbérnice
je bezpecnym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét piné-arched
kontaktt slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pripojeni obvodové desky bylo stabilni.

Typ CH20M BUS-ADP TS 35/250 Verze

Cislo 1248250000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Profil krytu, OMNIMATE Kryt -
objednavky fada CH20M, Sitka: 250 mm

GTIN (EAN) 4050118053203

MnozZstvi 10 ST

Typ CH20M BUS-ADP TS 35/500 Verze

Cislo 1248260000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Profil krytu, OMNIMATE Kryt -
objednavky fada CH20M, Sitka: 500 mm

GTIN (EAN) 4050118052992

MnozZstvi 10 ST

Typ CH20M BUS-ADP TS 35/750 Verze

Cislo 1248270000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Profil krytu, OMNIMATE Kryt -
objednavky tfada CH20M, Sitka: 750 mm

GTIN (EAN) 4050118052985

MnoZstvi 5 ST
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CH20M BUS-AP - Koncové desky profilu viozky sbérnice

Vseobecné objednaci udaje

Integrovana sbérnice na nosnou liStu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v ramci

modularnich aplikaci muize sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym feSenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpec¢né umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dilli zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sirek.

¢ Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.

* Snadné udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadn4, a to i ve stavajicich skupindch moduld, -aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

¢ Univerzalni integrace Nepferusena systémova sbérnice
je bezpecnym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét piné-arched
kontaktt slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pripojeni obvodové desky bylo stabilni.

Typ CH20M BUS-AP LI TS 35X7... Verze

Cislo 1193160000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Bo¢nice, OMNIMATE Kryt -
objednavky fada CH20M, Sitka: 5.1 mm

GTIN (EAN) 4032248987771

MnozZstvi 50 ST

Typ CH20M BUS-AP RE TS 35X7... Verze

Cislo 1193170000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Boc¢nice, OMNIMATE Kryt -
objednavky fada CH20M, Sitka: 5.1 mm

GTIN (EAN) 4032248987924

MnozZstvi 50 ST
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