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Flexibilni a vSestranny - spravné feseni pro mnoho apli-
kaci ConCept je modularni systém sestavajici z modult
a rdmU. Dohromady tvofi kompletni vlozku, kterou lze
snadno integrovat do HDC krytu.

Patentovany modularni systém umozniuje sestavéni jed-
notlivych variant konektord.

Rada modulti pro napajeni, signal a prenos dat je dale
doplnéna moduly uréenymi pro pneumatiku a SC / LC
kabely.

Robustni, jednodilny design modulovych rami (volitelné z
polykarbonatu nebo z tlakové litého zinku) a integrovana
pomucka k uvolnéni modulu vylepSuji manipulaci s pro-
duktem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zatézové konektory, HDC vlozka, ConCept modul
Cislo objednavky 1157970000

Typ HDC CM STM

GTIN (EAN) 4032248945481

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 30.12.2025 11:53:31 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 37.5 mm Vyska (v palcich) 1.4764 inch
Sitka 22.8 mm Sitka (v palcich) 0.8976 inch
Délka 34 mm Délka (v palcich) 1.3386 inch
Cista hmotnost 2149

Teploty

Mezni teplota -40°C..70°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d 1-e6215d2988cd

ConCept Pneumaticky modul

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny BéZzova
Rozméry

Sitka 22.8 mm Celkova délka zakladny 34 mm
Vyska konektoru samce 37.5 mm

Vseobecné udaje

Typ pfipojeni RJ45 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Objemovy odpor <20 mQ Barevny Bézova
Odpor izolace <1010 mQ Cykly zapojovani =500

Typ Zastrcka Zakladni material Polykarbonat
Rada ConCept modul Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 50V
Jmenovité razové napéti (DIN EN 1kV Jmenovity proud (DIN EN 61984) TA

61984)

Neobsahuje halogeny false Nizka koufivost podle DIN EN 45545-2 Ano

Verze

Typ pripojeni RJ45 Objemovy odpor =20 mQ
Zakladni material Polykarbonat

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-18
ECLASS 15.0 27-44-02-18

Datum vytvoreni 30.12.2025 11:53:31 MEZ
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RJ45

RJ45 vlozky pro zasuvné konektory ver. 1 /4 /5 / 14,
HDC a rozvodné skfiné IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PI-RJ45-FH Verze
Cislo 1962730000 Vlozka zastrcky RJ45 IDC, Vlozka zastréky RJ45, neni tfeba zadné
objednavky néaradi, TIA-668A, EIA/TIA T568 B, PROFINET

GTIN (EAN) 4032248654017
MnozZstvi 10 ST

Typ |E-PI-RJ45-FH-A Verze
Cislo 1132010000 Vlozka zastréky RJ45 IDC, Vlozka zastréky RJ45, neni tfeba zadné
objednavky néaradi, TIA-668A

GTIN (EAN) 4032248912001
MnozZstvi 10 ST

Typ |E-PI-RJ45-FH-B Verze
Cislo 1132020000 Vlozka zastréky RJ45 IDC, Vlozka zastréky RJ45, neni tfeba Zadné
objednavky naradi, EIA/TIA T568 B

GTIN (EAN) 4032248912056
MnozZstvi 10 ST

Typ |E-PI-RJ45-FH-P Verze
Cislo 1132030000 Vlozka zastrcky RJ45 IDC, Vlozka zastrcky RJ45, neni tieba zadné
objednavky naradi, PROFINET

GTIN (EAN) 4032248912131
MnozZstvi 10 ST

Typ |IE-PI-RJ45-TH Verze
Cislo 1962720000 Vlozka zastréky RJ45 IDC, Vlozka zastréky RJ45, lisovani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248644834
Mnozstvi 10 ST

LWL-SC

FO SC vlozky pro zasuvné konektoryver. 1 /4 / 14

Datum vytvoreni 30.12.2025 11:53:31 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PI-SCRJ-SM Verze
Cislo 1067390000 SC vlozka, Vlozka zastréek SCRJ, single-mode
objednavky

GTIN (EAN) 4032248820863
MnozZstvi 10 ST

Typ |E-PI-SCRJ-MM Verze
Cislo 1067380000 SC vlozka, Vlozka zastréek SCRJ, multirezim
objednavky

GTIN (EAN) 4032248821129
MnozZstvi 10 ST

Typ |E-PI-SCRJ-POF Verze
Cislo 1067410000 SC vlozka, Zastréka SCRJ, POF
objednavky

GTIN (EAN) 4032248820870
Mnozstvi 10 ST

LWL-LC

FO LC vlozky pro zasuvné konektoryver. 1 /4 / 14

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PI-2LC-SM Verze
Cislo 1962790000 LC vlozka, Vlozka zastrcky 2 LC, single-mode
objednavky

GTIN (EAN) 4032248644872
MnozZstvi 10 ST

Typ |E-PI-2LC-MM Verze
Cislo 1962780000 LC vloZka, VloZka zastréky 2LC, multimode
objednavky

GTIN (EAN) 4032248644865
MnozZstvi 10 ST

Hybrid

Hybridni, 10-pdlové. Viozky pro konektory varianty 14

Datum vytvoreni 30.12.2025 11:53:31 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PI-HYB-10P Verze
Cislo 1068990000 Insert, for plug insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248823963
MnozZstvi 18T

Typ |E-PIC-HYB-S-0,2-300 Verze
Cislo 1135150000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248915347
MnozZstvi 300 ST

Typ |E-PIC-HYB-S-0,5-300 Verze
Cislo 1096180000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248869152
Mnozstvi 300 ST

Typ |IE-PIC-HYB-S-0,75-300 Verze
Cislo 1068950000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248823109
MnozZstvi 300 ST

... pro modularni zasuvné konektory

Krimpovaci klesté pro modularni systém zasuvnych
konektord WE a DEC

* Racna zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace
* T¥i funkce v jednom nastroji

Vseobecné objednaci udaje

Typ TT8RSMP 8 Verze
Cislo 9202800000 Lisovaci nastroje, Nastroj k nalisovani kontaktt
objednavky

GTIN (EAN) 4032248512072
MnozZstvi 18T

Naradi

CST s modrou ¢epeli dosahuje nejlepsich vysledki
odizolovani.

Modra dvoutrovnova Cepel je zvlasté vhodna na
Ethernetové kabely. Setfi as a zaru&uje optimalni
vysledky odizolovani.

Datum vytvoreni 30.12.2025 11:53:31 MEZ

Stav katalogu / Nakresy b


https://eshop.weidmueller.com/p/1068990000
https://eshop.weidmueller.com/p/1135150000
https://eshop.weidmueller.com/p/1096180000
https://eshop.weidmueller.com/p/1068950000
https://eshop.weidmueller.com/p/9202800000

Weidmiiller 3t

HDCCM STM Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Vseobecné objednaci udaje

Typ IE-CST Verze
Cislo 9204350000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4032248653072
MnozZstvi 18T

Typ AM 12 Verze
Cislo 9030060000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4008190337827
MnozZstvi 18T

Nastroje na Fezani

Rezaci nastroje na vodiée s vn&jim priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Specidlni tvar ¢epele umozrniuje
fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné néastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KT 8 Verze
Cislo 9002650000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190020163
MnozZstvi 18T
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