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Prevodniky RS U-D8 A/D digitalizuji analogové napétové
signaly a maiji 8-bitovou presnost.

VSechny moduly jsou vybaveny funkci podrzeni, takze
momentalni vystupni hodnota je uchovana i pfi zméné
vstupni hodnoty.

Dalsi informace o vlastnostech vstupu/vystupu A/D
pfevodnik(l naleznete na nasich webovych strankach
http://www.weidmueller.com/54 104 /Downloads/Print-
Media/ManualsOperating-instructions/cw_index.

aspx

Vseobecné objednaci udaje

Verze AD prevodnik, Vstup : 0-10 V, Vystup : 8bitovy
impuls

Cislo objednavky 1160361001

Typ RS U-D8 0..10V

GTIN (EAN) 4032248103836

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2022-12-31T00:00:00+01:00

Datum vytvoreni 31.10.2025 04:07:34 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 70 mm Hloubka (v palcich) 2.7559 inch
Vyska 72 mm Vyska (v palcich) 2.8346 inch
Sitka 35 mm Sitka (v palcich) 1.378 inch
Cista hmotnost 729

Teploty

Skladovaci teplota -40°C..80°C Provozni teplota 0°C..50°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 57ae7¢19-56502-4105-af85-169aba88caca

Vstup

Pocet vstupl 1 Vstupni napéti 0..10V

Vstupni odpor, napéti 2400 kQ Napajeci napéti (vstup) 24V DC
Vystup

Pocet vystupl 8 bitd (1 bit oznaceny) Urovefi vystupu 17V=H,0V=L
Doba konverze <4 us Vystupni proud < 25 mA (jako zdroj)
Cut-off frequency (-3 dB) 5 kHz at full scale (sinus)

Obecné udaje

Pfesnost *+ 1LSB Stupen kryti IPOO

Napajeci napéti 24V DC Spotieba proudu 35 mA (kladny vystupni
proud)

Nosna lista TS 35, TS 32

Koordinace izolace

Normy EMC EN 61000-6 Galvanické oddéleni Bez oddéleni

Data pFipojeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 4 mm?

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2
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Klasifikace

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-90 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Symbol elektfiny
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