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Obrazek vyrobku

RoHS

Vnm-um

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka pojistky, Sroubové pfipojeni, Gerna, 2.5
mm?2, 6.3 A, 500 V, Pocet pfipojeni: 3, Pocet
urovni: 2, TS 35

Cislo objednavky 1163040000

Typ WMF 2.5 FU PE SW
GTIN (EAN) 4032248992027
MnozZstvi 50 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
( € (Sp. m CURUSEX ATEX
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E60693
C. osvéd&eni (cURUSEX) E184763
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 74 mm Hloubka (v palcich) 2.9134 inch
Hloubka véerné DIN listy 74.5 mm Vyska 88 mm
Vyska (v palcich) 3.4646 inch Sitka 5.08 mm
Sitka (v palcich) 0.2 inch Cista hmotnost 199
Teploty
Skladovaci teplota -25°C...55 °C Okolni teplota -5°C...40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, Izolator  Nutna koncova deska Ano
pojistky, S pifipojenim
uzemnéni, pro zasuvné
propojeni, Jeden konec
bez konektoru
Pocet potenciall 2 Pocet Urovni 2
Pocet svérnych bod( na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ano PE pfipojeni Ano
Nosna lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ano Funkce PEN Ne
Udaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) DEMKO 14ATEX1389U C. osvédéeni (IECEX) IECEXUL14.0097U
Max. napéti (ATEX) 500V Proud (ATEX) 6.3 A
Priifez vodice max. (ATEX) 2.5 mm?2 Max. napéti (IECEX) 500V
Proud (IECEX) 6.3 A Znaceni EN 60079-7 Execll C Gec
Ex 2014/34/EU znacka 113G
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny cerna
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
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Priifez vodi¢e max. (CSA) 12 AWG Velikost napéti C (CSA) 600V

Velikost proudu C (CSA) 17 A C. osvédé&eni (CSA) 200039-1057876

Velikost napéti B (CSA) 600V Velikost proudu B (CSA) 17 A

Velikost napéti D (CSA) 600V Velikost proudu D (CSA) b A

Prafez vodiée min. (CSA) 26 AWG

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity priifez 2.5 mm? Jmenovité napéti 500V

Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 6.3A

Proud pfi maximu vodict 6.3 A Standardy IEC 60947-7-2, IEC
60947-7-3,IEC 61984

Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W Kategorie rdzového napéti I}

60947-7-x

Zavaznost znedisténi 3

UL data hodnoceni

Prirez vodiCe propojeni z vyroby max. 12 AWG Velikost napéti B (cURus) 600V

(cURus)

Velikost napéti D (cURus) 600V Priifez vodi¢e max. (cURus) 12 AWG

C. osvédéeni (cURus) E60693 Prafez vodic¢e min. (cURus) 26 AWG

Prafez vodice propojeni v terénu min. 26 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 26 AWG

(cURus) (cURus)

Velikost proudu B (cURus) 17 A Velikost napéti C (cURus) 600V

Velikost proudu C (cURus) 17 A Velikost proudu D (cURus) 5A

Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 12 AWG

(cURus)

Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12

Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.6 Nm

Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Délka odizolovani 10 mm

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni

Pocet pfipojeni 3 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm? Svérny Sroub M 3

Velikost noze 0,6 x 3,56 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 26

Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicCe, jemné splétany 0.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm2

s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.5 mm?2

max. min.

Prafez pfipojeni vodic, splétané, max. 4 mm? Priifez pfipojeni vodica, splétané, min. 0.5 mm?2

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.5 mm?2

max.

min.
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Prafez pfipojeni vodicd, jemné splétané, 0.5 mm?2

min.

Vseobecné

Prafez propojeni AWG, max. AWG 12 Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-2, IEC Nosna lista TS 356

60947-7-3,IEC 61984

Dilezita poznamka

Informace o produktu

Napéti zavisi na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Klasifikace

ETIM 6.0 EC0O00899 ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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