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Obrazek vyrobku

-

RoHS

\/commm

M2 3 kulaté zasuvné konektory nabizeji velky pocet pfipo-
jovacich cykll, vysokou proudovou zatizZitelnost a vysokou
hustotu kontaktd spojenou s minimalnimi rozméry.
Skiinég, vlozky a krimpovaci kontakty je tfeba objednat
zvlast.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs,
Empty enclosure

Cislo objednavky 1169990000

Typ SAIE-M23-S-HW

GTIN (EAN) 4032248962051

Mnozstvi 1 items

Creation date 06.01.2026 06:34:29 MEZ

Catalogue status / Drawings 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1169990000
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Osvédcéeni

Schvéleni

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvéd&eni (UR) E344862

Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 26 ¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Hlavni material krytu Slitina médi a zinku Stupen kryti IP67, IP69K
Zavaznost znecisténi 3 P¥ipojeni stinéni Ano

Rozsah teplot krytu -40..+125°C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003556 ETIM 9.0 EC003556
ETIM 10.0 EC003556 ECLASS 14.0 27-44-02-24
ECLASS 15.0 27-44-02-24
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Rozmérovy vykres

M23x1

18.6
0256

Mounting
dimensions

23+0.1
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