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Podobné ilustraci

LA DA )

M2 3 kulaté zasuvné konektory nabizeji velky pocet pfipo-
jovacich cykll, vysokou proudovou zatizZitelnost a vysokou
hustotu kontaktl spojenou s minimalnimi rozmeéry.
Skiinég, vlozky a krimpovaci kontakty je tfeba objednat
zvlast.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Cislo objednavky 1170090000

Typ SAI-M23-BE-16

GTIN (EAN) 4032248962228

Mnozstvi 1 items

RoHS

Vnmrum

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:16:22 MEZ
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Osvédcéeni

Schvéleni c € o UK
ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvéd&eni (UR) E344862

Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 449

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet polu 16 Kédovani zadna

Typ pfipojeni Nalisované pfipojeni Hlavni material krytu Thermoplasticky polyamid
PA 6, PBT

Jmenovité napéti 160V Cykly zapojovani > 1000

Zavaznost znecisténi 3 Jmenovity proud kontakt 1 mm=8 A

Druh kontaktu Konektor samice Moznosti kddovani signalnich viozek H-kédovani, N-kédovani, S-

M23 kédovani, X-kédovani, Y-

kédovani, Z-kédovani

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003557 ETIM 9.0 EC003557

ETIM 10.0 EC003557 ECLASS 14.0 27-44-02-23

ECLASS 15.0 27-44-02-23

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:16:22 MEZ
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Pfipinani

Rozmérovy vykres
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Technical data

Number of positions 6 7 9

12

18

17

12

16

17

Number of contacts 6 1 8 [
Contact-p mm 2 2 1
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Vseobecné objednaci udaje

M23 kulaté zasuvné konektory nabizeji velky pocet
pfipojovacich cyklt, vysokou proudovou zatizitelnost
a vysokou hustotu kontakt( spojenou s minimalnimi
rozméry.

Skfiné, vlozky a krimpovaci kontakty je tfeba objednat
zvlast.

Typ SAI-M23-KBC-0.08/0.56 Verze

Cislo 1995860000 Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednavky

GTIN (EAN) 4032248926152

MnozZstvi 50 ST

Typ SAI-M23-KBC-0.34/1.00 Verze

Cislo 1170180000 Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednavky

GTIN (EAN) 4032248962075

MnozZstvi 50 ST

Typ SAI-M23-KBC-1.00-1.5 Verze

Cislo 1170210000 Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednavky

GTIN (EAN) 4032248962174

MnozZstvi 50 ST

...pro M23

Vseobecné objednaci udaje

s M

Spolec¢nost Weidmiiller nabizi Sirokou fadu nastroja a
pfislusenstvi pro kabelaz snimacu - akénich ¢lend.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

SAIM23 CRIMPING TOOL 2
1203960000

4050118000764

18T

Verze

Lisovaci nastroj pro signalni kontakty, 4-drazkové krimpovani

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:16:22 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

M23 kulaté zasuvné konektory nabizeji velky pocet
pfipojovacich cyklt, vysokou proudovou zatizitelnost
a vysokou hustotu kontakt( spojenou s minimalnimi
rozméry.

Skfiné, vlozky a krimpovaci kontakty je tfeba objednat
zvlast.

Typ SAI-M23-GS-11/17 Verze

Cislo 1299390000 Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednavky

GTIN (EAN) 4050118097191

MnozZstvi 1ST

Typ SAI-M23-GS-7/12 Verze

Cislo 1995840000 Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednavky

GTIN (EAN) 4032248926121

MnozZstvi 18T

Typ SAI-M23-GSW-S-7/12 Verze

Cislo 1169920000 Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednavky

GTIN (EAN) 4032248961986

MnozZstvi 1ST

Typ SAI-M23-KS-7/12 Verze

Cislo 1169900000 Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednavky

GTIN (EAN) 4032248961948

MnozZstvi 18T

Typ SAIL-M23-KSW-7/12 Verze

Cislo 1169930000 Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednavky

GTIN (EAN) 4032248961993

MnozZstvi 18T

Typ SAIE-M23-S-EM Verze

Cislo 1169970000 Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednavky

GTIN (EAN) 4032248961979

MnozZstvi 1ST

Typ SAIE-M23-S-HW Verze

Cislo 1169990000 Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednavky

GTIN (EAN) 4032248962051

MnozZstvi 18T

Typ SAIE-M23-S-RM Verze

Cislo 1169950000 Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednavky

GTIN (EAN) 4032248961092

Mnozstvi 18T
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Typ SAIE-M23-S-VW Verze
Cislo 1169940000 Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednavky

GTIN (EAN) 4032248962013
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:16:22 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1169940000

