Datovy list

HDC HP 550 M 16

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpované spoje poskytuji elektrické a mechanické spo-
jeni mezi vodicem a kontaktem, které je bezpecné a spo-
lehlivé. Optimalni krimpované pfipojeni je plynotésné a
odolné proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC vlozka, Zastrény, Nalisované pfipojeni, Insta-
la¢ni velikost: 550

Cislo objednavky 1172600000

Typ HDC HP 550 M 16

GTIN (EAN) 4032248964673

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 16.11.2025 11:56:21 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 91 mm Délka (v palcich) 3.56827 inch

Pramér 43 mm Cista hmotnost 156.64 g

Teploty

Mezni teplota -50°C..120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87¢c27ee10e40

Vseobecné udaje

Typ pripojeni Nalisované pfipojeni Instalaéni velikost 550

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Objemovy odpor <0.1 mQ

Barevny cerna Odpor izolace 1010 Q

Izolaéni material Polyamid s optickymi Prafez vodice 16 mm?2
vldkny

Provedeni povrchu Pasivované stfibro Cykly zapojovani 2500

Typ Zastrény Zavaznost znecisténi PD 2 (PD 3)

Zakladni material Slitina médi Rada HighPower

Jmenovité razové napéti (DIN EN 15 kV Provozni napéti, max. (celkova teplota= 3000 V

61984) 60 °C)

Neobsahuje halogeny false BG 550

Silovy kontakt

Typ pripojeni, silovy kontakt Nalisované pfipojeni Délka odizolovani, silovy kontakt 30 mm

Jmenovité razové napéti (DIN EN
61984), silovy kontakt

15 kV

Verze

Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 30 mm Typ ptipojeni Nalisované pfipojeni
Instalacni velikost 550 Objemovy odpor <0.1 mQ

Priifez vodice, max. 16 mm?2 Priifez vodice, min. 16 mm?2

Provedeni povrchu Pasivované stiibro Zakladni material Slitina médi

BG

550

Dilezita poznamka

Informace o produktu

V zavislosti na zamysleném provozu mohou interné generovana napéti prekryvat pracovni napéti
a obsahovat odpovidajici Spicky. Je nutné zajistit, aby tato Spickova napéti neprekrocila jmenovité

napéti. V pfipadé aplikaci mimo tuto specifikaci nas prosim kontaktujte.
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Klasifikace

ETIM 6.0 EC0O00796 ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 9.0 27-44-02-04
ECLASS 9.1 27-44-02-04 ECLASS 10.0 27-44-02-04
ECLASS 11.0 27-44-02-04 ECLASS 12.0 27-44-02-04
ECLASS 13.0 27-44-02-04 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Nahradni dily HighPower

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HP CLAMP 550A Verze
Cislo 2447780000 HDC-HighPower
objednavky

GTIN (EAN) 4050118461671
MnozZstvi 25 ST

Datum vytvoreni 16.11.2025 11:56:21 MEZ
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