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Obrazek vyrobku

Zakladni prvek modularniho krytu CH20M nabizi fadu
vyhod, které z néj €ini vynikajici volbu pro vaSe typy pou-
Ziti. Diky specialnim vyfezim pro sbérnicové kontakty a
kontakty FE je obzvlasté flexibilni a pfizplisobitelny.

Dalsi vyhodou je moznost laserového potisku krytu, ktery
vam nabizi vysokou presnost a individualni moznosti
designu a konstrukce. K dispozici je také Siroka skala
barev, diky nimzZ si pouzdro muZete navrhnout zcela podle
svych predstav.

Pouzdro CH20M je také vhodné pro standardni montazni
listy, coz usnadniuje instalaci a integraci do stavajicich sys-
témau.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Modularni kryt, OMNIMATE Kryt - fada CH20M
¢erna, Zakladni prvek, Vyhloubeni v oblasti patky
pro kontakt s BUS, Sitka: 45 mm

Cislo objednavky 1177020000

Typ CH20M45 B BUS BK/OR 2010
GTIN (EAN) 4032248970483

MnozZstvi 6 items
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 108 mm Hloubka (v palcich) 4.252 inch
Vyska 109.3 mm Vyska (v palcich) 4.3031 inch
Sitka 45 mm Sitka (v palcich) 1.7716 inch
Cista hmotnost 495¢g
Teploty
Okolni teplota -25°C...85 °C Rozsah provozni teploty -40..120°C
Vlhkost Rel. vlhkost 5-93%, Tu =

40 °C bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o materialu
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izolaéni materidl PA 66 GF 30
Skupina izola¢niho materialu | Provedeni povrchu neoSetiené
Zakladni material Plast Komparativni index sledovani (CTI) 600 = CTI
Vlastnosti sestavy
Pocet slotli pro zasuvky namontované 12 Pocet PCB, max. 2
sestavy, max.
Pocet Urovni pfipojeni, max. 3 Pocet pola, max. 48
Vyska komponentl na PCB (pouziti 1 38.6 mm Vyska komponent na PCB (pouziti 2 34.7 mm
PCB), max. PCB), max.
Typ sestavy desky plosnych spojl dvoustranny

Mechanické testy

Podle normy

DIN EN 61373:1999 (narazy a vibrace)

ZkuSebni podminky

pét krytl instalovanych v fadé, dodatecna hmotnost 200 g na DPS, dvé namontované DSP

Osvédcené osy

X.Y.Z

Narazovy test

Obecné testovaci rady

Vsechny mechanické testy byly vyzkouSeny

na vzorovém nastaveni nebo z pohledu zavislé
regulace. Uvedené vysledky nenahrazuji
prislusné schvalovaci testy. Jsou to jen orientaéni
hodnoty.

ZkuSebni kategorie

1

Pocet narazd na osu

3in pozitivni a negativni smér

Trvani narazu 30 ms

Zrychleni horizontalni 30.00 m/s?

Zrychleni vertikalni 30.00 m/s?

Zrychleni podélné 50.00 m/s?
Vibracni test Zkusebni kategorie 1B

Trvani zkousky 5 hodin na osu

Efektivni zrychleni 7.9 m/s?
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Tepelné testy

Tepelné zkousky Obecné testovaci rady Vsechny tepelné testy byly vyzkouseny na
vzorovém nastaveni nebo z pohledu zavislé
regulace. Uvedené vysledky nenahrazuji
prislusné schvalovaci testy. Jsou to jen orientaéni

hodnoty.
ZkuSebni podminky sedm kryt( instalovanych v fadé - bez rozestupu
ZkuSebni osy vodorovné
Okolni teplota 55 °C
Rozptyleni vykonu, max. 42 W
Okolni teplota 50°C
Rozptyleni vykonu, max. 4.8 W
Okolni teplota 40 °C
Rozptyleni vykonu, max. b9W
Okolni teplota 20°C
Rozptyleni vykonu, max. 8.25W
Vliastnosti komponenty
Barva pfipinaci patky OranZova Vyfez v ploSe pfipinaci patky jako BUS-kontakt, kontakt neni
priprava pro soucasti!
Pocet urovni pfipojeni, max. 3
Typ konstrukce - pozadavky IN
Tolerance for the PCB shape +0.1 mm PCB thickness 1.6 mm
Tolerance of circuit board thickness +0,15 mm
Individualizaéni moZnosti
MoZna znaceni na miru Ano Proces objednavky specificky pro Viz pokyny pod zatéZzemi
zakaznika
Alternativni barvy Vice na vyzadani MozZnosti zpracovani Zpracovani laserem
Obecné udaje
Barevny cerna Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Nosna lista TS 35 Barevny graf (podobné) RAL 9011
Encapsulation option Ne
Dulezita poznamka
Informace o produktu Tvary obvodovych desek, zakdzané zény a dalsi informace pro design obvodovych desek je mozné

nalézt v kategorii technologie zapojovani v odpovidajicich zahlavich stazenych soubor.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-01
ECLASS 15.0 27-19-06-01
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Obrazek vyrobku Vyhoda produktu

Zakladni prvek véetné vyrezu BUS

Rozmérovy vykres
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Blok kontakta sbérnice - Pajeci pFiruba

Vseobecné objednaci udaje

Integrovana sbérnice na nosnou liStu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v ramci

modularnich aplikaci muize sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym feSenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpec¢né umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dilli zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sirek.

¢ Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.

* Snadné udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadn4, a to i ve stavajicich skupindch moduld, -aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

¢ Univerzalni integrace Nepferusena systémova sbérnice
je bezpecnym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét piné-arched
kontaktt slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pripojeni obvodové desky bylo stabilni.

Typ SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5... Verze

Cislo 1155900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Kontaktni blok sbérnice pro
objednavky CH20M12-67, Pajené pfiruba, Pfipojeni pajenim pretavenim
GTIN (EAN) 4032248942381 prichozim otvorem, Pocet pdli: 5, 180°, Pajeci kolik, délka (I): 1.5
MnozZstvi 300 ST mm, Pozlacené, ¢erna

Typ SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5...  Verze

Cislo 1155890000 Zasuvny konektor PCB plug in, Kontaktni blok sbérnice pro
objednavky CH20M12-67, P4jené pfiruba, Pfipojeni pajenim pretavenim
GTIN (EAN) 4032248942527 priichozim otvorem, Pocet polG: 5, 180°, Pajeci kolik, délka (1): 1.5
MnozZstvi 78 ST mm, Pozlacené, ¢erna
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Blok kontakta sbérnice - StFedni pajeci pFiruba

Vseobecné objednaci udaje

Integrovana sbérnice na nosnou liStu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v ramci

modularnich aplikaci muize sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym feSenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpec¢né umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dilli zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sirek.

¢ Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.

* Snadné udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadn4, a to i ve stavajicich skupindch moduld, -aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

¢ Univerzalni integrace Nepferusena systémova sbérnice
je bezpecnym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét piné-arched
kontaktt slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pripojeni obvodové desky bylo stabilni.

Typ SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.... Verze

Cislo 1155880000 Zasuvny konektor PCB plug in, Kontaktni blok sbérnice pro
objednavky CH20M12-67, Prostiedni pajena pfiruba, Pripojeni pajenim
GTIN (EAN) 4032248942305 pretavenim prichozim otvorem, Pocet péla: 5, 180°, Pajeci kolik,
Mnozstvi 300 ST délka (I): 3.2 mm, Pozlacené, ¢erna

Typ SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.... Verze

Cislo 1155870000 Zasuvny konektor PCB plug in, Kontaktni blok sbérnice pro
objednavky CH20M12-67, Prostiedni pajena pfiruba, Pfipojeni pajenim
GTIN (EAN) 4032248942510 pfetavenim prichozim otvorem, Pocet pola: 5, 180°, Pajeci kolik,
MnozZstvi 78 ST délka (I): 3.2 mm, Pozlacené, cerna
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