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RoHS

Vnmrum

Kabelové prichodky typu A2LC jsou vhodné pro nepanci-
fové kabely, maji trubkovou pfipojku se zdsuvnym zavitem,
zachovavaiji si ohnivzdornost Ex d a zvySenou bezpecénost

Ex e ochrany proti explozi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze A2LC (Klippon nepancéfovy s pfipojovacim zavi-
tem trubky, kabelova priichodka Ex e/d), Kabelové
tésnéni, rovny, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 -
OD max. 20 mm, Nerezavéjici ocel 1.4404

Cislo objednavky 1187690000

Typ A2LCS/25/NPT3/4-NPT1F
GTIN (EAN) 4050118084658

MnozZstvi 12 items

Stav objednavky Preruseno

K dispozici do 2024-08-31T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 02.03.2026 11:44:44 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni .(::3 c € @

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 53.8 mm Vyska (v palcich) 2.1181 inch

Sitka 39.5 mm Sitka (v palcich) 1.5551 inch

Délka 69.8 mm Délka (v palcich) 2.748 inch

Cista hmotnost 248 g

Teploty

Provozni teplota -50°C...120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Vnéjsi pramér kabelu, max. 20 mm Vnéjsi primér kabelu, min. 13.56 mm

Tésnici O-krouzek Silikon Utahovaci moment 45 Nm

Silikon Ano Rozsah provozni teploty, max. 120°C

Rozsah provozni teploty, min. -50°C Stoupani zavitu 1.81 mm

Halogen Ne Standardy EN 60079-0, EN 60079-1,
EN 60079-31, EN
60079-7, GB 12476.1, GB
12476.5, GB 3836.1, GB
3836.2, GB 3836.3, IEC
60079-0, IEC 60079-1,
IEC 60079-31, IEC
60079-7

AF velikost 1 36 mm AF velikost 2 36 mm

Stupen kryti IP66, IP68 Kabelova prichodka NPT 3/4"

Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4404 Tésnéni Silikon

Tésnéni Silikon Vnéjsi zavit 3/4" NPT

Délka zavitu 13.9 mm Typ ochrany proti vybuchu Ex d - ohnivzdorné, Ex e -

zvy$ena bezpecnost

Pokyny k instalaci

Viz navod k instalaci

Rozmér zavitu trubky (palcovy)

NPT 1"

Cisla certifikata, kabelova prichodka

Identifikace 112G 1D, Ex db IIC Gb, Ex Cislo certifikatu, kabelova prachodka TUV IT 16ATEX 059X
eb IIC Gb, Ex ta llIC Da (ATEX)
Cislo certifikatu, kabelova prachodka IECEx TPS 16.0004X Cislo osvéd&eni, kabelova prichodka 2020322313000069
(IECEX) (CCC)
C. osv&déeni (IECEX) IECEXTPS16.0004X
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-04
Datum vytvoreni 02.03.2026 11:44:44 MEZ
Stav katalogu / Nakresy 2



Datovy list

A2LCS/25/NPT3/4-NPT1F

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-14-08-04
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