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Vseobecné objednaci udaje

Verze Systémovy kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5
(ISO/IEC 11801) / Kat.be (TIAT568-B), PVC, 2 m

Cislo objednavky 1191010020

Typ IE-C5DS4VG0020A20A20-E

GTIN (EAN) 4032248973842

Mnozstvi 1 items

b’

RoHS

\/compum

Datum vytvoreni 16.12.2025 08:05:41 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
us

LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Délka 2m Délka (v palcich) 78.7402 inch
Cista hmotnost 145.2 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C..80°C Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace -40°C..80°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné standardy

C. osvédéeni (cULus)

E316369

Standardy specifické pro kabel

Standard, izolacni material

DIN EN 50290-2-23 (VDE
0819) Table 2/A (HD
624.3)

Standardni, material vodice

DIN EN 13602 Cu-ETP-A

Standardni, sestava

UL-Style 21694

Standardni, material stinéni

DIN EN 13602 Cu-ETP-
A.B

Standardni, dalsi standardy

UL-File E11901 Vol.1
Sec.12 Page 1, UL-File
E116441 Vol.1 Sec.6
Page 8

Elektrické vlastnosti kabelu

Kategorie

Kat.5 (ISO/IEC 11801) /
Kat.be (TIA T568-B)

Odpor smycky

120 Q/km

Doba propagace signalu

5.3 ns/m

Zku$ebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢

2000 Vef, 50 Hz, 1 min

Provozni napéti, UL

600V

Provozni napéti (UL klasifikace)

600V

Impedance prenosu

20 mQ/m pfi 10 MHz

Charakteristickd impedance

100 £ 5 Q pfi TOOMHz

Konektor, pravy

Zastrcka vpravo

RJ45, IP20, Kontakt
samec, ptrimy, konektor,
Tlakové lity zinek, stinéné
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Konektor, vievo

RJ45, IP20, Kontakt
samec, pfimy, konektor,
Tlakové lity zinek, stinéné

Zastrcka vlevo

Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Halogen Ano

Polomér ohybu, min., opakovany

7,5 *pramér

Polomér ohybu, min., jen jednou 3,5 *pramér

Odolnost proti opotiebeni

dobré

Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with IEC
60332-1 /UL 1685

Struktura kabelu

Prameny 7

Barva oplasténi

zelena (RAL 6018)

Standardni oznaceni 2YY(ST)CY Prafez 4*AWG 22/7 - 0,32 mm?2
2x2x0,75/1,5-100 LI VZN
GN

Stinéni SF/UTP Pocet vodicu 4

Prarez izolace 1.5 mm Izolace PE

Pramér plasté, max. 6.7 mm Pramér plasté, min. 6.3 mm

Material plasté PVC Vypln Jako centralni prvek

Usporadani jader vodice Ctyicipa hvézda

Kompletni stinéni

Hlinikova folie, Stinici
oplet vyroben z médénych
dratkd

Prekryvani opletu stinéni 85 %

Material vodice

Staceny pocinovany
médény vodi¢

Pramér vnitiniho oplasténi 4.05 mm TlouStka materilu oplasténi 0.9 mm
Barevnéa posloupnost vodicu - part bila, Zlutd, modr4, oranzovd  Tloustka opletu stinéni 0.13 mm
vodict

Zastrcka

Zastrcka vpravo RJ45, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,

Tlakové lity zinek, stinéné

Zastrcka vlevo

RJ45, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,
Tlakové lity zinek, stinéné

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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