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PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, vlozka SC

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor FO, Verze 14, SC-RJ POF, IP67
Cislo objednavky 1191550000

Typ |IE-PS-V14M-2SC-POF

GTIN (EAN) 4032248974436

Mnozstvi 10 items

MPLIANT
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Osvédcéeni
Schvaéleni

[H us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 79.9 mm Hloubka (v palcich) 3.1457 inch
Vyska 26.8 mm Vyska (v palcich) 1.0551 inch
Sitka 22.7 mm Sitka (v palcich) 0.8937 inch
Cista hmotnost 54.24 g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbd55
Vseobecné udaje
Popis vyrobku Verze 14, SC-RJ POF Barevny Stiibrna
Hlavni material krytu Tlakove lity zinek Pramér plasté, max. 10 mm
Pramér plasté, min. 5 mm Stupen kryti IP67
Cykly zapojovani 750 Typ vlakna POF
Ztrata pri zapojovani <1,0dB Pripojeni 1 SCRJ
Pfipojeni 2 Systém rychlého pfipojeni: Material krytu, vliozka PA, Tlakové lity zinek

krimpovani, fezani

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 61076-3-117 Var. 14, C. osvédé&eni (cULus) E316369
IEC 61754-24

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122

ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 14.0 19-17-01-22

ECLASS 15.0 19-17-01-22
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Rozmérovy vykres

K. 22,7
MAX. 0.85 7.9

<\A,
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LWL-SC

Vseobecné objednaci udaje

FO SC vlozky pro zasuvné konektory ver. 1 /4 / 14

Typ IE-SCRJ-IP67-POF-100 Verze

Cislo 1278430000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118069136
MnozZstvi 100 ST

Konektor FO, Nahradni lisovaci buben, IP67 s pouzdrem

Krimpovaci sady

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci sety

Typ TOOL SET IE-POF Verze

Cislo 1208930000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248990283
MnoZstvi 1ST

Nastroj k nalisovani koncovek: HTX-IE-POF, Nastroj k odizolovéani:
Multi-Stripax IE-POF

Ochranné kryty

Na ochranu vaSich zafizeni pfed prachem a necistotou.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PP-V14P Verze
Cislo 1058280000 Pouzdro zastreky, ochranny kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4032248799374
MnozZstvi 10 ST

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
] rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
***** K dispozici jsou rizné typy pro zarizeni od vyrobcu, jako
- jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
FE Struény prehled vyhod:
« Stitky pro vestranné vyuZiti - samolepici nebo
S — pripeviiovaci Stitky, v zavislosti na typu
W * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k listé na znacky

* Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/11 KMC NEWS Verze
Cislo 1857440000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Bila, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248402731
MnozZstvi 200 ST
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