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Kromé rozsahlé palety krytl nabizi spole¢nost Weidmiiller
fadu kabelovych prichodek pro Sirokou $kalu aplikaci.
Kabelové prichodky z mosazi, plastu a nerezové oceli spl-
nuji nejrazné;jsi tiidy ochrany IP, aby byly vhodné pro jaky-
koliv primyslovy kryt.

V zavislosti na fadé kabelovych prichodek a jejich pou-
Ziti jsou kabelové priichodky schvaleny a testovany podle
norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zatézové konektory, Pfislusenstvi, Kabelové tés-
néni, Nerezavéjici ocel 1.4305 (303)

Cislo objednavky 1193590000

Typ VGM40-SS68 20-32 BG

GTIN (EAN) 4032248976614

Mnoizstvi 10 items

Datum vytvoreni 13.12.2025 03:01:44 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1193590000

Datovy list

VGMA40-SS68 20-32 BG

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 43 mm Délka (v palcich) 1.6929 inch

Cista hmotnost 146.43 g

Teploty

Mezni teplota -40°C..130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Vnéjsi pramér kabelu, max. 32 mm Vnéjsi pramér kabelu, min. 20 mm

Tésnici O-krouzek Silikon Stupen kryti s GWDR IP68

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Halogen bez obsahu halogen

Standardy EN 45545-2:2013 AF velikost 1 45 mm

Velikost AF 45 mm Stupen kryti IP68 - 15 bar

Kabelova priichodka M 40 Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4305
(303)

Vnéjsi zavit M 40 Délka zavitu 8 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441

ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01

ECLASS 15.0 27-14-08-01
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