Datovy list

ZQV 1.5N/R12.8/10 GE

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrazek vyrobku

Vseobecné objednaci udaje

Verze TERMSERIES, Spojovaci konektor

Cislo objednavky 1193700000

Typ ZQVv 1.5N/R12.8/10 GE

GTIN (EAN) 4032248976447

Mnozstvi 10 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

Posledni datum objed- 2021-06-30T00:00:00+02:00
navky

Alternativni vyrobek TCC 12.8/26 OR

Datum vytvoreni 21.03.2026 09:38:51 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1193700000
https://eshop.weidmueller.com/p/2556380000

Datovy list

ZQV 1.5N/R12.8/10 GE

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 4.9 mm Hloubka (v palcich) 0.1929 inch
Vyska 13.1T mm Vyska (v palcich) 0.5157 inch
Sitka 119 mm Sitka (v palcich) 4.685 inch
Cista hmotnost 519¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40 °C...60 °C
Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje UL

Jmenovity proud (UL) 10 A

Obecné udaje

Verze Ize zkratit na urditou délku Barevny Zluta
Koordinace izolace

Jmenovité napéti 250V

Data pFipojeni

Rozte¢ v mm (P) 12.80 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Dimensional drawing
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Nastroje na Fezani

Vseobecné objednaci udaje

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciélni tvar Cepele umoznuje
fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Typ KT 14 Verze

Cislo 1157820000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248945344

MnozZstvi 1ST

Rezaci a vrubovaci nastroje pro propojky

Vseobecné objednaci udaje

¢ pro propojky spole¢nosti Wedimiiller fady Z
e pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
* pro okno na propojeni svorky WSI 6

Typ KT zQVv Verze

Cislo 9002170000 Cutting tool for one-hand operation
objednavky

GTIN (EAN) 4032248291670

MnozZstvi 18T

Typ WAW 1 NEUTRAL Verze

Cislo 9004500000 Miscellaneous tools

objednavky

GTIN (EAN) 4008190053925

Mnozstvi 1ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/1157820000
https://eshop.weidmueller.com/p/9002170000
https://eshop.weidmueller.com/p/9004500000

