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Abbildung ahnlich

Rada krytt Klippon® TB poskytuje vynikajici provozni

vlastnosti, i pfi téch nejobtiznéjSich vlivech prostredi.

Navic je v souladu s ptisnéjSimi pozadavky pro prostredi s

nebezpecim vybuchu v priimyslu zpracovani nebo vyroby

energie. Rada krytt Klippon® TB MH nabizi dal$i vylep-

Seni produktové fady, ktera jiz Uspésné vede na trhu.

Rada krytt Klippon® TB MH nabizi tyto vyhody:

¢ K dispozici ve 22 velikostech a 3 standardnich hloub-
kach

¢ VVybaveno az 4 priichodkovymi deskami

e Tésnéni krytl je chranéno proti kompresi

¢ PIné odnimatelny visaci zamek

e Zamek vika mimo utésnénou zénu

* VVylepSeny teplotni vykon

e Stupen kryti IP 66/IP 67

¢ PIné odnimatelné viko - bez pouziti naradi

* Uzemnovaci Sroub pfipajeny k viku a zadkladné krytu

¢ Pfipajené montazni podstavce

¢ Mezinarodni certifikace

EN 45545

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge),
Prazdny plast, pouzdro z nerezové oceli, Vyska:
229 mm, Sitka: 152 mm, Hloubka: 133 mm,
Zakladni material: Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L), elektricky lesténo, Stfibrna

1194550000

Cislo objednavky

Typ KTB MH 221513 S4EO
GTIN (EAN) 4032248977338
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:17:33 MEZ
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Osvédcéeni

a

Schvalent ceni c € ﬂ@“‘ 7 . AQ
EcEx & & [€ &) &

INMETRO ATEX - KEMA KOREAMCERT ATEX - PTB
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E243298
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 133 mm Hloubka (v palcich) 5.2362 inch
Vyska 229 mm Vyska (v palcich) 9.0157 inch
Sitka 152 mm Sitka (v palcich) 5.9842 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 152 mm Rozmér pfi montazi - Sirka 178 mm
Cistda hmotnost 3630¢g
Teploty
Provozni teplota -60 °C...135 °C Poznamka: pokojova teplota (servis) Limitovano na ochranu

IP66 pfi pouziti v teplotach
vys$Sich 105°C.

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 8dbfcdfe-cb8e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Kabelové priichodky, leva strana

M63 0 M75 0
M12 8 M50 0
M16 6 M32 2
M25 2 M20 3
M40 2

Kabelové prichodky, naho¥e/dole

M20 2 M12 6
M63 0 M40 1
M32 1 M25 2
M50 0 M75 0
M16 5

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:17:33 MEZ
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Kabelové prichodky, prava strana

M25 2 M63 0

M75 0 M16 6

M40 2 M50 0

M32 2 M20 3

M12 8

Svisla montaz

WDU 10/ ZDU 10 1x4 WDU 16 / ZDU 16 1x3
WDU 2,5 /27ZDU 2,5 /IDU 2,5 1x10 WDU 35 / ZDU 35 1x2
WDU 4 / ZDU 4 1x8 WDU 6 / ZDU 6 1x6
Svisla montaz

WDU 10 /ZDU 10 1x13 WDU 16 / ZDU 16 1x10
WDU 2,56 /2ZDU 2,5 /1IDU 2,5 1x26 WDU 35 / ZDU 35 1x7
WDU 4 / ZDU 4 1x21 WDU 6 / ZDU 6 1x16
Vseobecné informace

Tloustka materialu krytu 1.5 mm Tloustka materialu skiiné 1.5 mm
Provozni teplota, max. 135°C Provozni teplota, min. -60 °C
Pfipojeni vika 4 Cepyx a Srouby M6 s Standardy DIN EN 62208 -

Sestihrannou hlavou SW10

Standardni prazdna skfin,
DIN EN 61373 Class 1B**,
DIN EN 15085-2, EN
60079-0, EN 60079-7,
EN 60079-31, IEC
60079-0, IEC 60079-7,
IEC 60079-31

Provedeni povrchu

elektricky lesténo

Odolnost proti narazu

Verze 7 J ATEX,
Standardni verze 10 J

Velikost AF

10 mm

Stupen kryti

IPG6, IP67

Zakladni material

Nerezaveéjici ocel 1.4404
(316L)

Material tésnéni

Silikon

Utahovaci moment Sroubt vika

2.5Nm

Integralni upevnéni

4, 6 nebo 9 Sroubll M6
vnitfni zavit (samice)

Pfipojeni krytu

4 pfipajené montazni
podstavce 1Tmm s otvory
(2 s jednoduchou drazkou
a 2 s kfizovou drazkou)

Poznamka: tfida ochrany

Pokud je pouzito

v teplotnim rozsahu nad
105 °C, stupen kryti je
omezen na IP 66.

Stupen kryti (UL) Type 3, Type 4X, Type 12 Viko - pocet Sroubt 4

Rozmeéry krabice 350x390x 220 Pristupové otevirani: Sirka 93 mm

Viko - Ghel otevieni 130.00° Celkové rozméry 229 x 203 x 148
Prirubovéa deska Ne Max. uzite¢né zatizeni 14 kg

Viko Ano Pristupové otevirani: vyska 176 mm

Umisténi zemnicich Sroubt

Strana krytu C

Mista vyuZiti

Zona rizika vybuchu,
Zpracovatelsky pramysl,
Ropny a plynarensky
pramysl, Chemicky
pramysl, Na mofi, Na sousi

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:17:33 MEZ
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Zemnéni kryta

Zemé, skfin, viko

Pfipajeny M6 nerezovy
zemnici kolik v téle i viku
krytu.

Zemég, skfin, vnéjsi

Trvaly M10 zemnici kolik
v télé krytu

Zemé, skfin, vnitfni

Pfipajeny M6 nerezovy
zemnici kolik v téle i viku
krytu.

Cisla certifikata, kryt

C. osvédéeni, UL Haz.Loc. E223792 Prohlaseni o shodé ¢. (DoC LVD) DE PS261X 160412
001ISS03

C. osv&déeni, UL Ord.Loc. E243298 C. osvéd&eni UL 508A E223801

Prokazovani shody ¢. (AoC) DE PS261X 160309 C. osvédé&eni UL, svorkovnice E223792

0011SS06

C. osvédéeni, elektronicky box (NEPSI) 2020322303003289 C. certifikatu, prazdny kryt (ECAS) 21-09-25241/
E21-09-053807

C. osvédéeni, svorkovnice (KOSHA) 16-AV4B0-0245X Cislo certifikatu, prazdny kryt (INMETRO) LMP 21.0016U

C. osvédéeni (DNV) TAEO00013S C. osvédéeni, svorkovnice (AEx) E223792

C. certifikace (CCOE) P461058_1 C. osvédé&eni, svorkovnice (ATEX) IBExXU1T4ATEX1050

Cislo certifikatu, prazdny kryt (ATEX) IBExXU14ATEX1028 U C. osvédéeni, svorkovnice (INMETRO)  LMP 21.0017

Cislo certifikace (INMETRO) IEX17.0021 C. osvédéeni, svorkovnice (IECEx) IECEXIBE14.0013

C

Cislo certifikatu, prazdny kryt (IECEx)

IECEx IBE 14.0004U

. osvédceni (IECEX)

IECEXPTB11.0071

C. osvédéeni (ATEX)

PTB11ATEX2019

DEF | Podminky osvédceni

ATEX, CCoE, DNV, IECEX,
INMETRO, KC, NEPSI, CCC,
UL AEx Class Div., UL AEx
Class Zone, cULus

C. osvédéeni (cULus) E243298

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:17:33 MEZ
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Rozmérovy vykres

M0 internal/external
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229 x 152mm

Vseobecné objednaci udaje

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: idealni rozsifeni kazdé
aplikace

Konzistentni struktura pfisluSenstvi pro nové kryty
Klippon® TB umoziiuje snadné pfizplisobeni krabice ke
splnéni specifickych pozadavk( kazdé aplikace.
Montazni desky

Montazni desky, s otvory nebo bez, pro podéiné nebo
pficné upevnéni montaznich list DIN nebo jednotlivych
komponentd pfimo na montazni desku.

Typ KTB MOPL 2215 MSZN
Cislo 1193930000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118028546
MnozZstvi 1ST

Verze
Klippon TB (Terminal Box), MontaZni deska, Vy3ka: 174 mm, Sitka:
91 mm, Hloubka: 1.5 mm, Zakladni material: Ocelové plechy,

galvanizované, Stfibrna

Typ KTB MOPL 2215 S2N
Cislo 1193810000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118028409
MnozZstvi 18T

Verze
Klippon TB (Terminal Box), Montazni deska, Vyska: 174 mm, Sitka: 91
mm, Hloubka: 1.5 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel 1.4301

(304), neosetiené, Stiibrna

Typ KTB MOPL 2215 MSZN H
Cislo 2022050000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118403442
MnozZstvi 1ST

Verze
Klippon TB (Terminal Box), MontaZni deska, predem dérované, Vyska:
174 mm, Sitka: 91 mm, Hloubka: 1.6 mm, Zakladni material: Ocelové

plechy, galvanizované, Stfibrna

Typ KTB MOPL 2215 S2N H
Cislo 1257650000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118049305
MnozZstvi 18T

Verze
Klippon TB (Terminal Box), Montéazni deska, pfedem dérované,
Vyska: 174 mm, Sitka: 91 mm, Hloubka: 1.5 mm, Zakladni material:

Nerezavéjici ocel 1.4301 (304), neosetfené, Stfibrna

Nerezova ocel 1,4301

U

Vseobecné objednaci udaje

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: idedlni rozSifeni kazdé
aplikace

Konzistentni struktura prislusenstvi pro nové kryty
Klippon® TB umoZziuje snadné pfizplsobeni krabice ke
splnéni specifickych pozadavki kazdé aplikace.

Kryty proti desti

Kryt proti desti poskytuje idealni dodate¢nou Uroven
ochrany krytu pfi pouziti v neobvyklych klimatickych
oblastech, napfiklad pfi silném desti nebo extrémnich
urovnich pfimého sluneéniho zareni.

Typ KTB RNHD 221513 R
Cislo 1281360000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118072075
Mnozstvi 18T

Verze
Klippon TB (Terminal Box). Kryt proti desti, Vy3ka: 50.9 mm, Sitka:
157 mm, Hloubka: 142.8 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel

1.4301, Lesténé do zrcalového lesku, Stfibrna

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:17:33 MEZ
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Drzak typového stitku

Vseobecné objednaci udaje

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: idealni rozsifeni kazdé
aplikace

Konzistentni struktura pfisluSenstvi pro nové kryty
Klippon® TB umoziiuje snadné pfizplisobeni krabice ke
splnéni specifickych pozadavk( kazdé aplikace.

Drzaky vyrobnich stitk

K dispozici je cela fada drzaka stitkd pro dobrou
viditelnost oznaceni, dalsi Stitky podle potreby.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R

1279320000

4050118070101
18T

Verze

Klippon TB (Terminal Box), Drzak desky s indikatory, Nytované,
Vyska: 70 mm, Sitka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Zakladni material:
Nerezavéjici ocel 1.4301, Nerezavéjici ocel 1.4301 (304), Lesténé do

zrcalového lesku, Stfibrna

Instalaéni material

Vseobecné objednaci udaje

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni - dokonaly doplnék
kazdé aplikace

PIné strukturovana rada systémovych pfisluSenstvi pro
fadu kryta Klippon® TB umoznuje snadné pfizpisobeni
krytu ke spInéni specifickych pozadavkil jakékoliv
aplikace.

Montazni hardwarové sady

K dispozici jsou montazni hardwarové sady pro rychlou a
snadnou instalaci drzakd na typové znacky a dokumenty a
krytQ proti desti.

Znacky na konektory Sada na pfipeviiovani stitki - SD

je potteba na pfipevnéni plastového (Trafolyte) ID nebo
typového §titku. Za pomoci této sady mUzZete pFipevnit

ID nebo typovy §titek pfimo na viko krytu. Tato sada na
pfipeviovani stitkd byla vyvinuta specialné pro tento Gcel.
Pouze tato sada zajisti provoz bez Unikl do krytu nebo
poskozeni Stitku.

Univerzalni pfipeviovaci sada - TPSD byla vyvinuta k
poskytnuti bezpecné a rychlé instalace napt. drzaku
typovych §titkd, krytd proti desti a drzakd na dokumenty.
Pouzitim této pfipevnovaci sady zmenSite riziko netésnosti
na uplné minimum.

Typ SD FIXING SET Verze

Cislo 1285200000 Klippon TB (Terminal Box), Sada na pfipevnéni identifikacniho $titku,
objednavky Vyska: 12 mm, Sitka: 12 mm, Hloubka: 16.4 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118075472 Nerezovéa ocel, neosetiené, Stiibrna

MnozZstvi 18T

Typ TPSD FIXING SET KTB Verze

Cislo 1252190000 Klippon TB (Terminal Box), Sada na pfipevnéni typového Stitku,
objednavky Zakladni material: Nerezavéjici ocel, neosetiené, Stfibrna

GTIN (EAN) 4050118043969

MnoZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:17:33 MEZ
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Uzemnovaci kolik

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: idealni rozsifeni kazdé
aplikace

Stejné struktura pfislusenstvi pro novou fadu krytd
Klippon® TB umoziiuje snadné pfizplisobeni krabice ke
splnéni specifickych pozadavk( kazdé aplikace.

Zemnici Sroub

Zemnici Srouby k vyméné jako kompletni komponent, ve
dvou verzich - mosaz a nerezova ocel.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PEBZ M10 KTB BR SET Verze

Cislo 1192680000 Klippon TB (Terminal Box), Uzemiiovaci kolik, Rtizné, Vyska: 21
objednavky mm, Sitka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Zakladni material: Mosaz,
GTIN (EAN) 4032248974641 neoSetfeng, Stfibrna

MnozZstvi 1ST

Typ PEBZ M10 KTB S4 SET Verze

Cislo 1192690000 Klippon TB (Terminal Box), Uzemriovaci kolik, RGizné, Vyska: 21 mm,
objednavky Sitka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel
GTIN (EAN) 4032248974658 1.4404 (316L), neosetiené, Stiibrna

MnozZstvi 18T

Zemnici pas

PIné strukturovany rozsah systémového pfislusenstvi
pro nové kryty Klippon® Kryt TB umoznuje snadné
pfizpusobeni krytu ke splnéni specifickych pozadavkd
jakékoliv aplikace. K dispozici jsou nasledujici moznosti:
¢ Uzaviraci dily
* Drzaky na dokumenty
* Zemnici kolik
¢ Priichodkové desky
* Instalacni material
¢ Montazni desky
e Kryty proti desti
* Rozpérka
* Nosna lista
* Drzak typového Stitku
Vseobecné objednaci udaje

Typ PECD WIRE 6/200/D6 SET Verze
Cislo 2475490000 Klippon TB (Terminal Box), Zemnici pas, Sroubovaci, Zakladni
objednavky material: Ocel, zelend / Zluta

GTIN (EAN) 4050118487206
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:17:33 MEZ
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Nerezavéjici ocel 1.4404 (316L)

Vseobecné objednaci udaje

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: idealni rozsifeni kazdé
aplikace

Konzistentni struktura pfisluSenstvi pro nové kryty
Klippon® TB umoziiuje snadné pfizplisobeni krabice ke
splnéni specifickych pozadavk( kazdé aplikace.

Kryty proti desti

Kryt proti desti poskytuje idedlni dodate¢nou Groven
ochrany krytu pfi pouziti v neobvyklych klimatickych
oblastech, napfiklad pfi silném desti nebo extrémnich
urovnich pfimého sluneéniho zareni.

Typ KTB RNHD XX1513V S4E R Verze

Cislo 1314090000 Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti deti, Vyska: 50.9 mm, Sitka:
objednavky 157 mm, Hloubka: 142.8 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel
GTIN (EAN) 4050118117332 1.4404 (316L), elektricky lesténo, Stfibrna

MnozZstvi 18T

Hloubka 7,5 mm

Vseobecné objednaci udaje

Integrace, rozsiteni a prizplsobeni: idealni rozsifeni kazdé
aplikace

Konzistentni struktura prislusenstvi pro nové kryty
Klippon® Rada krytt TB umoziiuje snadné pfizp(isobeni
krabice ke splnéni specifickych pozadavki kazdé aplikace.
Svorkovnicové listy

Montazni liSty jsou dostupné ve dvou velikostech pro
komponenty montaznich list DIN (napf¥. elektronika,
svorkovnice) v krytech.

Typ TS35X7.56 STKTB2215 HOR  Verze
Cislo 8000006720 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 7.5, Sitka: 91 mm, bez slotu, Ocel,
objednavky galvanizované, pochromované

GTIN (EAN) 4050118652888
Mnozstvi 20 ST

Typ TS35X7.5 ST KTB2215 VER Verze
Cislo 8000006708 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 7,5, Sitka: 174 mm, bez slotu, Ocel,
objednavky galvanizované, pochromované

GTIN (EAN) 4050118652819
MnoZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:17:33 MEZ
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Montazni desky

Montazni desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo
pficné upevnéni montaznich list DIN nebo jednotlivych
komponentd pfimo na montazni desku.

Vseobecné objednaci udaje

Typ GFSC M5X10 TX20 SET Verze

Cislo 1274150000 Klippon EB (Essential Box), Upeviiovaci $roub, Vyska: 13.3 mm, Sitka:
objednavky 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Zakladni material: Ocel, galvanizovana,
GTIN (EAN) 4050118063820 pozinkovany a pasivovany, Stfibrna

MnozZstvi 1ST

Hloubka 15 mm

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: idealni rozSifeni kazdé
aplikace
Konzistentni struktura prislusenstvi pro nové kryty
Klippon® Rada krytt TB umoznuje snadné pfizpisobeni

. krabice ke splnéni specifickych pozadavkl kazdé aplikace.
Svorkovnicové listy
Montazni listy jsou dostupné ve dvou velikostech pro
komponenty montaznich list DIN (napf¥. elektronika,
svorkovnice) v krytech.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS35X15 ST KTB2215 HOR Verze
Cislo 8000073108 Nosna lidta, TS 35, TS 35 x 15, Sitka: 91 mm, bez slotu, Ocel,
objednavky pozinkovany a pasivovany

GTIN (EAN) 4064675340584
MnozZstvi 20 ST

Typ TS35X15 ST KTB2215 VER Verze
Cislo 8000073109 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 15, Sitka: 174 mm, bez slotu, Ocel,
objednavky pozinkovany a pasivovany

GTIN (EAN) 4064675340591
Mnozstvi 20 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:17:33 MEZ
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Datovy list

KTB MH 221513 S4EO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Instalaéni material

Vseobecné objednaci udaje

Integrace, rozsiteni a pfizplisobeni - dokonaly doplnék
kazdé aplikace

PIné strukturovana rfada systémovych prislusenstvi pro
fadu kryta Klippon® TB umoziuje snadné prizplsobeni
krytu ke spInéni specifickych pozadavk( jakékoliv
aplikace.

Montazni hardwarové sady

K dispozici jsou montazni hardwarové sady pro rychlou a
snadnou instalaci drzakd na typové znacky a dokumenty a
kryt(i proti desti.

Znacky na konektory Sada na pfipeviiovani $titk(i - SD

je potteba na pfipevnéni plastového (Trafolyte) ID nebo
typového Stitku. Za pomoci této sady muzZete pfipevnit

ID nebo typovy §titek pfimo na viko krytu. Tato sada na
pfipeviovani stitkd byla vyvinuta specialné pro tento Gcel.
Pouze tato sada zajisti provoz bez Gnik{ do krytu nebo
poskozeni Stitku.

Univerzalni pfipevnovaci sada - TPSD byla vyvinuta k
poskytnuti bezpecné a rychlé instalace napf. drzakul
typovych Stitkd, krytd proti desti a drzakd na dokumenty.
Pouzitim této ptipevniovaci sady zmensSite riziko netésnosti
na uplné minimum.

Typ FKSC M6X8 D9/SW3 Verze
Cislo 0642600000 Klippon TB (Terminal Box), Upeviiovaci §roub, Zakladni material: Ocel
objednavky

GTIN (EAN) 4008190058258
MnozZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:17:33 MEZ
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