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Obrazek vyrobku

\/cum-um

Predni prvek krytu CH20M vam nabizi mnoho moznosti
individualniho designu a funkénosti. MZete si vybrat
mezi riznymi metodami tisku, jako je tamponovy tisk a
laserové gravirovani umoznujici presnou a atraktivni reali-
zaci vasich navrha.

Lze provést také laserové vyrezy pro elektronické kompo-
nenty. Pouzit Ize také popisovace. Pfedni prvek mlze byt
vybaven vyklopnym vikem nebo bez néj.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Celni Qwek, OMNIMATE Kryt - fada CH20M Cer-
vend, Celni prvek, Sitka: 22.5 mm

Cislo objednavky 1206880000

Typ CH20M22 FCRD 2014

GTIN (EAN) 4032248988631

Mnozstvi 50 items
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Datovy list
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Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 15.5 mm Hloubka (v palcich) 0.6102 inch
Vyska 100 mm Vyska (v palcich) 3.937 inch
Sitka 22.5 mm Sitka (v palcich) 0.8858 inch
Délka 0 mm Cista hmotnost 6.12 g
Teploty
Okolni teplota -25°C...85 °C Rozsah provozni teploty -40..120°C
VlIhkost Rel. vihkost 5-93%, Tu =

40 °C bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o materialu
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izolaéni material PA 66 GF 30
Skupina izola¢niho materialu | Provedeni povrchu neoSetiené
Zakladni material Plast Komparativni index sledovani (CTI) 600 = CTI
Vlastnosti komponent
Sklapéci kryt s moznosti montaze Ne Znacka s moznosti integrace Ne
Individualizaéni moznosti
Mozna vyfiznuti na miru Ano Mozna znaceni na miru Ano
Proces objednavky specificky pro Viz pokyny pod zatézemi Alternativni barvy Vice na vyzadani
zékaznika
MozZnosti zpracovani Zpracovani laserem,

Frézovani
Obecné udaje
Barevny Cervena Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny graf (podobné) RAL 3020 Informace ohledné celé sestavy, viz CH20M22 B BK/OR 2010

odkazované ¢lanky

Encapsulation option Ne
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-03
ECLASS 15.0 27-19-06-03
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