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Reléové moduly s nucené vedenymi kontakt

Relé s nucené vedenymi kontakty maji 99% diagnos-

tické pokryti a vynikajici reputaci pro pouziti v bezpec-

nostnich systémech. Kontakty se do sebe mechanicky

uzamknou za Ucelem zaji$téni synchronniho stavu spinani

obou kontakt(. Toto zarucuje, Ze si v pfipadé chyby signa-

liza¢ni kontakt udrzi stejny stav spinani (napftiklad, pokud

se pracovni kontakt roztavi z dGvodu pfetizeni). Iv%l’dicijed-

notka (nebo bezpecnostni fidici jednotka) detekuje kon-

takt vystrahy a poté porovnava nastavené hodnoty a sku-

te¢né hodnoty. Jestlize nastane rozdil, je mozné prijmout

opatfeni pro ochranu zafizeni a lidskych Zivot(.

* 2 CO kontakty se 6 A, nucené vedené podle EN
61810-3typ B

* VylepSena komponenta v technologii bezpecnosti

* Diagnostické pokryti 99 %

Vnmspum

Vseobecné objednaci udaje

Verze

RIDERSERIES FG, Reléovy modul s nucené vede-
nymi kontakty, Pocet kontaktd: 2, CO kontakty
nucené vedené (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Jme-
novité fidici napéti: 24 V DC £10 %, Trvaly proud:
6 A, Sroubové pfipojeni, Testovaci tla&itko k dispo-
zici: No

Cislo objednavky

1218410000

Typ
GTIN (EAN)
Mnozstvi

RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
4050118002416
10 items

Datum vytvoreni 14.11.2025 06:05:16 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1218410000

Datovy list

RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

Schvaleni UK

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 61.6 mm Hloubka (v palcich) 2.4252 inch
Vyska 77.6 mm Vyska (v palcich) 3.0551 inch
Sitka 15.6 mm Sitka (v palcich) 0.6142 inch
Cista hmotnost 71.1g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40°C..70°C

Provozni teplota

Vihkost

Rel. vihkost 40 °C / 95 %,
bez kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f6 1252 1f

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 24V DC 10 % Jmenovity proud DC 31.6 mA
Jmenovité vykonové udaje 759 mW Odpor civky 720Q+10%
Ukazatel stavu Zelena LED Ochranny obvod Nulova dioda
Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 6 A

Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Max. spinaci napéti, DC 250V
Spickovy proud 15A/20ms AC spinaci vykon (odporovy), max. 1500 VA

DC spinaci vykon (odporovy), max. 144 W @ 24V Odlozeni zapnuti <12 ms
Odlozeni vypnuti <6 ms Typ kontaktu 2 CO contacts forcibily

guided (EN 61810-3 type
B) (AgCuNi)

Mechanicka zivotnost

> 50x 106 spinaci cykly

Min. spinaci vykon

TmA@24V,10mA@ 10
V,100mA @5V

Obecné udaje

Nosna lista TS 35 Testovaci tlacitko k dispozici No
Indikator pozice mechanického Ne Barevny céerna
prepinace

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-1
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Koordinace izolace

Jmenovité napéti

250V

Zavaznost znecisténi

2

Kategorie rdzového napéti

Dielektricka pevnost, kontrolni strana -
strana zatéze

2,5 kVeff / 1 min.

Uvolnéni a povrchové vzdalenosti,
kontrolni strana - strana zatéze
Dielektricka pevnost sousednich
kontaktt

210 mm

2,5 kVeff / 1 min.

Dielektrickd pevnost otevieného
kontaktu

1,5 kVef / 1 min.

Impulse withstand voltage

6 kV (1,2/50 ps)

Stupen kryti

IP20

Dalsi detaily o certifikacich / normach

Relevantni modul hrany RIM 2 6/24VDC GN Pfislusné relé RCI42424FG
Prislusna zakladna SRC 2CO Standardy DIN EN 50205
C. certifikace (cURus), zakladna E223759

Data pripojeni

Metoda pripojeni vodice Sroubové pripojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm
Rozsah sevfeni, jmenovité pfipojeni 2.6 mm? Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?
Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Velikost noze velikost PH1
Klasifikace

ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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renert JCJC I 0]
Type
RCIKIT Screw Special variants
RCIKITP PUSH IN G Forcibly guided contacts
RCIKITZ ~ Tension clamp
Coil voltage Test button
24V AC 115V AC Blank No Test button
24V DC 230VAC /PB  Testbutton
Type of contact | Status LED / protective circuit
1C0 SPDT LD LED green + free wheeling diode DC coil
2c0 DPDT LD LEDred AC coil

Datum vytvoreni 14.11.2025 06:05:16 MEZ
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Jednotlivé komponenty

Reléové moduly s nucené vedenymi kontakt

Relé s nucené vedenymi kontakty maji 99% diagnostické

pokryti a vynikajici reputaci pro pouziti v bezpeénostnich

systémech. Kontakty se do sebe mechanicky uzamknou

za Ucelem zajisténi synchronniho stavu spinani obou

kontaktu. Toto zarucuje, Ze si v pFipadé chyby signalizacni

kontakt udrzi stejny stav spinani (napftiklad, pokud se

pracovni kontakt roztavi z dGivodu pretizeni). Ridici

jednotka (nebo bezpecnostni fidici jednotka) detekuje

kontakt vystrahy a poté porovnava nastavené hodnoty

a skute¢né hodnoty. Jestlize nastane rozdil, je mozné

pfijmout opatfeni pro ochranu zafizeni a lidskych Zivota.

* 2 CO kontakty se 6 A, nucené vedené podle EN
61810-3typ B

* VylepSena komponenta v technologii bezpe¢nosti

* Diagnostické pokryti 99 %

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIM 2 6/24VDC GN Verze
Cislo 8713720000 RIDERSERIES FG, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité Fidici
objednavky napéti: 6...24 V DC, Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4032248389872
MnozZstvi 10 ST

Typ SRC MARK Verze
Cislo 8693270000 RIDERSERIES FG, Stitek
objednavky

GTIN (EAN) 4032248364725
MnozZstvi 10 ST

Typ SRC-I CLIP HM RCI Verze
Cislo 1132090000 RIDERSERIES RCI, Prichytka
objednavky

GTIN (EAN) 4032248912209
MnozZstvi 20 ST

KFfiZovy Sroubovak, Phillips

Sady Sroubovaka izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000 V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIK SLIM PH1 X 80 Verze
Cislo 2749650000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka &epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896398
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 14.11.2025 06:05:16 MEZ
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Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka Eepele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 18T

Typ SDK PH1 X 80 Verze
Cislo 2749410000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895636
Mnozstvi 18T

ESG 6/15

Zaruc¢end dlouha Zivotnost: ESG

Stitky v nékolika barvach a formatech maiji silnou lepivou
vrstvu k zajisténi toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materialem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “Rlizné materialy pro r(izné pozadavky”

* Lze pouzit s vybavenim od rGznych vyrobcl

* Znacky na zafizeni se zndmym desighem

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 MM WS Verze
Cislo 2619940000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 15 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118626148
MnozZstvi 3000 ST

ESG 6/17

ZarucCena dlouha Zivotnost: ESG
Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou

\\\ vrstvu k zajisténi toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
/ \‘il materidlem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
| zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
Q proti pretrzeni.

\ Vase vyhody s MultiMark
4 ¢ “Razné materialy pro riizné pozadavky”
- ¢ Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobct
¢ Znacky na zafizeni se zndAmym designem
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/17 MM WS Verze
Cislo 2005100000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 17 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390728
MnozZstvi 3000 ST
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